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Zdjecie produktu

Obecnie czesto spotykane jest zapotrzebowanie na nie-
standardowe dtugosci kabli. Aby sprostaé¢ temu wymaga-
niu, Weidmdiller oferuje szeroki zakres ztgcz wtykowych
do swobodnego konfekcjonowania.

Wityki meskie i gniazdo zenskie do adaptowalnych pod-
zespotéw montazowych ztgczy M8, M12, M16i7/8" o
wysokiej odpornosci konstrukcji, idealnych np. do zasto-
sowan w budowie maszyn. Wtyki M 12 sg dostepne w 5
réznych systemach potaczen.

Montaz IDC jest szybki i tatwy, poniewaz technologia

ta umozliwia wsuniecie przewodnika bezposrednio do
punktu zaciskowego bez koniecznosci zaciskania czy
odizolowywania przewodu. Ponadto zapewnia doskonate
bezpieczenstwo dziatania.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Dotgczalny tgcznik instalacyjny, M12
Nr zam. 1852750000

Typ SAIBGI-P-4A-5.5/8-M12

GTIN (EAN) 4032248386871

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Srednica 20.5 mm Masa netto 39.98¢g

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

REACH SVHC

6¢

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Dane techniczne adaptowalnych ztaczy wtykowych

Liczba biegunéw 4 kodowanie Kodowanie A
Powierzchnia styku cynowana LED Nie
Obtozenie Styk 1 -4 Rodzaj przytacza Przytacze zaciskowe
nozowe
Podstawowy materiat obudowy CuZn Opor izolacji 108 Q
Srednica kabla, maks. 8 mm Srednica kabla, min. 5.5 mm
Materiat stykow stop miedzi Przekréj przytacza przewodu, maks. 0.75 mm?2
Przekrdéj przytacza przewodu, min. 0.34 mm?2 Napiecie znamionowe 50V
Znamionowe natezenie pradu 4 A Stopien ochrony IP67
Cykle wpinania 250 Stopien zanieczyszczenia 3
Rodzaj styku Ztgcze zenskie Przytacze ekranu Nie
Materiat pierscienia gwintowanego odlew ci$nieniowy Zakres temperatury obudowy -25..+85 °C
cynkowy
Dane ogolne
Liczba biegunéw 4 ztacze 1 M12
Przytacze 2 IDC Opis artykutu SAIS /B IDC (0.75)
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Podstawowy materiat obudowy CuZn
Sciezka potaczenia M12 Materiat stykdw stop miedzi
Powierzchnia styku cynowana Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 0.34 mm?2
przewdd wielodrutowy, min.
Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 0.75 mm?2 Stopien ochrony IP67
drutu, maks.
Cykle wpinania 250
Normy
Norma dot. fgcznikdéw wtykowych IEC 61076-2-101
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 14.0 27-44-01-16
ECLASS 15.0 27-44-01-16
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Schemat biegunow
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