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Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztgczek z serii W.
Dzieki kompatybilnosci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggdéw znakéw, lecz réwniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadajg sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarka
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku z
oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub M-
Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specy-
fikacjami etykietowania.
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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja WS, Znakowanie zaciskéw, 10 x 15 mm, Raster w
mm (P): 15.00 Weidmueller, Allen-Bradley, wedtug
zyczenia klienta

Nr zam. 1854100000

Typ WS 10/15 MC SDR

GTIN (EAN) 4032248390700

lloé¢ 48 szt.

Data sporzgdzenia 08.01.2026 11:24:15 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokos$é 10 mm Wysokos¢ (cale) 0.3937 inch
Szeroko$é 15 mm Szeroko$¢ (cale) 0.5906 inch
Masa netto 0.38¢g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...100 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Slad weglowy produktu Kotyska do bramy 0.005 kg CO2eq.

Dane ogdlne

Kolor materiatu wg kodu rezystancji 9

Metoda nadruku laser MC

Szeroko$¢ 15 mm

Klasa palnosci wg UL 94 V-2

zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C

zakres temperatur roboczych, min. -40 °C

Barwny wedtug zyczenia klienta

Halogenki Nie

Materiat podstawowy poliamid 66

Kolor nadruku czarny

Nadrukowane znaki Wymaga pliku M-Print PRO

Liczba oznacznikéw w opakowaniu forma dostawy MultiCard

Liczba oznacznikéw w kombinacji 1 MultiCard = Terminal marker

Zakres temperatury stosowania -40...100 °C

Aplikacja / producent Weidmueller, Allen-Bradley

Znaczniki ztacz

Raster w mm (P) 15.00 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01
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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie od
przedstawionego na ilustracji.
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