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Mocowanie kabli lub wigzek za pomoca opasek do roz-
dzielnic i szaf elektrycznych.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Opaska kablowa, 10 x 10 mm, tworzywo
sztuczne, 80 N

Nr zam. 1859410000

Typ CBFP 43.5/10 BK

GTIN (EAN) 4032248412297

llosé 100 szt.
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Technical data
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 2 mm Gtebokos¢ (cale) 0.0787 inch
Wysokos$é 10 mm Wysokos¢ (cale) 0.3937 inch
Szeroko$é 10 mm Szeroko$¢ (cale) 0.3937 inch
Masa netto 191g¢g
Temperatury
Zakres temperatury stosowania -40...100 °C
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
materiat instalacyjny
maks. szeroko$¢ opaski kablowej 9 mm Odpornos$¢ na promienie UV Nie
ponownie otwierana Nie Wykonanie do montazu $ciennego
Klasa palnosci wg UL 94 V-2 zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C
zakres temperatur roboczych, min. -40 °C Halogenki Nie
Materiat podstawowy tworzywo sztuczne wytrzymato$¢ na rozcigganie 80N
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie (funt-sita) 18 Ibf Srednica otworu montazowego 8 mm
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000046 ETIM 9.0 EC000046
ETIM 10.0 EC000046 ECLASS 14.0 27-14-07-02
ECLASS 15.0 27-14-07-02
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