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Zdjecie produktu

Dodatkowe ztgcze umozliwia utworzenie odrebnego
zaczepu napiecia. Mozna to wykorzystaé na przyktad do
awaryjnego zasilania przed wytgcznikiem gtéwnym lub po
prostu jako dodatkowe ztgcze w aplikaciji.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Przytacze dodatkowe (terminal), 6 mm?2, liczba
przytaczen: 1

Nr zam. 1859580000

Typ WZAD 95N/120N

GTIN (EAN) 4032248718429

llos¢ 5 szt.

\/noupum

Creation date 16.01.2026 01:57:44 MEZ

Catalogue status / Drawings
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Technical data

Dopuszczenia
Atesty

u
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Wymiary i masa
Gtebokosé 75.5 mm Gtebokos¢ (cale) 2.9724 inch
Wysoko$é 30.5 mm Wysokos¢ (cale) 1.2008 inch
Szeroko$c¢ 12.5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.4921 inch
Masa netto 30.12 ¢
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..56 °C Temperatura otoczenia -50°C..76°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogédlne

przekrdj przytaczeniowy przewodu AWG, kecmil 250

maks.

Wskazéwka montazowa

Przepust, montaz
bezposredni

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 4

Normy

IEC 60947-7-1

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania

z mozliwoscig
zatrzasniecia

Wskazéwka montazowa

Przepust, montaz
bezposredni

wersja przetestowana pod katem
eksplozji

Nie

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny Ciemnobezowy
Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 6 mm?2 Napiecie znamionowe 800V
Znamionowe napiecie state 800V Znamionowe natezenie pradu 41 A

Prad przy maksymalnym 41 A Normy IEC 60947-7-1
oprzewodowaniu

Rezystancja objeto$ciowa wg IEC 0.78 mQ Znamionowe napigcie udarowe 8 kV
60947-7-x

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC1.31 W Stopien zanieczyszczenia 3

60947-7x
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dane znamionowe wg CSA

Maks. przekroj przewodu (CSA) 8 AWG Napiecie rozm. C (CSA) 600V

Prad Gr C (CSA) 50 A Nr certyfikatu (CSA) 200039-1057876
Napiecie rozm. B (CSA) 600V Prad Gr B (CSA) 50 A

Min. przekroj przewodu (CSA) 24 AWG

dane znamionowe wg UL

Wielko$¢ przewodu Factory wiring max 8 AWG Napiecie rozm. B (cURus) 600V

(cURus)

Nr certyfikatu (cURus) E60693

Wielko$¢ przewodu Field wiring min 24 AWG
(cURus)

Wielko$¢ przewodu Factory wiring min - 24 AWG Prad rozm. B (cURus) 50 A
(cURus)

Napiecie rozm. C (cURus) 600V Prad rozm. C (cURus) 50 A
Wielko$¢ przewodu Field wiring max 8 AWG

(cURus)

parametry systemu

Wykonanie Przytacze dodatkowe niezbedna ptyta zamykajaca Nie
Liczba potencjatéw 1 liczba poziomoéw 1
liczba zaciskéw na poziom 1

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 Ab

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG, kemil 250
maks.

kierunek podtaczenia z boku Rodzaj przytacza ztacze $rubowe
liczba przytaczen 1 Zakres zaciskania, maks. 10 mm?2
Zakres zaciskania, min. 0.3 mm?2 przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 4
Przekréj przytacza przewodu, cienki 6 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.3 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 6 mm?2
przewdéd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/ 1, maks.

przewoéd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.3 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 6 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 0.3 mm?2
drutu, maks. przewoéd wielodrutowy, min.
Maks. przekroj przytacza, przewod 6 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewdd 0.3 mm?2

wielodrutowy, maks.
Przekréj przytacza przewodow, przewéd 10 mm?2
jednodrutowy, maks.

wielodrutowy, min.
Przekréj przytacza przewodow, przewdd 0.3 mm2
jednodrutowy, min.

Maks. przekroj przytacza, cienki przewoéd 0.3 mm?2
wielodrutowy, min.

wymiary

Raster w mm (P) 23.00 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-08
ECLASS 15.0 27-25-03-08
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Ogobine dane zamoéwieniowe

Dodatkowe ztgcze umozliwia utworzenie odrebnego
zaczepu napiecia. Mozna to wykorzysta¢ na przyktad do
awaryjnego zasilania przed wytgcznikiem gtéwnym lub po
prostu jako dodatkowe ztacze w aplikacji.

Typ VH 36.1/8/6.4
Nr zam. 1967100000
GTIN (EAN) 4032248739202
lloé¢ 5 ST

Seria W, Gilza separujaca
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