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Zdjecie produktu

Wityki do naszego systemu WeiCoS sg dostepne dla
wszystkich technik przytgczeniowych. Zakres produktéw
obejmuje wstepnie zmontowane ztgcza od 1 do 10 bie-
gunoéw oraz umozliwia indywidualny montaz. Zapewnia
to maksymalna elastycznos$¢ dla kazdej aplikacji. Dosto-
sowane akcesoria zwiekszajg bezpieczenstwo i ochrone
przed czynnikami srodowiskowymi.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Seria Z, Ztacze wtykowe, bezowy, montaz bezpo-
Sredni

Nr zam. 1867170000

Typ ZP 2.5/1AN/10 GN/BE

GTIN (EAN) 4032248475698

llosé 20 szt.
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Dane techniczne

Dopuszczenia
Atesty
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ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693

Wymiary i masa

Gtebokosé 41 mm Gtebokos¢ (cale) 1.6142 inch

Wysoko$é 16 mm Wysokos¢ (cale) 0.6299 inch

Szeroko$c¢ 51 mm Szeroko$¢ (cale) 2.0079 inch

Masa netto 3145¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..56 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C

dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C
maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogédlne

Liczba biegunéw 10 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 26
maks.
Wskazéwka montazowa montaz bezposredni przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 12
Normy Zgodnie z wymaganiami
IEC 60947-7-1

dalsze dane techniczne

otwarte strony zamknieta Wskazéwka montazowa montaz bezposredni

rodzaj montazu wtykany

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny Ciemnobezowy

Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 2.5 mm? Napiecie znamionowe 500V

napiecie znamionowe do ztacza 500V Maks. napiecie wspornika zacisku i 690V

sgsiedniego systemu wtykowego

Znamionowe napiecie state 500V Znamionowe natezenie pradu 24 A

Prad przy maksymalnym 24 A Normy Zgodnie z wymaganiami
oprzewodowaniu IEC 60947-7-1
Rezystancja objetosciowa wg IEC 1.33 mQ Znamionowe napigcie udarowe 6 kV

60947-7-x

znamionowe napigcie udarowe do 6 kV Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC0.77 W

ztacza sasiedniego 60947-7-x
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napiecie Gr C (cCSAus) 300V prad Gr D (cCSAus) 5A

Min. przekroj poprzeczny przewodu 26 AWG prad Gr C (cCSAus) 20 A

(cCSAusX)

Nr certyfikatu (cCSAus) 154685-1460993 Maks. przekrdj poprzeczny przewodu 12 AWG
(cCSAusX)

napiecie Gr D (cCSAus) 600V

dane znamionowe wg UL

Wielko$¢ przewodu Factory wiring max 12 AWG Napiecie rozm. D (cURus) 600V

(cURus)

Nr certyfikatu (cURus) E60693 Wielko$¢ przewodu Field wiring min 26 AWG
(cURus)

Wielko$¢ przewodu Factory wiring min - 26 AWG Napiecie rozm. C (cURus) 300V

(cURus)

Prad rozm. C (cURus) 20 A Prad rozm. D (cURus) 5 A

Wielko$¢ przewodu Field wiring max 12 AWG

(cURus)

parametry systemu

Wykonanie zestaw wtykow, wtykowy, niezbedna ptyta zamykajaca Nie

Ztacze sprezynowe

Liczba potencjatéw 10 liczba pozioméw 1

liczba zaciskéw na poziom 1 poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie

Przytacze PE Tak

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A2 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 26
maks.

kierunek podtaczenia u gory Dtugos$¢ odizolowania 10 mm

Rodzaj przytacza ztgcze wtykowe liczba przytaczen 10

Zakres zaciskania, maks. 4 mm? Zakres zaciskania, min. 0.13 mm?2

Wielko$¢ ostrza 0,6 x 3,6 mm przekréj przytagcza przewodu AWG, min. AWG 12

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami przewoéd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, min. kablowymi DIN 46228/1, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2 Przekrdj przytacza przewodu, z cienkiego 4 mm?2

przewdéd wielodrutowy z tulejkami drutu, maks.

kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2 Maks. przekrodj przytacza, przewod 0.13 mm?2

przewdd wielodrutowy, min.

wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodéw, przewod

jednodrutowy, maks.

4 mm?

Przekroéj przytacza przewodéw, przewod 0.13 mm?2
jednodrutowy, min.

wymiary

przesunigcie TS 35 40.5 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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Akcesoria

Adapter testowy i gniazda testowe

!
r

Ogobine dane zamoéwieniowe

Adaptery testowe i wtyki kontrolne sg wykorzystywane
do potaczen elektrycznych miedzy ztagczkami i
urzadzeniami testujgcymi. W ten sposéb mozna
ustanowi¢ styk elektryczny w stanie okablowanym i w
tatwy sposéb dokonaé pomiarow.

=

Typ ZTA ZT2.5 Wersja

Nr zam. 1827080000 Akcesoria, Adapter testowy, 17.56 A
GTIN (EAN) 4032248411276

llos¢ 25 ST

Typ ZTA ZT2.5/ZA Wersja

Nr zam. 1847600000 Akcesoria, Adapter testowy, 17.5 A
GTIN (EAN) 4032248412679

llosé 25 ST

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak do srub rowkowych z korncowka okragtg, SD
DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, koncowka Chrom Top, rekojesé SoftFinish

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDS 0.6X3.5X100 Wersja

Nr zam. 9008330000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056286

llosé 18T
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Akcesoria
neutralna
; Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
, I‘ I‘ I‘ ‘ 1‘ do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
,*ﬁj,;;; ‘ podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
[ L |

do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do

—— T szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych

| oznacznikéw.

] Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace

| tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,

] kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.

S Y O O | Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/5 MC NE BL Wersja

Nr zam. 1609801693 Dekafix, Znakowanie zaciskdéw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190397166 Weidmueller, niebieski

llos¢ 1000 ST

STR przezroczyste paski

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ STR 7 F.SCHT 7 Wersja

Nr zam. 0515300000 Oznacznik ztaczek, Nasadka ochronna, 27 x 6.3 mm, transparentny
GTIN (EAN) 4008190182175

llos¢ 20 ST
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neutralna
— Oznaczniki ZS w sprawdzonym formacie MultiCard -
[T ‘_L:‘ opracowane specjalnie do ztaczek z serii Z. Maja duzy
obszar zadruku. Dzieki mechanizmowi z zawiasem,
dostep do mostkdw poprzecznych jest mozliwy nawet
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Ogdlne dane zamoéwieniowe

bez demontazu. Szybki montaz dzieki wktadaniu
pojedynczych szyldéw w paski. Pojedyncze szyldy mozna
fatwo rozdziela¢.

Obszar znacznika na zawiasach Moga by¢é umieszczone
na tasmie lub pojedynczo. Znaczniki w sprawdzonym
formacie MultiCard.Do nadruku na zaméwienie: Prosimy
o przestanie pliku z oprogramowaniem etykietujgcym M-
Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z
naszymi specyfikacjami etykietowania.

Typ ZS 10/5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1610000000 ZS, Znakowanie zaciskow, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190263171 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llosé 480 ST

Typ WS 10/5 M MC NE WS Wersja

Nr zam. 1792000000 WS, Znakowanie zaciskéw, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248223862 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llos¢ 720 ST

Uchwyt znacznikéw

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Uchwyty oznacznikéw oferujg mozliwos$¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty katowe moga by¢ opcjonalnie tagczone
zatrzaskowo i mogg by¢é montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujgce typy
oznacznikbw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270231

llos¢ 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270248

llosé 100 ST
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