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Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki CLI M nasuwa sie na paski ustalajgce CLI MH i
przymocowuje opaskami kablowym. System ten jest prze-
znaczony zwtaszcza do przewodow i kabli o duzych prze-
krojach. Zalety: Oznaczniki zestawiane do kabli i rur Jeden
rozmiar do wszystkich $rednic powyzej 16 mm?2 Nieogra-
niczone mozliwosci fgczenia Zamknigte, zamocowane na
state oznaczniki Wyjgtkowo dobra czytelno$¢

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja CableLine, Znaczniki kabli i przewodow, 10-317
mm, 6 x 11.4 mm, z6tty

Nr zam. 1871789999

Typ CLIM 2-6 SDR CD

GTIN (EAN) 4032248486182

llosé 250 szt.

Data sporzadzenia 06.01.2026 02:10:02 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1871789999
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 3 mm Gtebokos¢ (cale) 0.1181 inch
Wysokos$é 6 mm Wysokos¢ (cale) 0.2362 inch
Szeroko$é 11.4 mm Szeroko$¢ (cale) 0.4488 inch
Masa netto 0.24 ¢

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -30...80 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

Rodzaj nadruku Indywidualnie

Metoda nadruku technika atramentowa

Wykonanie CD

Szeroko$¢ 11.4 mm

Klasa palnosci wg UL 94 V-0

zakres temperatur roboczych, maks. 80 °C

zakres temperatur roboczych, min. -30°C

Barwny 26ty

Halogenki Tak

Materiat podstawowy PVC, miekkie, bez kadmu

Kolor nadruku czarny

Nadrukowane znaki wedtug zyczenia klienta

Liczba oznacznikéw w opakowaniu forma dostawy Podzespot

Liczba oznacznikéw w kombinacji 1 Component part = Conductor and cable markers

Zakres temperatury stosowania -30...80 °C

Imprint Nadruk na zaméwienie

Markery przewodoéw i kabli

Halogenki Tak Przekroéj przytacza przewodu, maks. 500 mm?2
Przekréj przytacza przewodu, min. 16 mm2 Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 317 mm
Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 10 mm Zewnetrzna $rednica przewodu 10-317 mm
Przekréj przytacza przewodu 16 - 500 mm?2

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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