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Zdjecie produktu

Okablowanie przektadnikéw pradowych oraz napiecio-
wych

Nasze bloki zaciskowe ze sprezyng i $rubg do roztgcza-

nia testowego umozliwiajg tworzenie waznych obwodéw
inwerterowych do pomiaru natezenia, napigcia oraz mocy
w prosty i wyrafinowany sposob.

Ogolne dane zaméwieniowe

Wersja Ztaczka szeregowa roztgczajgca transformator
pomiarowy, ztacze Srubowe, 500, 41, 2

Nr zam. 1887210000

Typ WTL 6/4 FF

GTIN (EAN) 4032248526796

llos¢ 50 szt.
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Dopuszczenia

Atesty 3 i EMA
c@usc eﬂmus KEUR

ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693

Wymiary i masa

Gtebokosé 52 mm Gtebokos¢ (cale) 2.0472 inch
Gtebokos$¢ wraz z szyng DIN 53.4 mm Wysokos$é 76.5 mm
Wysoko$é (cale) 3.0118 inch Szeroko$c¢ 11T mm
Szerokos$¢ (cale) 0.4331 inch Masa netto 35.69¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..56 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C
maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogédlne

przekrdj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 10
maks.

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 20

Szyna montazowa TS 35

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

Rodzaj przytacza, kolejne przytacze ztacze srubowe

dalsze dane techniczne

rodzaj montazu weciskany

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny Ciemnobezowy

Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 6 mm?2 Napiecie znamionowe 500V

Znamionowe napigcie state 800V Znamionowe natezenie pragdu 41 A

Prad przy maksymalnym 41 A Rezystancja objetosciowa wg IEC 0.78 mQ

oprzewodowaniu 60947-7-x

Znamionowe napigcie udarowe 8 kV Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC1.31 W
60947-7-x

Stopien zanieczyszczenia 3
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dane znamionowe wg CSA

napigcie Gr B (cCSAus) 600V napiecie Gr C (cCSAus) 600V
prad Gr D (cCSAus) 40 A Min. przekroj poprzeczny przewodu 26 AWG
(cCSAusX)
prad Gr C (cCSAus) 40 A Nr certyfikatu (cCSAus) 227775-1609344
Maks. przekrdj poprzeczny przewodu 10 AWG prad Gr B (cCSAus) 40 A
(cCSAusX)
napigcie Gr D (cCSAus) 600V
dane znamionowe wg UL
Wielko$¢ przewodu Factory wiring max 10 AWG Napiecie rozm. B (cURus) 600V
(cURus)
Nr certyfikatu (cURus) E60693 Wielko$¢ przewodu Field wiring min 26 AWG
(cURus)

Wielko$¢ przewodu Factory wiring min - 26 AWG Prad rozm. B (cURus) 30A
(cURus)
Napiecie rozm. C (cURus) 600V Prad rozm. C (cURus) 30A
Wielkos¢ przewodu Field wiring max 10 AWG
(cURus)
parametry systemu
Wykonanie Ztacze Srubowe, niezbedna ptyta zamykajaca Tak

element odtgczajacy,

do poprzecznych

ztacz wtykowych, do

przykrecanego potaczenia

poprzecznego, wolne z

jednej strony
Liczba potencjatéw 1 liczba pozioméw 1
liczba zaciskéw na poziom 2 Liczba potencjatéw w rzedzie 1
poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie Przytacze PE Nie
Szyna montazowa TS 35 Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie Funkcja PEN Nie
przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 10 kierunek podtaczenia z boku
maks.
Moment obrotowy dociggajgcy, maks. 2.4 Nm Moment obrotowy dociggajgcy, min. 1.2 Nm
Dtugos$¢ odizolowania 8 mm Rodzaj przytacza ztgcze $rubowe
liczba przytaczen 2 Zakres zaciskania, maks. 6 mm?2
Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? $ruba dociskowa M 4
Wielko$¢ ostrza 0,8 x5,56 mm przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 20
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
przewdéd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min. kablowymi DIN 46228/1, min.
Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 6 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
drutu, maks. przewdd wielodrutowy, min.
Maks. przekrdj przytacza, przewod 6 mm?2 Maks. przekroéj przytacza, przewod 0.5 mm?2

wielodrutowy, maks.

wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodéw, przewoéd 10 mm?

jednodrutowy, maks.

Przekrdj przytacza przewodoéw, przewod 0.5 mm?

jednodrutowy, min.

wymiary

przesuniecie TS 35

38.56 mm
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Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Mostki poprzeczne

—— Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
1 ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
g i g 11 Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
N LA okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgczkach.

e Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe
i wkrecane do ztagczek modutowych.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ ZQv 10/2 Wersja

Nr zam. 1739680000 Akcesoria, tacznik poprzeczny, 57 A
GTIN (EAN) 4008190957131

llos¢ 25 ST

Plytki zamykajace i ptytki separacyjne

Ptytki separacyjne i ptyty zamykajace sg niezbednymi
akcesoriami dla ztgczek szeregowych. Ptytki separacyjne
- zapewniajg optyczng i elektryczng separacje
e e poszczegolnych potencjatow i grup funkcjonalnych,
‘ = j’ X\ zwiekszajgc bezpieczenstwo i zapewniajac przejrzysta
tad j‘ strukture wewnatrz szafy sterujacej. Ptyta zamykajaca
: zamyka rzad ztgczek szeregowych po bokach,
chroniac je przed kontaktem z cze$ciami pod
napieciem i gwarantujac czyste, stabilne wykonczenie.
Oba komponenty sg precyzyjnie dopasowane do
odpowiednich serii ztgczek szeregowych firmy
Weidmdiller, przyczyniajac sie do bezpiecznego, zgodnego
z przepisami i profesjonalnego okablowania.
Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WAP WTL6/4FF Wersja

Nr zam. 1887240000 Ptytka koncowa do ztgczek, Ciemnobezowy, Wysoko$¢: 68.5 mm,
GTIN (EAN) 4032248526819 Szeroko$¢: 1.5 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie

llos¢ 20 ST

Trzymacz

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncéwki katowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszcza¢ oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.
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Typ WEW 35/2 Wersja
Nr zam. 1061200000 Wspornik koricowy, Ciemnobezowy, TS 35, HB, Wemid, Szeroko$¢: 8
GTIN (EAN) 4008190030230 mm, 100 °C
llogé 50 ST
Mostki poprzeczne
fr— Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
1 ztaczek odbywa sie za pomoca mostkéw poprzecznych.
5 “ Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
Fi LA okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodnos$¢ styku w ztgczkach.
s Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe
‘ i wkrecane do ztgczek modutowych.
Ogodlne dane zamoéwieniowe
Typ VH 13.5/4.9/3.3 Wersja
Nr zam. 0248500000 Tuleja taczaca (terminal), przykrecany, Szeroko$¢: 4.9 mm, Wysoko$¢:
GTIN (EAN) 4008190022723 4.9 mm, Gtebokos¢: 13.5 mm, Liczba biegunéow: 1, miedz
llogé 100 ST
Typ QL 2 WTL6/4FF Wersja
Nr zam. 1897010000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, srebrno-szary, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4032248513987 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 11.00, Izolowany: Nie, Szerokos¢: 2
llos¢ 100 ST mm
Typ QL 3 WTL6/4FF Wersja
Nr zam. 1897020000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, srebrno-szary, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4032248513994 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 11.00, Izolowany: Nie, Szerokos¢: 2
llos¢ 100 ST mm
Typ QL 4 WTL6/4FF Wersja
Nr zam. 1897030000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, srebrno-szary, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4032248514007 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 11.00, Izolowany: Nie, Szerokos¢: 2
llos¢ 100 ST mm
Typ QL 10 WTL 6/4 FF Wersja
Nr zam. 1897090000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, srebrno-szary, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4032248514069 biegundéw: 10, Raster w mm (P): 11.00, Izolowany: Nie, Szerokos$¢: 2
llos¢ 100 ST mm
Akcesoria

Okablowanie przektadnikow prgdowych oraz
napieciowych

Nasze bloki zaciskowe ze sprezyng i $rubg do roztgczania
testowego umozliwiajg tworzenie waznych obwodow
inwerterowych do pomiaru natezenia, napigcia oraz mocy
w prosty i wyrafinowany sposob.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ Q 2 WTL6/4FF Wersja

Nr zam. 1897110000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, srebrno-szary, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4032248514083 biegunéw: 2, Raster w mm (P): 11.00, lzolowany: Nie, Szerokos$¢: 2
llosé 100 ST mm

Mostki poprzeczne

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomoca mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodnos$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztgczek modutowych.

Typ Q4 WTL 6/4FF Wersja

Nr zam. 1897130000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, srebrno-szary, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4032248514106 biegunéw: 4, Raster w mm (P): 11.00, Izolowany: Nie, Szerokos$¢: 2
llosé 100 ST mm

Akcesoria

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Okablowanie przektadnikéw pradowych oraz
napieciowych

Nasze bloki zaciskowe ze sprezyna i $Srubg do roztaczania
testowego umozliwiajg tworzenie waznych obwodoéw
inwerterowych do pomiaru natezenia, napiecia oraz mocy
w prosty i wyrafinowany sposob.

Typ Q 10 WTL 6/4FF Wersja

Nr zam. 1897190000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, srebrno-szary, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4032248514168 biegunéw: 10, Raster w mm (P): 11.00, Izolowany: Nie, Szerokos$¢: 2
llos¢ 50 ST mm
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Zaslepki roztaczenia

Ogobine dane zamoéwieniowe

W odréznieniu od ztgczek ze zintegrowang dzwignig
roztgczajgca nasze wtyki roztgczajgce mogaq by¢
catkowicie roztaczone lub zdjete ze ztgczki oraz wytaczone
z danej aplikacji i stanowig uniwersalne alternatywne
rozwigzanie dla standardowych roztgcznikéw.

Typ Qs 2/12/4

Nr zam. 0270760000
GTIN (EAN) 4008190011420
lloé¢ 20 ST

Ztacze krosujace (terminal), wtykany, bezowy, 44 A, Liczba biegunow:

2, Raster w mm (P): 12.00, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 12 mm

Mostki poprzeczne

Ogobine dane zamoéwieniowe

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomoca mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodnos$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztgczek modutowych.

Typ KISC M3X20.5/10 EK4
Nr zam. 0303000000

GTIN (EAN) 4008190163686
llos¢ 100 ST

Patak zaciskowy, Sruba mocujaca, Stal

Koncowki kablowe oczkowe

Ogdlne dane zamowieniowe

W petni izolowane tgczniki kabli pierscieniowych z

PVCWersje dostepne w sprzedazynielutowaneze
stozkowym lejkiem wpustowym

Typ LIR 1,6M4 V

Nr zam. 9200090000
GTIN (EAN) 4032248409853
llogé 100 ST

koncowka kablowa,lzolowana ztaczka do przewodoéw, 1.5 mm2,0.5

Data sporzadzenia 23.12.2025 07:27:01 MEZ
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Typ LIR 2,5M4 V Wersja

Nr zam. 9200170000 koncowka kablowa,lzolowana ztgczka do przewodéw,2.5 mm2,1.5
GTIN (EAN) 4032248409792 mm2 - 2.5 mm?2

llogé 100 ST

Typ LIR 6M4 V Wersja

Nr zam. 9200230000 koncowka kablowa,lzolowana ztgczka do przewoddw,6 mmz2,4 mm?2
GTIN (EAN) 4032248410057 -6 mm?2

llogé 100 ST

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak do srub rowkowych z izolacjg VDE, SDI DIN
7437,1S0 2380/2, naped zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, rekojesé SoftFinish

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

SDIS 0.6X3.56X100 Wersja
9008390000 Whkretak, Wkretak
4032248056354

18T

Crimping tools

Praski do tgcznikéw izolowanych

koncoéwek kablowych, meskich koncéwek kablowych,
tagcznikdw réwnolegtych i szeregowych oraz wtykowych
Wymuszona blokada gwarantuje wysoka jako$é
zacisku Mozliwo$¢ odblokowania przy ewentualnym
btedzie w obstudze Ogranicznik zapewnia doktadne
pozycjonowanie stykéw Przetestowane wg DIN EN

60352 T.2
Ogodlne dane zamoéwieniowe
Typ CTI6 Wersja
Nr zam. 9006120000 Narzedzie do zaciskania, Narzedzie do zaciskania terminali, 0.5mm?,
GTIN (EAN) 4008190044527 6mm?, Zaciskanie owalne, Zagniatanie podwadjne
llos¢ 1ST
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Okablowanie przektadnikéow pragdowych oraz
_ napieciowych
Wy ‘i ‘ Nasze bloki zaciskowe ze sprezyng i sSruba do roztgczania
j testowego umozliwiajg tworzenie waznych obwodow
- < - inwerterowych do pomiaru natezenia, napiecia oraz mocy
;;j.; 7:-? w prosty i wyrafinowany sposdéb.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ WQB 10 WTL 6/4 FF Wersja

Nr zam. 2550780000 Ztacze krosujgce (terminal), przykrecany, pomaranczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118560640 biegundéw: 10, Raster w mm (P): 11.10, Izolowany: Tak, Szeroko$é:
llos¢ 10 ST 106.9 mm

Typ WQB 12 WTL 6/4 FF Wersja

Nr zam. 2552080000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, pomaranczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118577655 biegundéw: 12, Raster w mm (P): 11.10, Izolowany: Tak, Szeroko$é:
llosé 10 ST 129.1 mm

Mostki poprzeczne

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych

1 ztgczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
i |1 Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
N LA okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodnos$¢ styku w ztgczkach.
s Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztagczek modutowych.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ WQB 2 WTL 6/4 FF Wersja

Nr zam. 2550640000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, pomaranczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118560503 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 11.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llosé 10 ST 18.2 mm

Akcesoria

Okablowanie przektadnikow prgdowych oraz
napieciowych

Nasze bloki zaciskowe ze sprezyna i $ruba do roztgczania
testowego umozliwiajg tworzenie waznych obwodow
inwerterowych do pomiaru natezenia, napiecia oraz mocy
w prosty i wyrafinowany sposob.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WQB 3 WTL 6/4 FF Wersja

Nr zam. 2550740000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, pomaranczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118560602 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 11.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llosé 10 ST 29.3 mm

Mostki poprzeczne

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych

1 ztaczek odbywa sie za pomoca mostkéw poprzecznych.
, | “ Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
P LR okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw

nadal zapewniona jest niezawodnos$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe
i wkrecane do ztgczek modutowych.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WQB 4 WTL 6/4 FF Wersja

Nr zam. 2550750000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, pomaranczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118560619 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 11.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢:
llog¢ 10 ST 40.4 mm

Typ WQB 5 WTL 6/4 FF Wersja

Nr zam. 2550760000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, pomaranczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118560626 biegundéw: 5, Raster w mm (P): 11.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢:
llog¢ 10 ST 51.56 mm

Akcesoria

Okablowanie przektadnikéw pradowych oraz
napieciowych

+ i i Nasze bloki zaciskowe ze sprezyna i $rubg do roztaczania
. ] testowego umozliwiajg tworzenie waznych obwodow
- < - inwerterowych do pomiaru natezenia, napiecia oraz mocy
)_;{_ 7:;5 w prosty i wyrafinowany sposob.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WQB 6 WTL 6/4 FF Wersja

Nr zam. 2551490000 Ztacze krosujgce (terminal), przykrecany, pomaranczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118577648 biegunéw: 6, Raster w mm (P): 11.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢:
llosé 10 ST 62.6 mm
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WTL 6/4 FF

Akcesoria

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Mostki poprzeczne

Ogobine dane zamoéwieniowe

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztagczek modutowych.

Typ WQB 7 WTL 6/4 FF Wersja

Nr zam. 2550770000 Ztacze krosujgce (terminal), przykrecany, pomaranczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118560633 biegundéw: 7, Raster w mm (P): 11.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 10 ST 73.7 mm

Neutralna

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztgczek z serii W.
Dzieki kompatybilnos$ci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggéw znakow, lecz rowniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadajg sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkag
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ WS 12/9.5-11 MC NE WS Wersja

Nr zam. 2484220000 , poliamid 66, Barwny: biaty
GTIN (EAN) 4050118494808

llos¢ 300 ST

Uchwyt znacznikéw

Uchwyty oznacznikéw oferujg mozliwos$é¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty katowe moga by¢ opcjonalnie tgczone
zatrzaskowo i moga by¢ montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujgce typy
oznacznikbw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Data sporzgdzenia 23.12.2025 07:27:01 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki

13


https://eshop.weidmueller.com/p/2550770000
https://eshop.weidmueller.com/p/2484220000

Karta katalogowa

WTL 6/4 FF

Weidmiiller 3£
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Germany

www.weidmueller.com

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270231

llosé 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270248

llos¢ 100 ST
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