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Wtyk M 12 w wykonaniu IP 67 dostepny ze ztgczem S$ru-
bowym lub sprezynowym

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Dotaczalny tgcznik instalacyjny, M12
Nr zam. 1892130000

Typ SAIBGS-M-4D-6/8-M12

GTIN (EAN) 4032248569373

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty c €
ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E307231
Wymiary i masa

Masa netto 48 ¢

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Woytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7

SCIP

bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d0864 1a

Dane techniczne adaptowalnych ztaczy wtykowych

Liczba biegunéw 4 kodowanie Kodowanie D

Powierzchnia styku poztacany Rodzaj przytacza ztgcze srubowe

Podstawowy materiat obudowy CuZn Opor izolacji 108 Q

Srednica kabla, maks. 8 mm Srednica kabla, min. 6 mm

Przekréj przytacza przewodu, maks. 0.75 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, min. 0.14 mm?2

Napiecie znamionowe 250V Znamionowe natezenie pradu 4 A

Stopien ochrony IP67 Cykle wpinania =100

Stopien zanieczyszczenia 3 Rodzaj styku Ztacze zenskie

Przytacze ekranu Tak Materiat pierécienia gwintowanego odlew ci$nieniowy
cynkowy

Zakres temperatury obudowy -40 ... +85°C Przekrdj przytacza, maks. 0.75 mm?2

Przekréj przytacza, min. 0.14 mm?2

Dane ogoélne

Liczba biegunéw 4 ztacze 1 M12

Przytacze 2 Sruba Podstawowy materiat obudowy CuZn

Sciezka pofaczenia M12 Powierzchnia styku poztacany

Stopien ochrony IP67 Cykle wpinania = 100

Normy

Norma dot. tgcznikéw wtykowych

IEC 61076-2-101

Standardy ogdlne

Nr certyfikatu (cURus) E307231 Norma dot. tagcznikdéw wtykowych IEC 61076-2-101
Wiasciwosci elektryczne

Opor izolacji 108 Q Napigecie znamionowe 250V
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Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 14.0 27-44-01-16
ECLASS 15.0 27-44-01-16
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Rysunek wymiarowy Schemat biegunow
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