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Uniwersalne i elastyczne - rozwigzanie do wielu aplikacji
ConCept to system modutowy, sktadajacy sie z modutéw
i ram. Razem tworzg one wysokiej klasy wktad, ktéry bez
probleméw mozna zintegrowac z obudowa HDC.
Opatentowany system modutowy pozwala na zestawianie
indywidualnych wariacji ztgczy wtykowych.

Rézne moduty do transmisji mocy, sygnatéw i danych
zostaty uzupetnione o moduty do pneumatyki i przewody
SCi LC.

tatwos$é montazu to zastuga solidnej, jednoczes$ciowej
budowy ramy modutowej, do wyboru z poliweglanu lub
odlewu cynkowego, oraz wbudowanego mechanizmu
luzowania modutéw.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacza przemystowe, wktad HDC, modut ConCept
Nr zam. 1894730000

Typ HDC-CM-1SPN2.5

GTIN (EAN) 4032248509201

llos¢ 1 szt.

Data sporzgdzenia 12.12.2025 12:04:18 MEZ
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Karta katalogowa

HDC-CM-1SPN2.5

Dane techniczne

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dopuszczenia
Atesty
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Wysokos$é 25.4 mm Wysokos¢ (cale) 1inch
Szeroko$é 11.4 mm Szeroko$¢ (cale) 0.4488 inch
Dtugosc¢ 34 mm Dtugosc (cale) 1.3386 inch
Masa netto 10¢g
Temperatury
Temperatura graniczna -40°C..80°C
Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 89f35219-185b-451d-94d0-702fad8bee24
Moduty pneumatyczne ConCept
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Barwny czarny
Liczba zaworow 1 Materiat korpusu modutu PA 6.6
Odgrodzenie Nie Cisnienie kontrolne 10 bar
Droga wiaczania 4 mm Typ weza stosowac tylko weze PTFE
Przekréj przytacza (wewnatrz) 2.5 mm materiat uszczelki NBR
Dane ogolne
Liczba biegunéw 1 Rodzaj przytacza ztgcze weza (uktad
pneumatyczny)
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Barwny czarny
Materiat izolacyjny PC ze wzmocnieniem Typ ztacze meskie
widknem szklanym
(listowanie UL
i kwalifikacja pasma)
Materiat podstawowy poliamid, wzmocniony Typoszereg modut ConCept

widknem szklanym

bez halogenu

false

Produkt o niskiej dymotwodrczosci wg — Tak

DIN EN 45545-2

wymiary
Szeroko$¢ 11.4 mm dtugo$¢ cokotu 34 mm
wysoko$é wtyku 25.4 mm

wersja

Rodzaj przytacza

ztgcze weza (uktad
pneumatyczny)

Materiat podstawowy

poliamid, wzmocniony
witéknem szklanym
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Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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Akcesoria

Narzedzie do demontazu modutéw

Weidmiiller oferuje bogaty wybér narzedzi do zaciskania
koncowek, demontazu stykdw i obrobki $wiattowodow.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ HDC-DW-MOD Wersja

Nr zam. 1688200000 narzedzia pozostate, Narzedzie do demontazu stykow
GTIN (EAN) 4008190857189

llos¢ 18T
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