Karta katalogowa

SCREWTY-M12

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Doskonate narzedzie w kazdym z mozliwych zastosowan.
Screwty® jest idealnyym narzedziem wielofunkcyjnym do
pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajéow
kabli czujikow i elementéw wykonawczych. Nawet trud-
nodostepne wtyki okragte stajg sie osiggalne dzieki uzyciu
Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokreca i odkreca ztgcza,
bez koniecznosci uzycia duzej sity. Wkretak Screwty® jest
rozwigzaniem unikatowym, a zarazem globalnym, ponie-
waz pasuje do wiekszosci kabli i wtykdéw innych dostaw-
cow (ponad 90 %). Screwty® sktada sie z rekojesci z tra-
dycyjnym adapterem 1/4". Dzieki temu mozna go uzywacé
do wszystkich rozmiaréw: ztgczy wtykowych okragtych
M12 i M8, adaptowalnych wtykéw i gniazd M12F i M8F,
a takze wtykdéw i gniazd M23.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Cable gland tool for moulded M 12 lines
Nr zam. 1900000000

Typ SCREWTY-M12

GTIN (EAN) 4032248375868

llos¢ 1 szt.

opakowanie karton
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Dane techniczne

Wymiary i masa

Szeroko$¢ 33.3 mm Szeroko$¢ (cale) 1.311 inch
Dtugosé 220 mm Dtugos¢ (cale) 8.6614 inch
Masa netto 138.78 g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Nie dotyczy
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykutu narzedzie do skrecania
rozdzielaczy SAl rozm.M12

Wazna informacja

Informacje produktowe W dostarczanym zestawie:
Uchwyt standardowy 1/4” Mocowanie M12 do linii formowanych

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000149 ETIM 9.0 EC000149
ETIM 10.0 EC000149 ECLASS 14.0 21-01-90-90
ECLASS 15.0 21-01-90-90
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