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Wityki do naszego systemu WeiCoS sg dostepne dla
wszystkich technik przytgczeniowych. Zakres produktéw
obejmuje wstepnie zmontowane ztgcza od 1 do 10 bie-
gunoéw oraz umozliwia indywidualny montaz. Zapewnia
to maksymalna elastycznos$¢ dla kazdej aplikacji. Dosto-
sowane akcesoria zwiekszajg bezpieczenstwo i ochrone
przed czynnikami srodowiskowymi.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Seria Z, Obudowa wtyku, 5.15 mm, Ciemnobe-
zowy, Ciemnobezowy, montaz bezposredni

Nr zam. 1907010000

Typ STGH O.ZA ZRV2.5

GTIN (EAN) 4032248530779

llosé 50 szt.

Data sporzgdzenia 21.11.2025 11:12:15 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/1907010000
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STGH O.ZA ZRV2.5 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
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D-32758 Detmold

Germany

Dane techniczne www.weidmueller.com

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 24.2 mm Gtebokos¢ (cale) 0.9528 inch

Wysokos$é 31.5 mm Wysokos¢ (cale) 1.2402 inch

Szeroko$é 5.15 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2028 inch

Masa netto 1.8¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..55 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C

dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C
maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogodlne

Wskazéwka montazowa montaz bezposredni

dalsze dane techniczne

Wskazéwka montazowa montaz bezposredni wersja przetestowana pod katem Nie
eksplozji

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny
Klasa palnosci wg UL 94 V-0

Ciemnobezowy

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 2.5 mm?2 Rezystancja objetosciowa wg IEC 1.33 mQ
60947-7-x

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC0.77 W

60947-7x

parametry systemu

Wykonanie dolna cze$¢ obudowy niezbedna ptyta zamykajaca Nie

poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

Rodzaj przytacza ztacze wtykowe

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848

Data sporzadzenia 21.11.2025 11:12:15 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Karta katalogowa

STGH 0.ZA ZRV2.5

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90

Data sporzadzenia 21.11.2025 11:12:15 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



