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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

Oproécz wielu wersji obudéw, firma Weidmidiller oferuje
takze szereg réznych dtawnic kablowych przeznaczonych

do wielu aplikacji.

Dtawnice kablowe wykonane z mosigdzu, tworzywa
sztucznego i stali nierdzewnej spetniajg najostrzejsze
wymagania réznych klas IP dla obudéw przemystowych.
W zaleznos$ci od serii przepustu kablowego i danej aplika-
cji, elementy te sg atestowane i poddane testom zgodnie
z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja VG K (standardowa dtawnica kablowa z tworzywa
sztucznego), Dtawnica kablowa, proste, M 40, 18
mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, poliamid 6

Nr zam. 1909730000

Typ VG M40-K67

GTIN (EAN) 4032248536658

lloéé 10 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wpymiary i masa

Wysokos$é 51.56 mm Wysokos¢ (cale) 2.0276 inch

Dtugosc¢ 69.5 mm Dtugosc (cale) 2.7362 inch

Masa netto 78.1g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -20°C..80°C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogodlne

$rednica kabla zewnetrzna, maks. 32 mm $rednica kabla zewnetrzna, min. 22 mm

moment dokrecajacy 5 Nm Silikon Nie

Klasa palnosci wg UL 94 V-2 zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C

zakres temperatur roboczych, min. -20°C skok gwintu 1.5 mm

Halogenki Nie Normy EN/IEC 62444

rozmiar klucza 1 53 mm Stopien ochrony IP67

Dtawnica kablowa metryczna Materiat podstawowy poliamid 6

wktadka uszczelniajgca NBR gwint (zewnetrzny) M 40

dtugosé¢ gwintu 18 mm moment obrotowy nakretki kotpakowej, 20.50 Nm
maks.

moment obrotowy nakretki 4.50 Nm moment obrotowy krééca, maks. 5.50 Nm

zabezpieczajgcej, min.

moment obrotowy krééca, min. 4.50 Nm moment obrotowy nakretki kotpakowej, 19.50 Nm
min.

moment obrotowy nakretki 5.50 Nm

zabezpieczajgcej, maks.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441

ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-01

ECLASS 15.0 27-14-08-01
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Akcesoria

Nakretki zabezpieczajace z tworzywa sztucznego, szare

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie

% akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie

uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie

\ uziemiajgce.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SKMU M40 - K GR Wersja

Nr zam. 1772490000 SKMU PA (nakretka kontrujaca z tworzywa sztucznego), Nakretka
GTIN (EAN) 4032248130238 kontrujgca, M 40, 7 mm, poliamid 6 (PA6 - GF30)

llos¢ 50 ST

Uszczelka ptaska neoprenowa - GWDR NP

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie

uziemiajgce.
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ GWDR M40-NP Wersja
Nr zam. 1736270000 GWDR NP (uszczelka ptaska - neopren), Pierscien uszczelniajacy, M
GTIN (EAN) 4008190956066 40, neopren
llos¢ 20 ST

Uszczelka ptaska polietylenowa - GWDR PO

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
¢ " uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie

S ) | uziemiajgce.

Ogdlne dane zamowieniowe

Typ GWDR M40-PO Wersja

Nr zam. 1777970000 GWDR PO (uszczelka ptaska - polietylen), Pierscien uszczelniajacy, M
GTIN (EAN) 4032248158232 40, polietylen

llos¢ 50 ST
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