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Oznaczniki przewodoéw CLI C mocuje sie na niepodta-

czonych przewodach. Do oznaczania przewodéw o prze-
krojach od 0,5 mm2 do 70 mm?2 mozna stosowac cztery
rézne rozmiary. Oznaczniki sg juz zadrukowane i gotowe

do uzycia. taczac poszczegdlne oznaczniki mozna tworzyé

indywidualne opisy. Zamknigte oznaczniki, niezawodne i
przeznaczone do mocowania na niepodtaczonych kabla-
chSpecijalny, elastyczny, harmonijkowy ksztatt umozliwia
szeroki zakres zastosowan.Szybkie i tatwe mocowanie

- przy minimalnym wysitkuOdpowiednie akcesoria uta-
twiajg opisywanie.Trwate opisy o wysokiej jakosciDuzy
kontrast zapewniajgcy optymalng czytelnosé

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja CableLine, Znaczniki kabli i przewodow, 8 - 16
mm, 39 x 11 mm, wedtug zyczenia klienta

Nr zam. 1912820000

Typ CLI C 3-39 SDR SG

GTIN (EAN) 4032248542666

llosé 100 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 17 mm Gtebokos¢ (cale) 0.6693 inch
Wysokos$é 39 mm Wysokos¢ (cale) 1.56354 inch
Szeroko$é 11T mm Szeroko$¢ (cale) 0.4331 inch
Masa netto 488¢g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -30...60 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

Orientacja nadruku poziomo Rodzaj nadruku Indywidualnie
Metoda nadruku technika atramentowa Wykonanie Petla
Szeroko$¢ 11 mm Klasa palnosci wg UL 94 V-0

zakres temperatur roboczych, maks. 60 °C zakres temperatur roboczych, min. -30°C
Barwny wedtug zyczenia klienta Halogenki Tak

Materiat podstawowy PVC, miekkie, bez kadmu Kolor nadruku czarny
Nadrukowane znaki wedtug zyczenia klienta Zakres temperatury stosowania -30...60 °C
Imprint Nadruk na zaméwienie

Markery przewodoéw i kabli

Halogenki Tak Przekréj przytacza przewodu, maks. 70 mm?2
Przekrdéj przytacza przewodu, min. 16 mm?2 Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 16 mm
Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 8 mm Zewnetrzna $rednica przewodu 8-16 mm
Przekréj przytacza przewodu 16 - 70 mm?2

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001530 ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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