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Obecnie czesto spotykane jest zapotrzebowanie na nie-
standardowe dtugosci kabli. Aby sprostaé¢ temu wymaga-
niu, Weidmdiller oferuje szeroki zakres ztgcz wtykowych

do swobodnego konfekcjonowania.

Wityki meskie i gniazda zenskie do adaptowalnych pod-
zespotéw montazowych ztgczy M8, M12, M16i7/8" o
wysokiej odpornosci konstrukcji, idealnych np. do zasto-
sowan w budowie maszyn. Ztgcza z wtykami okragtymi
M8 sa szczegdlnie polecane do zastosowan w miejscach,
gdzie do dyspozycji jest ograniczona przestrzen.
Potaczenie lutowane zapewnia wysoka gestosé styku przy
niewielkiej powierzchni. Za pomoca tej technologii prze-
wod, po zdjeciu izolacji, zostaje przylutowany do stykéw,
co zapewnia bardzo dobrg przewodnos$é elektryczna.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Dotgczalny tagcznik instalacyjny, M8
Nr zam. 1921020000

Typ SAIBM-M8-4P(TL)

GTIN (EAN) 4032248562466

llos¢ 1 szt.

Status dostawy

W przysztosci ten artykut nie bedzie juz dostepny.

Dostepne do

2025-05-30T00:00:00+02:00

Produkt alternatywny

SAIBGS-M-4A-3.5/5.5-M8-IF

Data sporzgdzenia 24.11.2025 01:56:50 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1921020000
https://eshop.weidmueller.com/p/1010090000
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E307231
Wpymiary i masa

Masa netto 18 g

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7

SCIP bcee35cf-c0fb-43d2-8daf-65ab0d0864 1a

Dane techniczne adaptowalnych ztaczy wtykowych

Liczba biegunéw 4 kodowanie brak

Powierzchnia styku poztacany Rodzaj przytacza Potaczenie lutowane

Podstawowy materiat obudowy CuZn Opor izolacji 108 Q

Srednica kabla, maks. 5 mm Srednica kabla, min. 3.5 mm

Przekréj przytacza przewodu, maks. 0.25 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, min. 0.14 mm?2

Napiecie znamionowe 60V Znamionowe natezenie pradu 4 A

Stopien ochrony IP67 Cykle wpinania =100

Stopien zanieczyszczenia 3 Rodzaj styku Ztacze zenskie

Przytacze ekranu Tak Materiat pierscienia gwintowanego odlew ci$nieniowy
cynkowy

Zakres temperatury obudowy -40 ... +85°C

Normy

Norma dot. fgcznikdéw wtykowych IEC 61076-2-104

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002635 ETIM 7.0 EC002635

ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635

ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 9.0 27-44-01-02

ECLASS 9.1 27-44-01-03 ECLASS 10.0 27-44-01-02

ECLASS 11.0 27-44-01-02 ECLASS 12.0 27-44-01-16

ECLASS 13.0 27-44-01-02 ECLASS 14.0 27-44-01-16

ECLASS 15.0 27-44-01-16

Data sporzadzenia 24.11.2025 01:56:50 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

