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Zdjecie produktu

Okablowanie przektadnikéw pradowych oraz napiecio-
wych

Nasze bloki zaciskowe ze sprezyng i $rubg do roztgcza-

nia testowego umozliwiajg tworzenie waznych obwodéw
inwerterowych do pomiaru natezenia, napigcia oraz mocy
w prosty i wyrafinowany sposoéb.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Seria W, Trzymacz
Nr zam. 1925040000
Typ WEW WTL 35
GTIN (EAN) 4032248566143
llos¢ 10 szt.
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Technical data

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 79 mm Gtebokos¢ (cale) 3.1102 inch

Wysokos$é 100 mm Wysokos¢ (cale) 3.937 inch

Szeroko$é 18 mm Szeroko$¢ (cale) 0.7087 inch

Masa netto 2719

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..55 °C Temperatura otoczenia -50°C..75°C

dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C
maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogodlne

Wskazéwka montazowa montaz bezposredni Szyna montazowa TS 35

dalsze dane techniczne

Wskazéwka montazowa montaz bezposredni rodzaj montazu przykrecany

Zamykanie przykrecane

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny Ciemnobezowy
Klasa palnosci wg UL 94 V-0

parametry systemu

Szyna montazowa TS 35

wymiary

przesuniecie TS 35 50 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001041 ETIM 9.0 EC001041
ETIM 10.0 EC001041 ECLASS 14.0 27-25-03-02
ECLASS 15.0 27-25-03-02
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