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Kable czujnik-sitownik sg szeroko stosowane do podtacza-
nia czujnikéw i sitownikéw, do przesytania danych lub do
zasilania. Kabel oblewany jest wyposazony w fabrycznie
podtaczony i sprawdzony wtyk. Kable moga by¢ podda-
wane dziataniu réznorodnych czynnikéw, takich jak wil-
gotno$é, zapylenie, wysokie i niskie temperatury, wstrzasy
oraz wibracje.

Nasi inzynierowie skupili uwage na tym problemie i zapro-
jektowali bogata game kabli czujnik-sitownik M8 i M12, z
ktoérej mozna wybra¢ rozwigzania odpowiednie do rézno-
rodnych zastosowan.

Czy jest cos, czego nie udato sie Panstwu znalezé, albo
wymaga dodatkowych wyjasnien? Prosimy o kontakt!

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Przewdd czujnik/element wykonaweczy, Kabel
potaczeniowy, M8 / M8, Liczba biegundéw : 3, 5
m, ztacze meskie, proste - ztacze zenskie, proste,
Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiat ptaszcza: PVC,
Halogenki: Tak

Nr zam. 1927150500

Typ SAIL-M8GM8G-3-5.0V
GTIN (EAN) 4032248574681
llos¢ 1 szt.

Vnmum
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Dopuszczenia
Atesty
LISTED
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E307231
Wymiary i masa
Masa netto 133.76 g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Woytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

1cb33b66-fcff-4dab-b89f-fdb5fbfbchbb

Specyfikacje techniczne kabla

Dtugos¢ kabla 5m kolor ptaszcza czarny

Przydatnos¢ do tancucha ciagowego Nie Przekréj zyty 0.25 mm?2

Ekranowane Nie Halogenki Tak

izolacja PVC Materiat ptaszcza PVC

Konfigurowalna dtugo$¢ kabla Nie Zewnegtrzna oktadzina zgodnie z UL 2464 (80°C/ 300 V)
AWM style

Sieciowane radiacyjnie Nie Odporno$¢ na iskry spawalnicze Nie

Kodowanie kolorami brazowy, niebieski, czarny Wytrzymato$é na skrecanie 0°/m

Zakres temperatur, staty -30..80°C Odporne na $ciegi spawalnicze Nie

Zakres temperatur, zmienny, min. / -5..80 °C Liczba biegunéw 3

maks.

Srednica zewnetrzna

4.5 mm* 0.2 mm

Dane ogédine techniczne

kodowanie Kodowanie A Sciezka potaczenia M8 / M8
Powierzchnia styku poztacany LED Nie
Wykonanie ztacze meskie, proste - Podstawowy materiat obudowy PUR
ztgcze zenskie, proste
Opor izolacji 108 Q Napigcie znamionowe 60V
Znamionowe natezenie pradu 4 A Stopien ochrony IP65, IP66, IP67, IP68, po
wkreceniu
Cykle wpinania =100 Stopien zanieczyszczenia 3
zmostkowany Nie Materiat pierscienia gwintowanego mosiadz, niklowany
Zakres temperatury obudowy -25..+85 °C Moment dokrecajacy M8:0,5-0,6 Nm

Normy

Norma dot. fgcznikdw wtykowych

IEC 61076-2-104
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Standardy ogdlne
Norma dot. fgcznikdéw wtykowych IEC 61076-2-104 Nr certyfikatu (cULus) E307231
Wiasciwosci elektryczne
Opor izolacji 108 Q Napiecie znamionowe 60V
wtyki lewe
Wtyk po lewej M8, IP69, styk meski,

prosty, Tworzywo sztuczne,

nieekranowane
wtyki prawe
Wtyk po prawej M8, IP69, styk zenski,

prosty, Tworzywo sztuczne,

nieekranowane
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC001855 ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855 ECLASS 14.0 27-06-03-11
ECLASS 15.0 27-06-03-11
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Idealne narzedzie: Screwty ® z regulacja momentu
obrotowego

Schemat potaczen
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Light, securely screwed-in round plug-in
connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.:
1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F
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Accessories

Narzedzia do ciecia

Narzedzia do ciecia przewoddéw o $rednicy zewnegtrznej
do 8 mm, 12 mm, 14 mm oraz 22 mm. Ostrze o
specjalnym ksztatcie pozwala na ciecie przewodow
miedzianych i aluminiowych bez zgniatania oraz przy
minimalnym wysitku. Narzedzia tnace (od KT 8 do KT

22) sg rébwniez wyposazone w izolacje ochronng z
certyfikatami badan przeprowadzonych przez VDE i GS do
1000 V zgodnie z normg EN/IEC 60900.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ KT 8 Wersja

Nr zam. 9002650000 narzedzia do cigcia, Obcinaczki na jedna reke
GTIN (EAN) 4008190020163

llos¢ 18T

Narzedzia

Narzedzia do zdejmowania ptaszczy z kabli z izolacjg PVC

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ AM 12 Wersja

Nr zam. 9030060000 Narzedzia, Narzedzie do zdejmowania ptaszcza
GTIN (EAN) 4008190337827

llos¢ 18T

Screwty® narzedzie do dtawnic kablowych, z regulacja momentu obrotowego

Doskonate narzedzie w kazdym z mozliwych zastosowan.
_ Screwty® jest idealnyym narzedziem wielofunkcyjnym do
& pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajow
5 ) kabli czujikow i elementéw wykonawczych. Nawet
/' trudnodostepne wtyki okragte stajg sie osiggalne dzieki
uzyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokreca i odkreca
{ y & @. @ ztacza, bez konieczno$ci uzycia duzej sity. Wkretak
Screwty® jest rozwigzaniem unikatowym, a zarazem
globalnym, poniewaz pasuje do wiekszosci kabli i wtykéw
innych dostawcéw (ponad 90 %). Screwty® sktada sie
z rekojesci z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzigki temu
mozna go uzywac do wszystkich rozmiarow: ztgczy
wtykowych okragtych M12 i M8, adaptowalnych wtykéw
i gniazd M12F i M8F, a takze wtykéw i gniazd M23.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SCREWTY-M12-DM Wersja

Nr zam. 1900001000 Cable gland tool for moulded M12 lines
GTIN (EAN) 4032248436408

llos¢ 18T

Typ SAI-SCREWTY BOX Wersja

Nr zam. 1939180000 Bolting tool

GTIN (EAN) 4032248615506

lloéé 18T

Narzedzia

Narzedzia do zdejmowania izolacji z automatyczng
regulacjagDo przewodoéw cienkodrutowych i zyt
jednodrutowychldealne do zastosowan w branzy
mechanicznej, inzynierii procesowej, kolejnictwie,
energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony
przeciwwybuchowej, a takze w srodowisku morskim,
nadmorskim oraz w przemysle stoczniowymDtugosé
zdejmowania ptaszcza mozna nastawi¢ za pomocg
blokady konca dtugos$ciAutomatyczne otwarcie szczek
po zakoniczeniu operacji zdejmowania izolacjiBrak
rozchodzenia sie pojedynczych przewoddéwMozliwosé
dostosowania do réznych grubosci izolacjiDwuetapowa
obrébka kabli z podwdjng izolacjg, bez specjalnego
regulowaniaBez luzu w samo-regulujgcej jednostce
cieciaDuza trwato$¢Zoptymalizowana ergonomiczna

konstrukcja
Ogoblne dane zamoéwieniowe
Typ STRIPPER 6-16 RED-LINE Wersja
Nr zam. 9203110000 Stripping and cutting tool
GTIN (EAN) 4032248541423
llos¢ 1ST
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neutralna

Ogobline dane zamoéwieniowe

TM-l jest uznanym i certyfikowanym oznacznikiem do
zastosowan inzynierii ruchu. Oferta obejmuje rézne
dtugosci znacznikéw, umozliwiajacych wykonywanie
indywidualnych etykiet z dtugimi ciggami znakéw. tatwe
oddzielanie i montaz dzigki polu oznaczenia projektu.
Wczesniejszy montaz tulejek oraz pozniejsze wktadanie
znacznikéw zapewnia doskonatg uniwersalnosé.
Specjalny kontur TM-I utatwia wyposazanie oraz
zapewnia mocne osadzenie. Sg kompatybilne z licznymi,
dostepnymi w handlu tulejami. Dzieki formatowi
MultiCard mozna szybko i wygodnie drukowacé szyldy
przy uzyciu drukarki PrintJet CONNECT, plotera lub
flamastra STl.Latwe oddzielanie i montaz dzigki polu
oznaczenia projektu.Uznany i certyfikowany oznacznik
do zastosowan inzynierii ruchuWczes$niejszy montaz
tulejek oraz pézniejsze wktadanie znacznikéw zapewnia
doskonatg uniwersalno$é.Nie nadaje sie do opisywania
atramentem P-Ink lub flamastrem STI na tulejach CLI
T.Do nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ TM-1 18 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1718431044 TM-I, Oznaczniki wktadane, 1.5 -22 mm, 18 x 4 mm, biaty
GTIN (EAN) 4008190349011

llosé 320 ST

Typ TM-l 18 MC NE GE Wersja

Nr zam. 1718431687 TM-I, Oznaczniki wktadane, 1.6 -22 mm, 18 x 4 mm, z6tty

GTIN (EAN) 4008190349028
lloé¢ 320 ST
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