Karta katalogowa

ZDU 2.5N/4AN BL

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjecie produktu

Przesytanie zasilania, sygnatéw i danych, jest klasycznym
wymogiem w elektrotechnice i prefabrykacji rozdzielnic.
Materiat izolacyjny, technologia taczeniowa i konstrukcja
ztaczek, sg wtasciwosciami réznicujgcymi. Ztaczki szere-
gowe przelotowe nadajg sie do taczenia i/lub podtacza-
nia jednego badz kilku przewodéw. Mogag mie¢ jeden lub
wigcej poziomow potgczen z tym samym potencjatem lub
izolowanych od siebie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Przelotowa rzedowa listwa zaciskowa, ztgcze spre-
zynowe, 2.5 mm?, 800V, 24 A, niebieski

Nr zam. 1933750000

Typ ZDU 2.5N/4AN BL

GTIN (EAN) 4032248586783

llos¢ 50 szt.
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Dopuszczenia

Atesty @ ( € @ C ﬂus %

ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693

Wymiary i masa

Gtebokosé 38.5 mm Gtebokos¢ (cale) 1.5157 inch

Gtebokos$¢ wraz z szyng DIN 39 mm Wysokos$é 60 mm

Wysoko$é (cale) 2.3622 inch Szeroko$c¢ 5.1 mm

Szeroko$¢ (cale) 0.2008 inch Masa netto 73¢9

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..56 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C

dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C
maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

Oznakowanie EN 60079-7 Ex eb Il C Gb Etykieta Ex 2014/34/WE 12GD

Informacje ogélne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12 przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 30

maks.

Normy IEC 60947-7-1 Szyna montazowa TS 35

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

Przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 24 Rodzaj przytacza, kolejne przytacze ztgcze sprezynowe
kolejne przytacze, min.
Przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 12

kolejne przytacze, max.

dalsze dane techniczne

otwarte strony z prawej strony wersja przetestowana pod katem Tak
eksplozji

rodzaj montazu weciskany

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny niebieski

Klasa palnosci wg UL 94 V-0
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Przekréj pomiarowy 2.5 mm?2 Napiecie znamionowe 800V
Znamionowe napigcie state 800V Znamionowe natezenie pragdu 24 A
Prad przy maksymalnym 24 A Normy IEC 60947-7-1
oprzewodowaniu
Rezystancja objetosciowa wg IEC 1.33 mQ Znamionowe napiegcie udarowe 6 kV
60947-7-x
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC0.77 W Stopien zanieczyszczenia 3
60947-7-x
dane znamionowe wg CSA
Maks. przekrdj przewodu (CSA) 12 AWG Napiecie rozm. C (CSA) 300V
Prad Gr C (CSA) 24 A Nr certyfikatu (CSA) 200039-1842498
Napiecie rozm. B (CSA) 300V Prad Gr B (CSA) 24 A
Min. przekréj przewodu (CSA) 30 AWG
dane znamionowe wg UL
Wielko$¢ przewodu Factory wiring max 12 AWG Napiecie rozm. B (cURus) 300V
(cURus)
Nr certyfikatu (cURus) E60693 Wielko$¢ przewodu Field wiring min 30 AWG
(cURus)

Wielko$¢ przewodu Factory wiring min - 30 AWG Prad rozm. B (cURus) 20 A
(cURus)
Napiecie rozm. C (cURus) 300V Prad rozm. C (cURus) 20 A
Wielko$¢ przewodu Field wiring max 12 AWG
(cURus)
parametry systemu
Wykonanie Ztacze sprezynowe, niezbedna ptyta zamykajaca Tak

do poprzecznych ztacz

wtykowych, wolne z jednej

strony
Liczba potencjatéw 1 liczba poziomoéw 1
liczba zaciskéw na poziom 4 Liczba potencjatéw w rzedzie 1
poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie Przytacze PE Nie
Szyna montazowa TS 35
przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A2 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12

maks.

kierunek podtaczenia u goéry Dtugos¢ odizolowania 10 mm
Rodzaj przytacza ztgcze sprezynowe liczba przytaczen 4
Zakres zaciskania, maks. 4 mm? Zakres zaciskania, min. 0.05 mm?
Wielkos$¢ ostrza 0.6 x 3,5 mm przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 30
Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.05 mm?2
przewéd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks. kablowymi DIN 46228/4, min.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm? Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.05 mm?2
przewdéd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, maks. kablowymi DIN 46228/1, min.
Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.05 mm?2

drutu, maks.

przewdd wielodrutowy, min.
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Maks. przekrdj przytacza, przewod 2.5 mm?2
wielodrutowy, maks.

Maks. przekroj przytacza, przewod 0.05 mm?2

wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewoddw, przewdd 4 mm?2
jednodrutowy, maks.

Przekrdj przytacza przewodéw, przewod 0.05 mm?2

jednodrutowy, min.

Maks. przekroj przytacza, cienki przewoéd 0.05 mm?2
wielodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC0O00897 ETIM 7.0 EC0O00897
ETIM 8.0 EC0O00897 ETIM 9.0 ECO00897
ETIM 10.0 EC0O00897 ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20 ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20 ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Mostki poprzeczne

cammy
ey
s

Ogobine dane zamoéwieniowe

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztagczek modutowych.

Typ ZQV 2.5/2 Wersja

Nr zam. 1608860000 Seria Z, tacznik poprzeczny, 24 A
GTIN (EAN) 4008190123680

llos¢ 60 ST

Typ ZQvV 2.5/3 Wersja

Nr zam. 1608870000 Akcesoria, tacznik poprzeczny, 24 A
GTIN (EAN) 4008190061630

llosé 60 ST

Typ ZQV 2.5/4 Wersja

Nr zam. 1608880000 Akcesoria, tacznik poprzeczny, 24 A
GTIN (EAN) 4008190082208

llos¢ 60 ST

Typ ZQV 2.5/10 Wersja

Nr zam. 1608940000 Akcesoria, tacznik poprzeczny, 24 A
GTIN (EAN) 4008190099060

llos¢ 20 ST

Typ ZQV 2.5/20 Wersja

Nr zam. 1908960000 Seria Z, tacznik poprzeczny, do zaciskéw, Liczba biegunéw: 20
GTIN (EAN) 4032248535293

lloé¢ 20 ST

Plytki zamykajace i ptytki separacyjne

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Ptytki zamykajgce mocowane sg po stronie otwartej
ostatniego zacisku szeregowego przed koncéwka
katowa. Zastosowanie ptytki zamykajgcej pozwala

na utrzymanie funkcji zacisku szeregowego, jak tez
podanego napigcia nominalnego. Zagwarantowana jest
ochrona przed dotykaniem czesci przewodzacych prad, a
zacisk zamykajgcy jest zabezpieczony przed dotknieciem.

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

1933810000

4032248587148

50 ST

ZAP/TW ZDU/ZPE 2.5N/4AN Wersja

Seria Z, Akcesoria, Plyta zamykajaca, Plytka separacyjna
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Trzymacz

<

Ogobine dane zamoéwieniowe

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncéwki kagtowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Typ ZEW 35 Wersja

Nr zam. 9540000000 Wspornik koricowy, Ciemnobezowy, TS 35, V-2, Wemid, Szeroko$¢: 6
GTIN (EAN) 4008190956264 mm, 100 °C

llos¢ 20 ST

Adapter testowy i gniazda testowe

'y
ol

Ogobine dane zamoéwieniowe

Adaptery testowe i wtyki kontrolne sg wykorzystywane
do potaczen elektrycznych miedzy ztaczkami i
urzadzeniami testujgcymi. W ten sposéb mozna
ustanowi¢ styk elektryczny w stanie okablowanym i w
tatwy sposéb dokonaé pomiaréw.

Typ ZTA ZT2.5 Wersja

Nr zam. 1827080000 Akcesoria, Adapter testowy, 17.5 A
GTIN (EAN) 4032248411276

llog¢ 25 ST

Typ ZTA ZT2.5/ZA Wersja

Nr zam. 1847600000 Akcesoria, Adapter testowy, 17.5 A
GTIN (EAN) 4032248412679

llog¢ 25 ST

Gilzy redukcyjne

Zastosowanie tulejek redukcyjnych utatwia podtaczanie
przewodoéw o przekrojach mniejszego zakresu. Przewody
mozna bezpiecznie wprowadzié¢ do zacisku nie
rozdzielajac skretek. Zastosowana tulejka redukcyjna
centruje przewod w Srodkowym punkcie wejscia
przewodu.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ ZRH 1.5H/1 Wersja

Nr zam. 1678810000 Seria Z, Gilza redukcyjna
GTIN (EAN) 4008190487324

llosé 1000 ST

Typ ZRH 1.5H/2 Wersja

Nr zam. 1678800000 Seria Z, Gilza redukcyjna

GTIN (EAN) 4008190487317
llos¢ 1000 ST

Pokrywa ostrzegawcza

KT

9
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Ogobine dane zamoéwieniowe

Pokrywy ostrzegawcze z symbolem btyskawicy
zwiekszajg bezpieczenstwo cztowieka i maszyny. Stosuje
sie je w przypadku, gdy aplikacja wymaga podania
napiecia zewnetrznego.

Typ ZAD 9/4 Wersja

Nr zam. 1934160000 Seria Z, Ostona

GTIN (EAN) 4032248590247

llo$¢ 20 ST

Plus
= - Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
T

\
|
\
\
\
|
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikéw.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztgcz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/5 PLUS MC NE WS Wersja

Nr zam. 1854490000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248393596 Weidmueller, biaty

llos¢ 1000 ST
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Ogobline dane zamoéwieniowe

Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztaczek z serii W.
Dzieki kompatybilnos$ci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggéw znakoéw, lecz rowniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadajg sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkag
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ WS 10/5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1635000000 WS, Znakowanie zaciskow, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190261948 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llogé 720 ST

Uchwyt znacznikéw

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Uchwyty oznacznikéw oferujg mozliwosé¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty katowe moga by¢ opcjonalnie tgczone
zatrzaskowo i moga by¢ montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujgce typy
oznacznikdw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

GTIN (EAN) 4032248270231

llos¢ 100 ST
Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja
Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

GTIN (EAN) 4032248270248
lloé¢ 100 ST
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Akcesoria

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak z izolacje VDE do pracy przy czesciach bedacych
pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenistwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskrosnie, oksydowana.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Wersja

Nr zam. 2749610000 Narzedzie montazowe, Szeroko$¢ koricdwki (B): 3.5 mm, Dtugosé
GTIN (EAN) 4050118896350 koncowki: 100 mm, Grubos$¢ koricowki (A): 0.6 mm

llos¢ 18T
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