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Zdjecie produktu

Ztgcza zenskie z przytgczem Srubowym do przytgczania
przewodoéw.

W celu dowolnego ksztattowania ptaszczyzny przytacza
do dyspozycji sg przewody o trzech kierunkach odprowa-
dzen:

180° przewdd prosto do kierunku wtyku 90°  przewod
w gore prostopadle do kierunku wtyku 270° przewdd w
dot prostopadle do kierunku wtyku

W zwiazku z r6znorodnymi wymaganiami stawianymi
potaczeniu mozna wybieraé sposréd trzech ksztattow obu-
dowy:

Obudowa standardowa bez kotnierza Kotnierz ze $rubg (F)
Kotnierz z opatentowanym przez Weidmiuiller ryglem zwal-
niajgcym (LR) do beznarzedziowego, bezobcigzeniowego
blokowania i zwalniania

Ztacza wtykowe Weidmidiller w rastrze 3,81 mm (0.15
inch) sg uktadowo kompatybilne z popularnymi ztgczami
wtykowymi i dysponujg miejscem na opis, mogag by¢ row-
niez kodowane kodowanie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 3.81 mm,
Liczba biegunéw: 5, 90°, Przytacze z jarzmem,
Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm?2, skrzynia

Nr zam. 1940010000

Typ BCZ 3.81/05/90F SN OR BX

GTIN (EAN) 4032248656813

lloé¢ 50 szt.

parametry produktu

IEC:320V/17.5A/0.2- 1.5 mm?
UL: 300V / 10 A/ AWG 28 -AWG 16

opakowanie

skrzynia
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Dopuszczenia
Atesty
SRR -\
c P us
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Wymiary i masa
Gtebokosé 19.1 mm Gtebokos¢ (cale) 0.752 inch
Wysoko$é 10.5 mm Wysokos¢ (cale) 0.4134 inch
Szeroko$c¢ 29.47 mm Szeroko$¢ (cale) 1.1602 inch
Masa netto 2.88¢g
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Whytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ea9dd4b8-c51f-409¢c-885a-41700372beb6 1
Parametry systemu
Rodzina produktow OMNIMATE Signal - seria BC/SC 3.81
Rodzaj przytacza Przytacze pola
Metoda wykonywania ztagcz Przytacze z jarzmem
Raster w mm (P) 3.81T mm
Raster w calach (P) 0.150"
Kierunek odejscia przewodu 90°
Liczba biegunéw 5
L1 in mm 15.24 mm
L1 w calach 0.600"
Liczba rzedow 1
liczba rzedéw z biegunami 1
Przekréj pomiarowy 1T mm?2
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN zabezpieczony przed dotknigciem palcami
VDE 57 106
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN IP 20 w stanie wetknigtym/ IP 10 w stanie niewetknigtym
VDE 0470
Stopien ochrony IP20
Rezystancja skro$na b mQ
element kodowany Tak
Dtugosé¢ odizolowania 7 mm
$ruba dociskowa M 2
koncowka wkretaka 04x25
koncowka wkretaka norma DIN 5264
Cykle wpinania 25
Sita wtykania/biegun, maks. 7N
Sita ciagniecia / biegun, maks. 5N
Moment dokrecajacy Typ momentu obrotowego Przytacze przewodu
Informacja o uzyciu Moment dokrecajacy | min. 0.2 Nm
maks. 0.25 Nm
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Typ momentu obrotowego

Kotnierz srubowy

Informacja o uzyciu

Moment dokrecajacy | min.

0.15 Nm

maks. 0.2 Nm

Dane materiatowe

Materiat izolacyjny PA 66 GF 30 Barwny pomaranczowy

Tabela koloréow (podobny) RAL 2000 grupa materiatéw izolacyjnych ]

Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTI) =550 Moisture Level (MSL)

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat stykdw Stop Cu

Powierzchnia styku cynowana Struktura warstwowa wtyku 05.1.5umCu/ 2..5um
Sn

Temperatura magazynowania, min. -40 °C Temperatura magazynowania, max. 70°C

Temperatura pracy, min. -50°C Temperatura pracy, max. 120°C

Zakres temperatur montaz, min. -25°C Zakres temperatur montaz, max. 120°C

Przewody pasujace do ztacza

Zakres zaciskania, min. 0.08 mm?2

Zakres zaciskania, maks. 1.5 mm?

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 28

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 16

maks.

jednodrutowe, min. HO5(07) V-U

0.2 mm?2

jednodrutowe, maks. HO5(07) V-U

1.5 mm?2

cienkodrutowe, min. HO5(07) V-K

0.2 mm?2

cienkodrutowe, maks. HO5(07) V-K

1.5 mm?

z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, min.

0.2 mm?2

z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4,

maks.

1.5 mm?

z tulejkg zaciskowa, DIN 46228 pt 1,

min.

0.2 mm?2

z koncéwka kablowg wg DIN 46 228/1, 1.5 mm?2

maks.

Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 ax 2,4 mmx 1,5 mm

b; @

Zaciskany przewoéd

Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu

przewdd i koricowka tulejkowa

Typ

zZnamionowy

Dtugo$¢ zdejmowania
izolacji

cienkodrutowe
0.5 mm?2
zZnamionowgy mm

Zalecana tulejka HO,5/6
kablowa
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe

zZnamionowy

0.75 mm?2

przewdd i korncoéwka tulejkowa

Dtugos$é zdejmowania
izolacji

znamionow§y mm

Zalecana tulejka HO,75/6
kablowa
Przekréj poprzeczny przytgczanego przewodu Typ cienkodrutowe

zZnamionowy

1T mm?2

przewdd i korncéwka tulejkowa

Dtugos$é zdejmowania
izolacji

znamionow§y mm

Zalecana tulejka H1,0/6
kablowa
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe

zZnamionowy

1.5 mm?

przewdd i koncowka tulejkowa

Dtugos¢ zdejmowania
izolacji

zZnamionows mm

Zalecana tulejka
kablowa

H15/7
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Dane techniczne
Tekst referencyjny Zewnetrzna $rednica kotnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna by¢ wieksza niz

podziatka (P), Dtugo$¢ tulejek nalezy dobra¢ zaleznie od produktu i napiecia znamionowego.

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z norma IEC 60664-1, IEC 61984 Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 17.5 A
(Tu=20°C)

Prad znamionowy, maks. liczba 15.9A Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 17.5 A

biegunéw (Tu=20°C) (Tu=40°C)

Prad znamionowy, maks. liczba 14.1A napiecie znamionowe przy kat. 320V

biegunéw (Tu=40°C) przepiecé/stopniu zanieczyszczenia Il/2

napigcie znamionowe przy kat. 160V napiecie znamionowe przy kat. 160V

przepiec¢/stopniu zanieczyszczenia lll/2 przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 2.5 kV znamionowe napiecie udarowe przy kat. 2.5 kV

przepieé¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2 przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 2.5 kV odporno$¢ na zwarcia 3x1sz76 A

przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA) CSA Nr certyfikatu (CSA) 200039-1121690
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300 V Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 50V
B / CSA) C/ CSA)
Pragd znamionowy (grupa uzytkowa B/ 8 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa C/ 8 A
CSA) CSA)
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 28 przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 16
maks.

Odniesienie do wartosci znamionowych W specyfikacji podano
wartosci minimalne,
szczegoty - patrz
certyfikat.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) CURUS Nr certyfikatu (cURus) E60693

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V

B / UL 1059) D /UL 1059)

Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 10 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D / 10 A

UL 1059) UL 1059)

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 28 przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 16
maks.

Odniesienie do warto$ci znamionowych W specyfikacji podano
warto$ci minimalne,
szczegoty - patrz

certyfikat.
Opakowanie
opakowanie skrzynia Dtugos¢ VPE 90.00 mm
Szeroko$¢ VPE 80.00 mm Wysokos$¢ VPE 70.00 mm
Testy typu
Test: wytrzymatos$é znacznikdéw Standard DIN EN 61984 rozdziat 7.3.2 / 09.02 wedtug
wzorca zamieszczonego w DIN EN 60068-2-70 /
07.96
Test znacznik poczatku, identyfikacja typu, napiecie
znamionowe, przekréj znamionowy, raster, typ
materiatu, znacznik zatwierdzenia UL, znacznik
atestu CSA
Ocena dostepny
Test wytrzymatos$é
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Dane techniczne
Ocena

sprawdzony

Test: nieprawidtowe potgczenie (brak Standard
mozliwosci wymiany)

DIN EN 61984 rozdziaty 6.3 6.9.1 / 09.02, DIN
EN 60512-13-5 / 11.06

Test 180° obrécone bez elementéw kodowych
Ocena sprawdzony
Test kontrola wzrokowa
Ocena sprawdzony
Test: przekréj zaciskowy Standard DIN EN 60999-1 rozdziaty 71 9.1 / 12.00, DIN

Test uszkodzenia i przypadkowego
poluzowania przewodnikéw

EN 60947-1 rozdziat 8.2.4.5.1 / 12.02

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

petny 0,08 mm?2

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

bez izolacji 0,08 mm?2

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

petny 1,5 mm?2

Typ przewodnika oraz
przekrdj przewodnika

bez izolacji 1,5 mm?2

Typ przewodnika oraz
przekrdj przewodnika

AWG 28/1

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

AWG 28/19

Typ przewodnika oraz
przekrdj przewodnika

AWG 16/1

Typ przewodnika oraz

przekrdj przewodnika

AWG 16/19

Ocena
Standard
Wymaganie

sprawdzony

DIN EN 60999-1 rozdziat 9.4 / 12.00

0,2 kg

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

bez izolacji 0,25 mm?2

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

AWG 28/1

Typ przewodnika oraz
przekrdj przewodnika

AWG 28/19

Ocena

sprawdzony

Wymaganie
Typ przewodnika

0,3 kg
Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

petny 0,5 mm?2

Ocena

sprawdzony

Wymaganie

0.4 kg

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

petny 1,5 mm?2

Typ przewodnika oraz
przekrdj przewodnika

bez izolacji 1,5 mm?2

Typ przewodnika oraz
przekrdj przewodnika

AWG 16/1

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

AWG 16/19

Ocena sprawdzony
Test wyciggania Standard DIN EN 60999-1 rozdziat 9.5 / 12.00
Wymaganie 210N

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz
przekrdj przewodnika

bez izolacji 0,25 mm?2

Typ przewodnika oraz
przekrdj przewodnika

AWG 28/1

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

AWG 28/19

Ocena

sprawdzony

Wymaganie

220N

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz
przekrdj przewodnika

HO5V-UO0.5
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Dane techniczne
Ocena sprawdzony
Wymaganie 240 N
Typ przewodnika Typ przewodnika oraz HO7V-U1.5

przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz HO7V-K1.5
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 16/1
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 16/19
przekrdj przewodnika

Ocena sprawdzony

Wazna informacja

Zgodnosc¢ IPC Zgodnos¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami
miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowe;j
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktéow.

Uwagi * Additional variants on request
* Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
¢ Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
¢ Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
* P on drawing = pitch
* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
¢ In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load
¢ Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02

Data sporzgdzenia 27.12.2025 11:39:37 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 6



Weidmiiller 3

BCZ 3.81/05/90F SN OR BX

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
o www.weidmueller.com
Rysunki
Zdjecie produktu Rysunek wymiarowany
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SC 3.81/90G

"

Ogobine dane zamoéwieniowe

Ztgcze meskie SC daje kierunek podtgczania réwnolegty
do ptytki drukowanej (lezaco) i jest dostepna w wariancie
zamknietym (G) oraz z kotnierzem srubowym (F).

Ztacza wtykowe Weidmiiller z rastrem 3,81 mm (0.15
inch) sg uktadowo kompatybilne z popularnymi ztgczami
wtykowymi i dysponujg miejscem na opis i kodowanie
oraz miejscem na podswietlenie.

Typ SC 3.81/05/90G 3.2SN OR... Wersja

Nr zam. 1942090000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,

GTIN (EAN) 4032248655496 Potaczenie lutowane THR, 3.81 mm, Liczba biegunéw: 5, 90°,

llos$é 84 ST Dtugosé kotka lutowniczego (I): 3.2 mm, cynowana, pomaranczowy,
skrzynia

SC-SMT 3.81/180G Box

.

Ogobline dane zamoéwieniowe

Odporne na wysokie temperatury ztgcze meskie (SC-SMT
180G) w rastrze 3,81 mm (0.15 inch)

Kierunek podtgczania pionowo do ptytki drukowanej
(stojgco) zamknieta (G) . Elementy pakowane w kartonie
(BX) lub antystatycznie w rolce (Tape-on-Reel, RL) Dtugo$é
pinéw do wyboru: 1,5 mm lub 3,2 mm

Ztgcza wtykowe Weidmdiiller z rastrem 3,81 mm (0.15
inch) sg uktadowo kompatybilne z popularnymi ztgczami
wtykowymi i dysponujg miejscem na opis i kodowanie.

Typ SC-SMT 3.81/05/180G 1.5... Wersja

Nr zam. 1863780000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,

GTIN (EAN) 4032248428922 Potaczenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunéw: 5, 180°,
llos¢ 50 ST Dtugosé kotka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia

SC-SMT 3.81/90G Box

=

Odporne na wysokie temperatury ztgcze meskie (SC-SMT
90G) w rastrze 3,81 mm (0.15 inch)

Kierunek podtgczania réwnolegle do ptytki drukowanej
(lezaco) zamknieta (G) . Elementy pakowane w kartonie
(BX) lub antystatycznie w rolce (Tape-on-Reel, RL) Dtugo$é
pinéw do wyboru: 1,5mm lub 3,2mm

Ztgcza wtykowe Weidmdiller z rastrem 3,81 mm (0.15
inch) sg uktadowo kompatybilne z popularnymi ztgczami
wtykowymi i dysponujg miejscem na opis i kodowanie.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SC-SMT 3.81/05/90G 1.5S...
Nr zam. 1862990000

GTIN (EAN) 4032248428090

llos¢ 50 ST

Wersja

Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,
Potaczenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunéw: 5, 90°,
Dtugos¢ kotka lutowniczego (I): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia

SC-SMT 3.81/180G Tape

5

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Odporne na wysokie temperatury ztacze meskie (SC-SMT
180G) w rastrze 3,81 mm (0.15 inch)

Kierunek podtaczania pionowo do ptytki drukowanej
(stojaco) zamknieta (G) . Elementy pakowane w kartonie
(BX) lub antystatycznie w rolce (Tape-on-Reel, RL) Dtugos¢
pinéw do wyboru: 1,5 mm lub 3,2 mm

Ztacza wtykowe Weidmdiller z rastrem 3,81 mm (0.15
inch) sg uktadowo kompatybilne z popularnymi ztgczami
wtykowymi i dysponujg miejscem na opis i kodowanie.

Typ SC-SMT 3.81/05/180G 3.2...
Nr zam. 1863540000

GTIN (EAN) 4032248428588

llog¢ 300 ST

Wersja
Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,
Potaczenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunéw: 5, 180°,

Dtugos¢ kotka lutowniczego (I): 3.2 mm, cynowana, czarny, Tape

SC-SMT 3.81/90G Box

=

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Odporne na wysokie temperatury ztagcze meskie (SC-SMT
90G) w rastrze 3,81 mm (0.15 inch)

Kierunek podtgczania réwnolegle do ptytki drukowanej
(lezaco) zamknieta (G) . Elementy pakowane w kartonie
(BX) lub antystatycznie w rolce (Tape-on-Reel, RL) Dtugos¢
pinéw do wyboru: 1,5mm lub 3,2mm

Ztacza wtykowe Weidmiiller z rastrem 3,81 mm (0.15
inch) sg uktadowo kompatybilne z popularnymi ztgczami
wtykowymi i dysponujg miejscem na opis i kodowanie.

Typ SC-SMT 3.81/05/90G 3.2S...
Nr zam. 1862500000

GTIN (EAN) 4032248427635

llog¢ 50 ST

Wersja
Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,
Potaczenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunéw: 5, 90°,

Dtugos¢ kotka lutowniczego (I): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
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SC-SMT 3.81/180G Tape

Odporne na wysokie temperatury ztgcze meskie (SC-SMT

180G) w rastrze 3,81 mm (0.15 inch)

Kierunek podtaczania pionowo do ptytki drukowanej
(stojaco) zamknieta (G) . Elementy pakowane w kartonie
(BX) lub antystatycznie w rolce (Tape-on-Reel, RL) Diugo$é
pinéw do wyboru: 1,5 mm lub 3,2 mm

Ztacza wtykowe Weidmiiller z rastrem 3,81 mm (0.15
inch) sg uktadowo kompatybilne z popularnymi ztgczami

wtykowymi i dysponujg miejscem na opis i kodowanie.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SC-SMT 3.81/05/180G 1.5... Wersja

Nr zam. 1864300000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,

GTIN (EAN) 4032248429370 Potgczenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunéw: 5, 180°,
llo$¢ 300 ST Dtugosé kotka lutowniczego (1): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tape

SC-SMT 3.81/180G Box

Odporne na wysokie temperatury ztagcze meskie (SC-SMT

180G) w rastrze 3,81 mm (0.15 inch)

Kierunek podtaczania pionowo do ptytki drukowanej
(stojaco) zamknieta (G) . Elementy pakowane w kartonie
(BX) lub antystatycznie w rolce (Tape-on-Reel, RL) Diugo$é
pinéw do wyboru: 1,5 mm lub 3,2 mm

Ztacza wtykowe Weidmiiller z rastrem 3,81 mm (0.15
inch) sg uktadowo kompatybilne z popularnymi ztgczami

wtykowymi i dysponujg miejscem na opis i kodowanie.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SC-SMT 3.81/05/180G 3.2... Wersja

Nr zam. 1863010000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,

GTIN (EAN) 4032248428144 Potaczenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunéw: 5, 180°,
llosé 50 ST Dtugosé kotka lutowniczego (I): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia

SC-SMT 3.81/90G Tape

Odporne na wysokie temperatury ztagcze meskie (SC-SMT
90G) w rastrze 3,81 mm (0.15 inch)

Kierunek podtaczania réwnolegle do ptytki drukowanej
(lezgco) zamknieta (G) . Elementy pakowane w kartonie
(BX) lub antystatycznie w rolce (Tape-on-Reel, RL) Diugo$é
pinéw do wyboru: 1,5mm lub 3,2mm

Ztacza wtykowe Weidmiiller z rastrem 3,81 mm (0.15

inch) sg uktadowo kompatybilne z popularnymi ztgczami
wtykowymi i dysponujg miejscem na opis i kodowanie.

Ogdlne dane zamowieniowe

Typ SC-SMT 3.81/05/90G 3.2S... Wersja

Nr zam. 1862870000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,

GTIN (EAN) 4032248427802 Potaczenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunéw: 5, 90°,
llos¢ 400 ST Dtugos¢ kotka lutowniczego (I): 3.2 mm, cynowana, czarny, Tape
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Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

SC-SMT 3.81/05/90G 1.5S...

1863170000
4032248428366
400 ST

Wersja
Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,
Potaczenie lutowane THT/THR, 3.8 1 mm, Liczba biegunéw: 5, 90°,

Dtugosé¢ kotka lutowniczego (I): 1.6 mm, cynowana, czarny, Tape

SC 3.81/180G

™

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Ztgcze meskie SC daje kierunek podtgczania prostopadty
do ptytki drukowanej (stojgco) i jest dostepna

w wariancie zamknietym (G) oraz z kotnierzem $rubowym
(F).

Ztacza wtykowe Weidmiiller z rastrem 3,81 mm (0.15
inch) sg uktadowo kompatybilne z popularnymi ztgczami
wtykowymi i dysponuja miejscem na opis i kodowanie.

Typ SC 3.81/05/180G 3.2SN G... Wersja

Nr zam. 1793640000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,

GTIN (EAN) 4032248230761 Potagczenie lutowane THR, 3.81 mm, Liczba biegunéw: 5, 180°,

llos¢ 84 ST Dtugosé kotka lutowniczego (1): 3.2 mm, cynowana, blado zielony,

skrzynia

SC 3.81/90G
Ztacze meskie SC daje kierunek podtgczania rownolegty
do ptytki drukowanej (lezgco) i jest dostepna w wariancie
zamknietym (G) oraz z kotnierzem $rubowym (F).
Ztacza wtykowe Weidmiiller z rastrem 3,81 mm (0.15
inch) sg uktadowo kompatybilne z popularnymi ztgczami
wtykowymi i dysponujg miejscem na opis i kodowanie
oraz miejscem na podswietlenie.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SC 3.81/05/90G 3.2SN BK...  Wersja

Nr zam. 1793160000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,

GTIN (EAN) 4032248227655 Potgczenie lutowane THR, 3.81 mm, Liczba biegunéw: 5, 90°,

llos¢ 84 ST Dtugos¢ kotka lutowniczego (I): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia

Typ SC 3.81/05/90G 3.2SN GN... Wersja

Nr zam. 1793270000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,

GTIN (EAN) 4032248227747 Potgczenie lutowane THR, 3.81 mm, Liczba biegunéw: 5, 90°,

llos¢ 84 ST Dtugosé kotka lutowniczego (I): 3.2 mm, cynowana, blado zielony,

skrzynia
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Ogobine dane zamoéwieniowe

Ztgcze meskie SC daje kierunek podtgczania prostopadty
do ptytki drukowanej (stojgco) i jest dostepna

w wariancie zamknietym (G) oraz z kotnierzem $rubowym
(F).

Ztacza wtykowe Weidmiiller z rastrem 3,81 mm (0.15
inch) sg uktadowo kompatybilne z popularnymi ztgczami
wtykowymi i dysponuja miejscem na opis i kodowanie.

Typ SC 3.81/05/180G 3.2SN B... Wersja

Nr zam. 1793550000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,

GTIN (EAN) 4032248230464 Potaczenie lutowane THR, 3.81 mm, Liczba biegunéw: 5, 180°,

llo$¢ 84 ST Dtugosé kotka lutowniczego (1): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia

Typ SC 3.81/05/180G 3.2SN O... Wersja

Nr zam. 1942870000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,

GTIN (EAN) 4032248654727 Potaczenie lutowane THR, 3.81 mm, Liczba biegunéw: 5, 180°,

llos¢ 84 ST Dtugosé kotka lutowniczego (1): 3.2 mm, cynowana, pomaranczowy,

skrzynia

SC 3.81/90F
Ztgcze meskie SC daje kierunek podtgczania réwnolegty
do ptytki drukowanej (lezgco) i jest dostepna w wariancie
zamknietym (G) oraz z kotnierzem $rubowym (F).
Ztacza wtykowe Weidmdiller z rastrem 3,81 mm (0.15
inch) sg uktadowo kompatybilne z popularnymi ztgczami
wtykowymi i dysponujg miejscem na opis i kodowanie
oraz miejscem na podswietlenie.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SC 3.81/05/90F 3.2SN OR...  Wersja

Nr zam. 1942480000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potgczenie

GTIN (EAN) 4032248655113 lutowane THR, 3.81 mm, Liczba biegunéw: 5, 90°, Dtugos¢ kotka

llos¢ 60 ST lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomararnczowy, skrzynia

SC-SMT 3.81/90LF Tape

Odporne na wysokie temperatury ztgcze meskie (SC-SMT
90LF) w rastrze 3,81 mm (0.15 inch)

Kierunek podtgczania réwnolegle do ptytki drukowanej
(lezaco) z kotnierzem lutowniczym (LF). Elementy
pakowane w kartonie (BX) lub antystatycznie w rolce
(Tape-on-Reel, RL) Diugo$é pindéw do wyboru: 1,5 mm lub
3.2 mm

Ztgcza wtykowe Weidmdiller z rastrem 3,81 mm (0.15
inch) sg uktadowo kompatybilne z popularnymi ztgczami
wtykowymi i dysponujg miejscem na opis.

Data sporzadzenia 27.12.2025 11:39:37 MEZ
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SC-SMT 3.81/05/90LF 1.5... Wersja
Nr zam. 1862790000
GTIN (EAN) 4032248427970
llos¢ 400 ST

Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz lutowany,
Potaczenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunéw: 5, 90°,

Dtugos¢ kotka lutowniczego (I): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tape

SC-SMT 3.81/90LF Box

s

Ogobine dane zamoéwieniowe

Odporne na wysokie temperatury ztacze meskie (SC-SMT
90LF) w rastrze 3,81 mm (0.15 inch)

Kierunek podtaczania réwnolegle do ptytki drukowanej
(lezaco) z kotnierzem lutowniczym (LF). Elementy
pakowane w kartonie (BX) lub antystatycznie w rolce
(Tape-on-Reel, RL) Dtugo$¢ pindéw do wyboru: 1,5 mm lub
3.2 mm

Ztacza wtykowe Weidmiiller z rastrem 3,81 mm (0.15
inch) sg uktadowo kompatybilne z popularnymi ztgczami
wtykowymi i dysponujg miejscem na opis.

Typ SC-SMT 3.81/05/90LF 1.5... Wersja
Nr zam. 1862600000

GTIN (EAN) 4032248427567

llogé 50 ST

Ztgcze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz lutowany,
Potaczenie lutowane THT/THR, 3.8 1 mm, Liczba biegunéw: 5, 90°,

Dtugosé kotka lutowniczego (1): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia

SC-SMT 3.81/180LF Box

"

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Odporne na wysokie temperatury ztgcze meskie (SC-SMT
180LF) w rastrze 3,81 mm (0.15 inch)

Kierunek podtgczania pionowo do ptytki drukowanej
(stojgco) z kotnierzem lutowniczym (LF). Elementy
pakowane w kartonie (BX) lub antystatycznie w rolce
(Tape-on-Reel, RL) Dtugos$¢ pinéw do wyboru: 1,5 mm lub
3.2 mm

Ztacze meskie Weidmiiller z rastrem 3,81 mm (0.15

inch) sg uktadowo kompatybilne z popularnymi ztgczami
wtykowymi i dysponujg miejscem na opis.

Typ SC-SMT 3.81/05/180LF 1....  Wersja
Nr zam. 1864100000

GTIN (EAN) 4032248429301

llos¢ 50 ST

Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz lutowany,
Potaczenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunéw: 5, 180°,

Dtugos¢ kotka lutowniczego (I): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
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SC-SMT 3.81/180LF Tape

Odporne na wysokie temperatury ztgcze meskie (SC-SMT
180LF) w rastrze 3,81 mm (0.15 inch)

Kierunek podtaczania pionowo do ptytki drukowanej
(stojgco) z kotnierzem lutowniczym (LF). Elementy
pakowane w kartonie (BX) lub antystatycznie w rolce
(Tape-on-Reel, RL) Dtugo$¢ pinéw do wyboru: 1,5 mm lub
3.2 mm

Ztacze meskie Weidmiiller z rastrem 3,81 mm (0.15

inch) sg uktadowo kompatybilne z popularnymi ztgczami
wtykowymi i dysponujg miejscem na opis.

/

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ SC-SMT 3.81/05/180LF 1... Wersja

Nr zam. 1864250000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz lutowany,

GTIN (EAN) 4032248429554 Potaczenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunéw: 5, 180°,
llos¢ 300 ST Dtugosé¢ kotka lutowniczego (I): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tape

SC-SMT 3.81/180LF Box

Odporne na wysokie temperatury ztgcze meskie (SC-SMT
180LF) w rastrze 3,81 mm (0.15 inch)

Kierunek podtgczania pionowo do ptytki drukowanej
(stojgco) z kotnierzem lutowniczym (LF). Elementy
pakowane w kartonie (BX) lub antystatycznie w rolce
(Tape-on-Reel, RL) Dtugo$¢ pinéw do wyboru: 1,5 mm lub
3.2 mm

Ztacze meskie Weidmiiller z rastrem 3,81 mm (0.15

inch) sg uktadowo kompatybilne z popularnymi ztgczami
wtykowymi i dysponujg miejscem na opis.

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Typ SC-SMT 3.81/05/180LF 3.... Wersja

Nr zam. 1863280000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz lutowany,

GTIN (EAN) 4032248428465 Potaczenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunéw: 5, 180°,
llosé 50 ST Dtugos¢ kotka lutowniczego (I): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia

SC-SMT 3.81/90LF Box

Odporne na wysokie temperatury ztacze meskie (SC-SMT
90LF) w rastrze 3,81 mm (0.15 inch)

Kierunek podtgczania réwnolegle do ptytki drukowanej
(lezaco) z kotnierzem lutowniczym (LF). Elementy
pakowane w kartonie (BX) lub antystatycznie w rolce
(Tape-on-Reel, RL) Dtugo$¢ pinéw do wyboru: 1,5 mm lub
3.2 mm

Ztacza wtykowe Weidmdiller z rastrem 3,81 mm (0.15
inch) sg uktadowo kompatybilne z popularnymi ztgczami
wtykowymi i dysponujg miejscem na opis.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SC-SMT 3.81/05/90LF 3.2... Wersja

Nr zam. 1863700000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz lutowany,

GTIN (EAN) 4032248428885 Potaczenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunéw: 5, 90°,
llosé 50 ST Dtugosé kotka lutowniczego (I): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
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SC 3.81/90F

Ogobine dane zamoéwieniowe

Ztgcze meskie SC daje kierunek podtgczania réwnolegty
do ptytki drukowanej (lezaco) i jest dostepna w wariancie
zamknietym (G) oraz z kotnierzem srubowym (F).

Ztacza wtykowe Weidmiiller z rastrem 3,81 mm (0.15
inch) sg uktadowo kompatybilne z popularnymi ztgczami
wtykowymi i dysponujg miejscem na opis i kodowanie
oraz miejscem na podswietlenie.

Typ SC 3.81/05/90F 3.2SN GN... Wersja

Nr zam. 1793450000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potgczenie
GTIN (EAN) 4032248228720 lutowane THR, 3.81 mm, Liczba biegunéw: 5, 90°, Dtugos¢ kotka
llos$é 60 ST lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, blado zielony, skrzynia

Typ SC 3.81/05/90F 3.2SN BK... ~ Wersja

Nr zam. 1793360000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potaczenie
GTIN (EAN) 4032248228430 lutowane THR, 3.81 mm, Liczba biegundéw: 5, 90°, Dtugos$¢ kotka
llos¢ 60 ST lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia

SC 3.81/180F

Ogobine dane zamoéwieniowe

Ztgcze meskie SC daje kierunek podtgczania prostopadty
do ptytki drukowanej (stojgco) i jest dostepna

w wariancie zamknietym (G) oraz z kotnierzem $rubowym
(F).

Ztacza wtykowe Weidmiiller z rastrem 3,81 mm (0.15
inch) sg uktadowo kompatybilne z popularnymi ztgczami
wtykowymi i dysponuja miejscem na opis i kodowanie.

Typ SC 3.81/05/180F 3.2SN G... Wersja

Nr zam. 1793820000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potaczenie
GTIN (EAN) 4032248230945 lutowane THR, 3.8 1 mm, Liczba biegundéw: 5, 180°, Dtugo$¢ kotka
lloé¢ 60 ST lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, blado zielony, skrzynia

Typ SC 3.81/05/180F 3.2SN B...  Wersja

Nr zam. 1793730000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potagczenie
GTIN (EAN) 4032248230853 lutowane THR, 3.81 mm, Liczba biegunéw: 5, 180°, Dtugos$¢ kotka
llos¢ 60 ST lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia

Typ SC 3.81/05/180F 3.2SN O... Wersja

Nr zam. 1943210000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz, Potgczenie

GTIN (EAN) 4032248654383 lutowane THR, 3.81 mm, Liczba biegunéw: 5, 180°, Dtugos$¢ kotka
llos¢ 60 ST lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomararnczowy, skrzynia
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