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FrontCom® Vario fgczy wiele funkcji w jednej ramce.
Uktad tatwy w montazu, mozliwos$¢ szerokiego wyboru
sposréd modutéw danych, sygnatéw i zasilania. Oprocz
wyjatkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario ofe-
ruje liczne parametry produktowe zapewniajace, iz Pan-
stwa prace projektowe i wykonawcze bedg bezpieczne
i szybkie, a zarazem przyszto$ciowe. Co wigcej system
FrontCom® Vario charakteryzuje sie atrakcyjng konstruk-
cjg obudowy, zapewniajgca takze najwyzszg odpornosé
na uderzenia oraz w petni odpowiadajgca wymaganiom
stopnia ochrony IP65.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Whktadka z gniazdem RJ45, wktadka kotnierzowa
ztgcze roztaczne

Nr zam. 1962840000

Typ IE-BI-RJ45-C

GTIN (EAN) 4032248645046

llosé 10 szt.

Data sporzadzenia 10.12.2025 11:02:51 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1962840000
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Dopuszczenia
Atesty o
c Us | &=
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LISTED i
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E316369
Wymiary i masa
Masa netto 229
Temperatury

Temperatura magazynowania

Temperatura eksploatacyjna

-40°C..70°C

Temperatura uktadania

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

Rodzaj produktu

Whktadka z gniazdem RJ45

Stopien ochrony

IP67 z obudowag

Typ wktadki Wktad ztacza danych Obciazenie ogniowe 33 kJ
SteadyTec

Dane ogdlne

Obciazenie ogniowe 33 kJ ztgcze 1 RJ45

Przytacze 2 RJ45 Opis artykutu wktadka kotnierzowa
ztacze roztaczne

Barwny inne Podstawowy materiat obudowy odlew ci$nieniowy
cynkowy

Kategoria Cat.6A / Class EA (ISO/ Powierzchnia styku Nikiel pokryty ztotem, Au 2

Ekranowanie

IEC 11801 2010)

360° zamknigty

dookofta, FS 2.8
Potaczenie uziemienia dla
wyréwnania potencjatow

Stopien ochrony

0,8 um
IP67 z obudowg

Cykle wpinania

750

Standardy ogélne

Nr certyfikatu (DNV) TAA000022B Norma dot. tgcznikéw wtykowych IEC 60603-7-51
Norma UL dot. akcesoriow UL 1863 Stopnie ochrony IP IEC 60529
komunikacyjnych

Nr certyfikatu (cULus) E316369

Wiasciwosci elektryczne

Wytrzymato$¢ napieciowa styk / ekran

2 1500 VAC/DC

Wytrzymato$¢ napieciowa styk / styk

2 1000 VAC/DC

Opor izolacji

500 MQ

PoE / PoE+

zgodne z IEEE 802.3af

Data sporzadzenia 10.12.2025 11:02:51 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

Weidmiiller 3

IE-BI-RJ45-C Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

- www.weidmueller.com
Dane techniczne

Wazna informacja

Informacje produktowe Wtyki RJ45 dla ztgczy wtykowych w wersji 1 /4 /5 / 14, HDC i skrzynek potgczeniowych IE-
OM...; IE-OP...; IE-CC...

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121

ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90

ECLASS 15.0 27-44-03-90
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Akcesoria

ptaskie tuleje wtykowe

Izolowane tuleje wtyku ptaskiego z PVC z tulejg
miedziangWersje dostepne w sprzedazynielutowaneze
stozkowym lejkiem wpustowym

b &

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ LIF 1,5F288 R Wersja

Nr zam. 9200520000 koncowka kablowa,lzolowana ztgczka do przewodéw, 1.5 mm?2,0.5
GTIN (EAN) 4032248410361 mm?2 - 1.5 mm?2,czerwony

llos¢ 100 ST
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