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S$wiattowodowe wktadki SC do tgcznikdéw wtykowych
Var1/4/ 14

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Whktad SC, wktadka kotnierzowa SCRJ auf 2 SC,
Singlemode

Nr zam. 1962870000

Typ IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

GTIN (EAN) 4032248645060

llogé 10 szt.

b’

RoHS

\/compum
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Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 34 mm Gtebokos¢ (cale) 1.3386 inch
Wysokos$é 13.2 mm Wysokos¢ (cale) 0.5197 inch
Szeroko$é 15.6 mm Szeroko$¢ (cale) 0.6142 inch
Masa netto 0.97g¢
Temperatury
Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40°C..70°C
Temperatura uktadania
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Standardy ogélne
Norma dot. fgcznikdw wtykowych IEC 61754-4, IEC
61754-24
Dane ogdlne
Opis artykutu wktadka kotnierzowa SCRJ Barwny inne

auf 2 SC, Singlemode

Podstawowy materiat obudowy

PA

Stopien ochrony

IP67 z obudowa

Cykle wpinania 1000 Sktad wkiadki wtykowe
i kotnierzowe
przystosowane do
obudowy w wariancie 1, 4
i14

Typ witdkna Singlemode Ttumienno$¢ wtraceniowa <0,5dB

ztacze 1 SC Przytacze 2 SCRJ

Ttumienno$¢ odbiciowa 240dB

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000752 ETIM 9.0 EC000752

ETIM 10.0 EC000752 ECLASS 14.0 19-17-01-16

ECLASS 15.0 19-17-01-16
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