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$wiattowodowe tgczniki wtykowe SC-RJ wedtug IEC
61754-24 do zyt o $rednicy zewnetrznej 2,6...3 mm

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze $wiattowodowe, Wktadka wtyku SCRJ, Mul-
timode, IP20

Nr zam. 1962940000

Typ IE-PS-SCRJ-MM

GTIN (EAN) 4032248653997

llosé 10 szt.

Status dostawy W przysztosci ten artykut nie bedzie juz dostgpny.

Dostepne do 2025-04-08T00:00:00+02:00

Data sporzadzenia 22.11.2025 03:25:27 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 8¢

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70°C

Temperatura uktadania

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytgczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114babbd55

Standardy ogdlne

Norma dot. tagcznikéw wtykowych IEC 61754-24

Dane ogoélne

Opis artykutu Whktadka wtyku SCRJ, Barwny inne
Multimode

Stopien ochrony IP20 Cykle wpinania 1000

Typ widkna Multimode Ttumienno$¢ wtragceniowa 0,4 dB

ztacze 1 SCRJ Przytacze 2 klejenie, zagniatanie,

polerowanie

Ttumiennos$¢ odbiciowa 230dB Materiat tulejki cyrkonia

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001122 ETIM 7.0 EC001122

ETIM 8.0 EC001122 ETIM 9.0 EC001122

ETIM 10.0 EC001122 ECLASS 9.0 19-17-01-22

ECLASS 9.1 19-17-01-22 ECLASS 10.0 19-17-01-22

ECLASS 11.0 19-17-01-22 ECLASS 12.0 19-17-01-22

ECLASS 13.0 19-17-01-22 ECLASS 14.0 19-17-01-22

ECLASS 15.0 19-17-01-22
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