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Swiattowodowe tgczniki wtykowe LC-Duplex wedtug IEC

61754-20 do zyt o $rednicy zewnetrznej 2,6...3 mm

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze $wiattowodowe, wtyk LC-Duplex, Multi-
mode, IP20

Nr zam. 1962970000

Typ |IE-PS-LCD-MM

GTIN (EAN) 4032248645152

llosé 1 szt.

Status dostawy

W przysztos$ci ten artykut nie bedzie juz dostepny.

Dostepne do

2025-04-08T00:00:00+02:00

Data sporzadzenia 05.01.2026 12:23:46 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/1962970000

Karta katalogowa

IE-PS-LCD-MM

Dane techniczne

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dopuszczenia

ROHS Zgodny
Wymiary i masa

Masa netto 4229
Temperatury

Temperatura magazynowania

Temperatura eksploatacyjna

-40°C..70°C

Temperatura uktadania

Wilgotnosé

0...93 % wzgl. wilgotnosci

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytgczenie RoHS (w przypadkach,

w ktérych ma to zastosowanie / jest

6¢c

znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Standardy ogdlne

Norma dot. tagcznikéw wtykowych IEC 61754-20

Dane ogoélne

Materiat tulejki przeciwzgieciowej TPE Opis artykutu wtyk LC-Duplex,
Multimode

Barwny inne Podstawowy materiat obudowy PC UL 94 VO

Wilgotnosé 0...93 % wazgl. wilgotnosci Srednica ptaszcza, maks. 3 mm

Srednica ptaszcza, min. 2.8 mm Stopien ochrony IP20

Cykle wpinania 1000 Typ witdkna GOF, Multimode

Ttumiennos$¢ wtraceniowa <0,4dB ztacze 1 LC Duplex

Przytacze 2 klejenie, zagniatanie, Sita wypinania kabla, min. 100 N

polerowanie

Srednica pojedynczej zyty, min. 0.6 mm Stosowany materiat obudowy odlew ci$nieniowy
cynkowy

Ttumienno$¢ odbiciowa =230dB Materiat sprezyny naciskowej stal nierdzewna

Materiat tulejki cyrkonia Materiat kotpaka przeciwpytowego TPE

Srednica pojedynczej zyly, maks. 1.4 mm Materiat zgniatanej tulejki miedz, niklowany

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001122 ETIM 9.0 EC001122

ETIM 10.0 EC001122 ECLASS 14.0 19-17-01-22

ECLASS 15.0 19-17-01-22
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Rysunek wymiarowy

50 mm

@125 mm
@31 mm

T
= [
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Nozyce

Ogobine dane zamoéwieniowe

Weidmdiiller jest specjalista od separacji kabli
miedzianych i aluminiowych. Paleta produktow

siega od narzedzi tngcych do matych przekrojéw z
bezposrednim przeniesieniem sity az po narzedzia tngce
do duzych srednic. Naped mechaniczny i specyficznie
skonstruowana forma ostrzy redukujg konieczny nacisk
dtoni do minimum.

Szeroka paleta narzedzi tngcych marki Weidmiuiller
spetnia wszystkie kryteria profesjonalnej obrébki kabli.

Typ SCISSORS KEVLAR Wersja

Nr zam. 1208910000 Electrician's scissors

GTIN (EAN) 4032248990085
llosé 1ST

...do ztacz swiattowodowych SC, STiLC

Ogobine dane zamoéwieniowe

GOF Do wtdkien optycznych SC/ST, IP20 i ztacz IP67

Do wiékien optycznych LC i ztgczy IP 67 POF Do ztacz
polimerowych witékien optycznych SC/ST, IP20 i ztgcz
IP67 Do widkien optycznych, kabli ProfiNet i Mobil SC/ST
i ztacz IP 67

Typ |E-CT-LC-GOF Wersja

Nr zam. 9205330000 Narzedzie do zaciskania, Zacisk szesciokatny

GTIN (EAN) 4032248725465
llog¢ 18T
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