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Do ztgcza po stronie urzadzenia w strefie okablowania
czujnikéw/urzgdzen wykonawczych potrzebne sg rézne
tagczniki wtykowe do wbudowania. Sg one dostepne w
wariantach M12, M8 i oczywiscie takze Mb.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Wtyk montazowy, M 12, ztagcze zenskie, proste,
Gwint montazowy: M 16 x 1,5, Liczba biegunéw:
5, Dtugo$¢ przewodu plecionego / kabla: 1 m,
Mocowanie z przodu

Nr zam. 1963550000

Typ SAIE-M12B-5-1.0U-FP-M 16
GTIN (EAN) 4032248645640

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
[H us

LISTED
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E307231
Wymiary i masa
Masa netto 38¢g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Woytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Dane techniczne adaptowalnych ztaczy wtykowych

Liczba biegunéw
Powierzchnia styku

5 kodowanie
poztacany Podstawowy materiat obudowy

Kodowanie A

odlew ci$nieniowy
cynkowy

Napiecie znamionowe

60V Stopien ochrony

IP67, po wkreceniu

Cykle wpinania

=100 Prad znamionowy

4 A (4-i b5-biegunowy)/ 2
A (8-biegunowy)/ 1,6 A
(12-biegunowy)

Specyfikacje techniczne kabla

Funkcja PE Nie Przekréj zyty 0.34 mm?2
Przekréj przewodu (druk/online) 0,34 (4- i 5-biegunowy)/ Dtugos$¢ przewodu plecionego / kabla 1 m

0,25 (8-biegunowy)/ 0,14

(12-biegunowy)
Kodowanie kolorami brazowy, biaty, niebieski, Liczba biegunéw 5

czarny, szary

Normy

Norma dot. fgcznikéw wtykowych

IEC 61076-2-101

Dane ogolne

Liczba biegunéw 5

kodowanie Kodowanie A
Sciezka potaczenia M12
Powierzchnia styku poztacany
moment dokrecajacy 1T Nm
Przekréj zyty 0.34 mm?2

Podstawowy materiat obudowy
rodzaj montazu

Napiecie znamionowe

Stopien ochrony

odlew ci$nieniowy cynkowy
Mocowanie z przodu

60V

IP67, po wkreceniu
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Cykle wpinania

=100

Materiat podstawowy

PVC

Napigcie znamionowe

250V (4-pole)/ 60 V (b-pole)/ 30 V (8 and 12-pole)

Prad znamionowy

4 A (4-i 5-biegunowy)/ 2 A (8-biegunowy)/ 1,5 A (12-biegunowy)

Przekréj przewodu (druk/online)

0,34 (4-i b-biegunowy)/ 0,25 (8-biegunowy)/ 0,14 (12-biegunowy)

ztacze 1 M12

Przytacze 2 Flying wires

Dtugos$é przewodu plecionego / kabla 1 m

Gwint montazowy M16x 1,5

Zakres momentu dokrecania przy 2 Nm

montazu

Moment dokrecania przy montazu maks.

Zewnetrzna $rednica przewodu -

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC003570 ETIM 9.0 EC003570
ETIM 10.0 EC003570 ECLASS 14.0 27-44-01-03
ECLASS 15.0 27-44-01-03
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Schemat biegunéw
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