Karta katalogowa

IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B

Weidmiiller 3£
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Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

zestaw tgcznikow wtykowych PushPull wedtug IEC
61076-3-106 Var.4 (IEC24702) z tworzywa sztucznego
plus wktad RJ45

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Kotnierz RJ45, IP67, Wersja 4, IDC, PROFINET,
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)

Nr zam. 1963730000

Typ |IE-BS-VO4P-RJ45-FJ-B

GTIN (EAN) 4032248646050

llos¢ 1 szt.

Vnmsrum

Data sporzgdzenia 20.12.2025 06:05:53 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 315bg

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70°C
Temperatura uktadania

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

ztgcze 1 RJ45 Przytgcze 2 IDC

Opis artykutu Wersja 4, IDC, PROFINET Okablowanie PROFINET
materiat uszczelniajacy NBR Podstawowy materiat obudowy PA UL 94 VO
Srednica izolacji, maks, 1.6 mm Kategoria Cat.6A / Class EA (ISO/

IEC 11801 2010)

Powierzchnia styku Ztoto na niklu Maks. $rednica przytacza przewodu, 0.4..0.64 mm
sztywnego
Przekréj poprzeczny przytacza przewodu, AWG 24..AWG 22 Srednica przytacza przewodu, 0.48..0.76 mm

sztywny (AWG)

Przekréj poprzeczny przytacza przewodu,
elastyczny (AWG)

elastycznego

AWG 26..AWG 22 Ekranowanie 360&deg; obudowa

dookdlna

Stopien ochrony

IP67 Cykle wpinania 750

Standardy ogdlne

Norma dot. fagcznikdéw wtykowych

IEC 61076-3-106 Var. 4,
IEC 60603-7-51

Wiasciwosci elektryczne

Wytrzymato$¢ napieciowa styk / ekran

21500V AC/DC Wytrzymato$¢ napieciowa styk / styk = 1000 V AC/DC

PoE / PoE+

zgodnos$¢ z norma IEEE

802.3bt
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90
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Wyciecie montazowe

2395+0,1

033+0,1(4x
oder / or M3 (4x)

Mounting cut-out: 1. With central screw
connection / 2. For mounting with four M3 screws
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Akcesoria

Zaslepki przeciwkurzowe

Zabezpieczenie Panstwa urzgdzen przed pytem i
zabrudzeniami.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ |E-BP-VO4P Wersja

Nr zam. 1963900000 zaslepka ochronna obudowy kotnierzowej
GTIN (EAN) 4032248646326

llos¢ 10 ST

neutralna

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
e e | przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
\ jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.
AR Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.
s — Najwazniejsze zalety:
: ) Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzadzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami
Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ ESG 9/11 KMC NEWS Wersja

Nr zam. 1857440000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 11 mm, PA 66, Barwny: biaty,
GTIN (EAN) 4032248402731 samoprzylepny

llos¢ 200 ST
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Elementy wspotpracujace

Sets - RJ45
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Ogobine dane zamoéwieniowe

zestaw tgcznikdéw wtykowych PushPull wedtug IEC
61076-3-106 Var.4 (IEC24702) z tworzywa sztucznego
plus wktad RJ45

Typ |IE-PS-VO4P-RJ45-FH Wersja

Nr zam. 1963160000 Wityk RJ45 beznarzedziowy, wariant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN) 4032248651665 11801 2010)

llos¢ 10 ST

Typ |E-PS-VO4P-RJ45-FH-B Wersja

Nr zam. 1271240000 Wtyk RJ45 beznarzedziowy, wariant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN) 4050118060027 11801 2010)

llosé 10 ST

Typ |E-PS-V04P-RJ45-FH-BP Wersja

Nr zam. 1963170000 Wtyk RJ45 beznarzedziowy, wariant 4, zabezpieczenie

GTIN (EAN) 4032248653980 przeciwzgigciowe, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)

llos¢ 10 ST

Typ IE-PS-VO4P-RJ45-TH Wersja

Nr zam. 1963180000 Wityk RJ45 zacisk, wariant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN) 4032248653973 2010)

llos¢ 10 ST

Typ |E-PS-V04P-RJ45-TH-BP Wersja

Nr zam. 1963190000 Wityk RJ45 zacisk, wariant 4, zabezpieczenie przeciwzgigciowe,
GTIN (EAN) 4032248651672 Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)

lloé¢ 18T
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