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$wiattowodowe wktadki LC do tacznikéw wtykowych
Var1/4/ 14

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Whktad LC, wktadka kotnierzowa LC-Duplex, Multi-
mode

Nr zam. 1964420000

Typ |IE-BI-LCD-MM-C

GTIN (EAN) 4032248649037

llosé 10 szt.

Data sporzadzenia 01.01.2026 01:17:32 MEZ
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Dane techniczne

Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 30 mm Gtebokos¢ (cale) 1.1811 inch
Wysokos$é 13.2 mm Wysokos¢ (cale) 0.5197 inch
Szeroko$é 15.6 mm Szeroko$¢ (cale) 0.6142 inch
Masa netto 8¢
Temperatury
Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40°C..70°C
Temperatura uktadania Wilgotnosé 0...85 % wzgl. wilgotnosci
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Whytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
Standardy ogdlne
Norma dot. tagcznikéw wtykowych IEC 61754-20
Dane ogoélne
Opis artykutu wktadka kotnierzowa LC- Barwny inne

Duplex, Multimode
Podstawowy materiat obudowy PBT odlew ci$nieniowy Wilgotnosé 0...85 % wzgl. wilgotnosci

cynkowy
Stopien ochrony IP67 z obudowa Cykle wpinania 1000
Sktad wktadki wtykowe Typ witdkna Multimode

i kotnierzowe

przystosowane do

obudowy w wariancie 1, 4

i14
Ttumienno$¢ wtraceniowa <0,4dB ztacze 1 LC Duplex
Przytacze 2 LC Duplex Ttumiennos$¢ odbiciowa 230dB
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000752 ETIM 9.0 EC000752
ETIM 10.0 EC000752 ECLASS 14.0 19-17-01-16
ECLASS 15.0 19-17-01-16
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...do ztacz swiattowodowych SC, STiLC

Ogobine dane zamoéwieniowe

GOF Do wtdkien optycznych SC/ST, IP20 i ztacz IP67

Do wiékien optycznych LC i ztgczy IP 67 POF Do ztacz
polimerowych witékien optycznych SC/ST, IP20 i ztgcz
IP67 Do witdkien optycznych, kabli ProfiNet i Mobil SC/ST
i ztacz IP 67

Typ |E-CT-LC-GOF Wersja

Nr zam. 9205330000 Narzedzie do zaciskania, Zacisk sze$ciokatny

GTIN (EAN) 4032248725465
lloé¢ 18T
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