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zestawy fgcznikdw wtykowych bagnetowych wedtug IEC
61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) wktad RJ45 z metalu
plus wkfad LC

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Kotnierz LWL, IP67, wariant 1, ztagcze LC Duplex,
Multimode

Nr zam. 1964440000

Typ |IE-BS-VO 1M-LCD-MM-C

GTIN (EAN) 4032248649051

llos¢ 10 szt.

Vt:oupum

Data sporzadzenia 26.11.2025 09:36:37 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1964440000
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Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 33.3 mm Gtebokos¢ (cale) 1.311 inch
Wysokos$é 32 mm Wysokos¢ (cale) 1.2598 inch
Szeroko$é 32 mm Szeroko$¢ (cale) 1.2598 inch
Masa netto 60.1g
Temperatury
Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40°C..70°C
Temperatura uktadania
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Whytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6"-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP c1a8d9e9-fd0c-4258-8¢c31-7317a7b4ce18
Standardy ogdlne
Norma dot. fgcznikdéw wtykowych IEC61076-3-106 Var. 1,
IEC 61754-20
Dane ogolne
Opis artykutu wariant 1, ztagcze LC Barwny inne
Duplex
Podstawowy materiat obudowy odlew ci$nieniowy Stopien ochrony IP67
cynkowy
Cykle wpinania 500 Typ witdkna Multimode
Ttumienno$é wtrgceniowa <0,4dB ztacze 1 LC Duplex
Przytacze 2 LC Duplex Ttumiennos$¢ odbiciowa 230dB
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC000752 ETIM 7.0 EC000752
ETIM 8.0 ECO000752 ETIM 9.0 EC000752
ETIM 10.0 EC000752 ECLASS 9.1 19-17-01-16
ECLASS 10.0 19-17-01-16 ECLASS 11.0 19-17-01-16
ECLASS 12.0 19-17-01-16 ECLASS 13.0 19-17-01-16
ECLASS 14.0 19-17-01-16 ECLASS 15.0 19-17-01-16
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Rysunki
Wyciecie montazowe Rysunek szczeg6towy
1.3 mm

@21

24

9

$3.3 (4x)
oder / or M3 (4x)

C__IT _11]

Mounting cut-out: 1. With central screw Grubo$¢ sciany w przypadku korzystania
connection / 2. For mounting with four M3 screws z centralnego potaczenia srubowego
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Zaslepki przeciwkurzowe

Ogobine dane zamoéwieniowe

Zabezpieczenie Panstwa urzadzen przed pytem i
zabrudzeniami.

Typ |IE-BP-VO1P Wersja

Nr zam. 1965700000 za$lepka ochronna obudowy kotnierzowe;j
GTIN (EAN) 4032248653928

llos¢ 10 ST

Data sporzadzenia 26.11.2025 09:36:37 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1965700000

