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Zdjecie produktu

RoHS

Vnmrum

Ztaczki szeregowe bezpiecznikowe i ztgczki szeregowe Ogoélne dane zaméwieniowe

komponentéw pozwalajg na wkomponowanie elemen-

tow zabezpieczajgcych i funkcjonalnych bezposrednio Wersja Zacisk bezpiecznika, ztacze srubowe, Ciemnobe-
w listwe zaciskowa. Ztaczki szeregowe bezpiecznikowe ﬁg:\tf)\; sglirznn:;vaaﬁggg V, liczba przytaczen: 2,
obejmujg wbudowane uchwyty bezpiecznika, aby nieza- NF zam. 1966060000

wodnie chroni¢ elektryczne obwody przed przecigzeniem Ty, WSI 25/1 10X38/LED 690V

- idealne rozwigzanie do systemdw sterowania i syste- GTIN (EAN) 4032248658114

mow rozdzielczych. Ztgczki szeregowe komponentéw llos¢ 12 szt.

umozliwiajg wigczenie komponentéw elektronicznych,
takich jak diody, rezystory lub diody LED, bezposrednio do
okablowania. Zapewnia to oszczedno$¢ miejsca i przejrzy-
ste wdrozenie funkcji przetgczania i separacji sygnatéw.
Oba typy ztgczek szeregowych zapewniajg wyzsze bezpie-
czenstwo, prostg konserwacje i kompaktowa, zoriento-
wana na funkcje instalacje.
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Dopuszczenia
Atesty

LISTED
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E175322
Wymiary i masa
Gtebokosé 58 mm Gtebokos¢ (cale) 2.2835 inch
Wysoko$é 81 mm Wysokos¢ (cale) 3.189 inch
Szeroko$c¢ 18 mm Szeroko$¢ (cale) 0.7087 inch
Masa netto 51.33g
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..56 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogédlne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 4 przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 18
maks.
Normy IEC 60947-7-3 Szyna montazowa TS 35

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

Rodzaj przytacza, kolejne przytacze

ztacze srubowe

dalsze dane techniczne

otwarte strony zamknieta rodzaj montazu wciskany

dane tworzywa

Materiat podstawowy PA 66/6 Barwny Ciemnobezowy

Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 25 mm?2 Napiecie znamionowe 690V

napiecie znamionowe do ztgcza 690V Znamionowe napigcie state 690V

sasiedniego

Znamionowe natezenie pradu 32 A Prad przy maksymalnym 32 A
oprzewodowaniu

Normy IEC 60947-7-3 Rezystancja objeto$ciowa wg IEC 0.32 mQ
60947-7-x
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Znamionowe napigcie udarowe 6 kV

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC3.23 W

60947-7x

Kategoria przepieciowa 1l

Stopien zanieczyszczenia

3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrdj przewodu (CSA) 3 AWG
Min. przekroj przewodu (CSA) 18 AWG

Nr certyfikatu (CSA)

238018-1868186

parametry systemu

Wykonanie Ztacze Srubowe, element niezbedna ptyta zamykajaca Tak
bezpiecznikowy, z LED,
zamkniete
Liczba potencjatéw 1 liczba pozioméw 1
liczba zaciskédw na poziom 2 Liczba potencjatéw w rzedzie 1
poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie Przytacze PE Nie
Szyna montazowa TS 35 Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 4
maks.

kierunek podtaczenia z boku
Moment obrotowy dociagajgcy, maks. 2.5 Nm
Moment obrotowy dociagajgcy, min. 2 Nm

Dtugosé¢ odizolowania 11T mm

Rodzaj przytagcza 2 ztacze srubowe
Rodzaj przytacza ztacze srubowe
liczba przytaczen 2

Zakres zaciskania, maks. 25 mm?2
Zakres zaciskania, min. 1.5 mm?
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 18
Przekréj przytacza przewodu, cienki 25 mm?2

przewdéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 25 mm?2
przewdéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/ 1, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 25 mm?2
drutu, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2
przewdéd wielodrutowy, min.

Maks. przekrdj przytacza, przewdd 25 mm?2
wielodrutowy, maks.

Maks. przekroj przytacza, przewod 1.5 mm?2

wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodow, przewéd 25 mm?2
jednodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodow, przewdd 1.5 mm?2
jednodrutowy, min.

Maks. przekroj przytacza, cienki przewoéd 1.5 mm?2
wielodrutowy, min.

Zaciskany przewod Dane przytacza

Ztgcze srubowe
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Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ jednodrutowe, HO5(07)

V-U
min. 1.5 mm?
maks. 25 mm?
zZnamionowy 25 mm?2
przewdd i koncoéwka tulejkowa Dtugo$¢ zdejmowania | min. 11 mm
izolacji maks. 11 mm
znamionowl1 mm
Moment dokrecajacy | min. 2 Nm
maks. 2.5 Nm

Dane przytacza Ztacze Srubowe
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ

wielodrutowe, HO7V-R

min. 1.5 mm?
maks. 25 mm?
zZnamionowy 25 mm?2
przewdd i konncoéwka tulejkowa Dtugos$¢ zdejmowania | min. 11T mm
izolacji maks. 11 mm
znamionow¥y1 mm
Moment dokrecajacy | min. 2 Nm
maks. 2.5 Nm

Dane przytacza Ztacze srubowe

Przekréj poprzeczny przytgczanego przewodu Typ cienkodrutowe,
HO5(07) VK
min. 1.5 mm?2
maks. 25 mm?
zZnamionowy 25 mm?
przewdd i korcoéwka tulejkowa Dtugos$¢ zdejmowania | min. 11 mm
izolacji maks. 11 mm
znamionowy1 mm
Moment dokrecajacy | min. 2 Nm
maks. 2.5 Nm

wymiary

przesunigcie TS 35 40.5 mm

Wazna informacja

Informacje produktowe Napiecie zalezy od wybranego elementu bezpiecznika lub wybranej lampki wskaznika

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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neutralna

Ogobine dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 6/15 K MC NE WS Wersja

Nr zam. 1880100000

GTIN (EAN) 4032248478781 samoprzylepny
llos¢ 200 ST

ESG, Oznaczniki urzadzen x 15 mm, PA 66, Barwny: biaty,

Uchwyt znacznikéw

Ogobine dane zamoéwieniowe

Uchwyty oznacznikéw oferujg mozliwos$¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty katowe moga by¢ opcjonalnie tagczone
zatrzaskowo i moga by¢ montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujgce typy
oznacznikbw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270231

llos¢ 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270248

llosé 100 ST
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neutralna

MultiFit to system znacznikdéw firmy Weidmiiller
SEEBERRENN stosowany do zaciskéw innych producentéw. Podobnie
| jak Weidmdiller Dekafix, oznaczniki z rodziny MultiFit sg
AEERBBENN dostepne z gotowym, standardowym nadrukiem.
‘ Przed pierwszym zastosowaniem oznacznikéw MultiFit
S zaleca sig przetestowanie wzorcowych oznacznikéw na
‘ stosowanych ztagczach.
i Jeden oznacznik, odpowiedni do zaciskéw réznych
— ] producentéw. Gotowe do uzycia oznaczniki ze
T ‘ standardowymi nadrukami Puste oznaczniki przeznaczone
do zadruku za pomocg drukarek PrintJet CONNECT
lub systeméw typu PlotterDostawa indywidualnie
opisanych oznacznikéw, zgodnie z danymi CAE lub
specyfikacjami dostarczonymi przez klientaJeden
system oznaczania do wszystkich zastosowanDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Typ MF 5/12 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1250090000 MultiFit, Znakowanie zaciskow, 5 x 12 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4050118040463 Phoenix, biaty

llosé 250 ST

Trzymacz

Aby zagwarantowac¢ trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller

4 wprowadzit do programu koncéwki kagtowe. Dostepne
[ sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszcza¢ oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ ZST 1 Wersja

Nr zam. 1269070000 Akcesoria, No$nik zbiorczy

GTIN (EAN) 4050118094091

llosé 25 ST

Typ WEW 35/2 Wersja

Nr zam. 1061200000 Wspornik koncowy, Ciemnobezowy, TS 35, HB, Wemid, Szeroko$¢: 8
GTIN (EAN) 4008190030230 mm, 100 °C

llosé 50 ST

Typ WEW 35/2 GR Wersja

Nr zam. 1859200000 Wspornik koricowy, szary, TS 35, V-2, Wemid, Szeroko$é: 8 mm, 100
GTIN (EAN) 4032248411658 °C

llosé 50 ST
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Typ WEW 35/2 SW Wersja

Nr zam. 1061210000 Wspornik koncowy, czarny, TS 35, V-2, Wemid, Szeroko$¢: 8 mm,

GTIN (EAN) 4032248136278 100 °C

llos¢ 50 ST

Typ WEW 35/2 VO GF SW Wersja

Nr zam. 1479000000 Wspornik koricowy, czarny, TS 35, V-0, Wemid, Szeroko$é: 8 mm,

GTIN (EAN) 4050118286779 130°C

llos¢ 50 ST
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