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wersja do tgcznikow wtykowych HDC / Rockstar Var.5b
wedtug IEC 61076-3-106 z metalu

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Gniazdo przytaczeniowe, IP67, wariant 5, 1 port,
prosty

Nr zam. 1966260000

Typ IE-OM-VO5M-K11-1S

GTIN (EAN) 4032248658459

llosé 1 szt.

Data sporzadzenia 22.11.2025 06:32:41 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 57 mm Gtebokos¢ (cale) 2.2441 inch
Szeroko$é 75 mm Szeroko$¢ (cale) 2.9527 inch
Dtugosc¢ 140 mm Dtugosc (cale) 5.5118 inch
Masa netto 449 g

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40°C..70°C

Temperatura uktadania

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

Dane ogodlne

Barwny szary Podstawowy materiat obudowy AL-Si 12
rodzaj montazu montaz podtogowy, Stopien ochrony IP67

montaz nascienny
Cykle wpinania 750
Standardy ogdlne
Norma dot. fgcznikdéw wtykowych IEC 61076-3-106 Var. b
Klasyfikacje
ETIM 7.0 EC002597 ETIM 8.0 EC002597
ETIM 9.0 EC002597 ETIM 10.0 EC002597
ECLASS 9.1 27-44-03-18 ECLASS 10.0 27-44-03-18
ECLASS 11.0 27-44-03-18 ECLASS 12.0 27-44-03-18
ECLASS 13.0 27-44-03-18 ECLASS 14.0 27-44-03-18
ECLASS 15.0 27-44-03-18
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Akcesoria

RJ45

Wityki RJ45 dla ztagczy wtykowych w wersji1 /4 /5 /
14, HDC i skrzynek potaczeniowych IE-OM...; IE-OP...; IE-

CC...
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ |E-BI-RJ45-FJ-B Wersja
Nr zam. 1963840000 Whktadka z gniazdem RJ45, Ztagcze do dolnej czg$ci obudowy,
GTIN (EAN) 4032248651894 TIA-568B
llos¢ 10 ST
Typ |E-BI-RJ45-FJ-P Wersja
Nr zam. 1963830000 Whktadka z gniazdem RJ45, Ztacze do dolnej czes$ci obudowy,
GTIN (EAN) 4032248646159 PROFINET
llosé 10 ST
Typ |E-BI-RJ45-FJ-A Wersja
Nr zam. 1962850000 Wktadka z gniazdem RJ45, Ztgcze do dolnej czeéci obudowy,
GTIN (EAN) 4032248645053 TIA-668A
llos¢ 10 ST
Sets - RJ45

zestaw tgcznikow wtykowych HDC wedtug IEC
61076-3-106 Var.5 z metalu plus wktad RJ45

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ |IE-PS-VO5M-RJ45-FH Wersja

Nr zam. 1963200000 Wtyk RJ45 beznarzedziowy, wariant 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN) 4032248651689 11801 2010)

llogé 10 ST
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