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Dodatek do wkretaka Screwty® nadaje sie do adapto-
walnych ztgcz wtykowych okrggtych M23 i zalewanych
ztacz wtykowych okragtych M23 o $rednicy zewnetrz-
nej nakretki radetkowanej wynoszacej 26,2 £0,3 mm.
Moment dokrecajacy wynosi 2-2,5 Nm.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Cable gland tool adapter for M23 lines and con-
nectors

Nr zam. 1981560000

Typ SCREWTY M23

GTIN (EAN) 4032248677702

llosé 1 szt.

opakowanie Torebka z tworzywa sztucznego
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Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto 20.24 ¢

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Nie dotyczy
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Narzedzia do skrecania

Sciezka potaczenia M23 rozmiar 26.2 mm
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000149 ETIM 9.0 EC000149
ETIM 10.0 EC000149 ECLASS 14.0 21-01-90-90
ECLASS 15.0 21-01-90-90
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