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Dzieki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowar-
stwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC sg
perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest
wykonany ze stali nierdzewnej. Dzieki temu cechuje sie

duzg trwatos$cig oraz odpornoscig na korozje i uderzenia.

Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczenstwo sys-
temu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system spre-
zyn zapewnia skutecznos$¢ ryglowania obudowy i chroni
przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umozliwiajg szybkie i
tatwe identyfikowanie. Aby kazdy produkt mozna byto
natychmiast przyporzadkowaé, na obudowie wypala sie
laserem trwate oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weid-
miiller to Panstwa pierwszy wybér w kategorii obudéw
przemystowych o stopniu ochrony IP 65.

\/cumum

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 12, Stopien
ochrony: IP65, po podtaczeniu, Obudowa pod-
stawy, Zatrzask mocujacy koncowy, na dole, stan-
dard, z pokrywg, Wymiary wlotéw kablowych: M
40

Nr zam. 1983500000

Typ HDC 48B SDLU 2M40G

GTIN (EAN) 4032248687787

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 143 mm Gtebokos¢ (cale) 5.6299 inch
Wysokos$é 120 mm Wysokos¢ (cale) 4.7244 inch
Szeroko$é 166.2 mm Szeroko$¢ (cale) 6.5433 inch
Wymiar mocowania wysokos$é 106 mm Wymiar mocowania szeroko$¢ 111 mm
Masa netto 1522 ¢

Temperatury

Temperatura graniczna -40°C..125°C

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Odporno$é¢ chemiczna

Substancja

Aceton

Odporno$¢ chemiczna

Warunkowo odporny

Substancja

Olej wiertniczy

Odporno$¢ chemiczna

Odporny

Substancja

Olej napedowy

Odpornos¢ chemiczna

Odporny

Substancja
Odpornos¢ chemiczna
Substancja
Odporno$¢ chemiczna

Alkohol etylowy

Odporny

Olej przektadniowy

Odporny

Substancja

Olej hydrauliczny

Odporno$¢ chemiczna

Odporny

Substancja

Ptyn chtodzacy

Odporno$¢ chemiczna

Odporny

Substancja

Benzyna ropopochodna

Odporno$¢ chemiczna Odporny
Substancja Pocenie
Odporno$¢ chemiczna Odporny

Substancja

Benzyna wysokiej jakosci

Odporno$¢ chemiczna

Warunkowo odporny

Substancja Woda
Odpornos$¢ chemiczna Odporny
Substancja uv
Odpornos¢ chemiczna Niestabilny
Substancja Ozon
Odpornos¢ chemiczna Niestabilny

Dane ogolne

moment dokrecajacy

1.2 Nm

Podstawowy materiat obudowy

odlew ci$nieniowy
aluminiowy

Powierzchnia

lakier proszkowy

Stopien ochrony

IP65, po podtaczeniu
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wskazéwka stopien ochrony Klasa ochrony z Obudowy EMC Nie
zabezpieczong ostona:
IP 65
tworzywo element ryglujgcy stal nierdzewna, wolna od
rdzy
wersja
Wymiary wlotéw kablowych M 40 czes$¢ gorna/czes$é dolna/wieko czes$é dolna
Ostona z pokrywa moment dokrecajacy 1.2 Nm
liczba wpustéw kablowych u goéry 0 liczba wpustow kablowych z boku 1
wersja wieka z pokrywa wersja obudowy Obudowa podstawy

wersja systemu zamykania

Zatrzask mocujacy
koncowy, na dole

Forma konstrukcyjna

standard

Rozmiar instalacji

12

wpust kablowy

z gwintem

Typ Obudowa podstawy wersja pataka Zatrzask mocujacy
koncowy

uszczelka NBR gwint (wewnetrzny) M 40

kolor (RAL) RAL 7035 BG 12

Odpowiednie do ModuPlug® Tak

wymiary

odstep otwordw diugosé A2 111 mm wpust kablowy z gwintem

szeroko$¢ obudowy C 90 mm szeroko$é cokotu C1 120 mm

dtugos¢ obudowy 132 mm wysokos$¢ obudowy B 120 mm

wysoko$¢ cokotu B1 10 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000437 ETIM 7.0 EC000437

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437

ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 9.0 27-44-02-02

ECLASS 9.1 27-44-02-02 ECLASS 10.0 27-44-02-02

ECLASS 11.0 27-44-02-02 ECLASS 12.0 27-44-02-02

ECLASS 13.0 27-44-02-02 ECLASS 14.0 27-44-02-02

ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Karta katalogowa Weidmiiller i
HDC 48B SDLU 2M40G Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Akcesoria www.weidmueller.com

obudowa wtyku, wpust kabla u géry

Dzieki specjalnemu stopowi odlewniczemu i
wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy
HDC sa perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest
wykonany ze stali nierdzewnej. Dzieki temu cechuje sig
duzg trwatos$cig oraz odpornoscig na korozje i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczenstwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprezyn
zapewnia skuteczno$é ryglowania obudowy i chroni przez
niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umozliwiajg szybkie i
tatwe identyfikowanie. Aby kazdy produkt mozna byto
natychmiast przyporzadkowadé, na obudowie wypala sie
laserem trwate oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy
Weidmdiiller to Panstwa pierwszy wybér w kategorii
obudéw przemystowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ HDC 48B TOLU 1PG29G Wersja

Nr zam. 1650980000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 12, Stopien ochrony: IP65, po

GTIN (EAN) 4008190299606 podtaczeniu, Wpust kablowy od g&oacute;ry, Korpus wtyczki, Zatrzask

llos¢ 1ST mocujacy koncowy, na dole, standard, Wymiary wlotéw kablowych:
PG 29

Typ HDC 48B TOLU 1PG36G Wersja

Nr zam. 1651000000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 12, Stopien ochrony: IP65, po

GTIN (EAN) 4008190299620 podtaczeniu, Wpust kablowy od g&oacute;ry, Korpus wtyczki, Zatrzask

llos$¢ 18T mocujgcy koncowy, na dole, standard, Wymiary wlotéw kablowych:
PG 36

Typ HDC 48B TOLU 1M50G Wersja

Nr zam. 1788330000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 12, Stopient ochrony: IP65, po

GTIN (EAN) 4032248205868 podtaczeniu, Wpust kablowy od g&oacute;ry, Korpus wtyczki, Zatrzask

llos¢ 1ST mocujacy koncowy, na dole, standard, Wymiary wlotéw kablowych:
M 50

Typ HDC 48B TOLU 1M40G Wersja

Nr zam. 1788340000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 12, Stopien ochrony: IP65, po

GTIN (EAN) 4032248205875 podtaczeniu, Wpust kablowy od g&oacute;ry, Korpus wtyczki, Zatrzask

llos¢ 1ST mocujacy koncowy, na dole, standard, Wymiary wlotéw kablowych:
M 40

Typ HDC 48B TOLU 1M32G Wersja

Nr zam. 1788350000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 12, Stopien ochrony: IP65, po

GTIN (EAN) 4032248205882 podtaczeniu, Wpust kablowy od g&oacute;ry, Korpus wtyczki, Zatrzask

llos¢ 1ST mocujacy koncowy, na dole, standard, Wymiary wlotéow kablowych:
M 32
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obudowa wtyku, wpust kabla z boku

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dzieki specjalnemu stopowi odlewniczemu i
wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy
HDC sa perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest
wykonany ze stali nierdzewnej. Dzieki temu cechuje sig
duzg trwatos$cig oraz odpornoscig na korozje i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczenstwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprezyn
zapewnia skuteczno$é ryglowania obudowy i chroni przez
niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umozliwiajg szybkie i
tatwe identyfikowanie. Aby kazdy produkt mozna byto
natychmiast przyporzadkowadé, na obudowie wypala sie
laserem trwate oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy
Weidmdiiller to Panstwa pierwszy wybér w kategorii
obudéw przemystowych o stopniu ochrony IP 65.

Typ HDC 48B TSLU 1PG29G Wersja

Nr zam. 1650850000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 12, Stopien ochrony: IP65, po

GTIN (EAN) 4008190299453 podtaczeniu, Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask

llos¢ 1ST mocujacy koncowy, na dole, standard, Wymiary wlotéw kablowych:
PG 29

Typ HDC 48B TSLU 1PG36G Wersja

Nr zam. 1650860000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 12, Stopien ochrony: IP65, po

GTIN (EAN) 4008190299460 podtaczeniu, Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask

llos$¢ 18T mocujgcy koncowy, na dole, standard, Wymiary wlotéw kablowych:
PG 36

Typ HDC 48B TSLU 1PG42G Wersja

Nr zam. 1670470000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 12, Stopien ochrony: IP65, po

GTIN (EAN) 4008190431556 podfaczeniu, Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask

llos¢ 1ST mocujacy koncowy, na dole, standard, Wymiary wlotéw kablowych:
PG 42

Typ HDC 48B TSLU 1M50G Wersja

Nr zam. 1788300000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 12, Stopien ochrony: IP65, po

GTIN (EAN) 4032248205837 podtaczeniu, Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask

llos¢ 1ST mocujacy koncowy, na dole, standard, Wymiary wlotéw kablowych:
M 50

Typ HDC 48B TSLU 1M40G Wersja

Nr zam. 1788310000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 12, Stopien ochrony: IP65, po

GTIN (EAN) 4032248205844 podtaczeniu, Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask

llos¢ 1ST mocujacy koncowy, na dole, standard, Wymiary wlotéow kablowych:
M 40

Typ HDC 48B TSLU 1M32G Wersja

Nr zam. 1788320000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 12, Stopien ochrony: IP65, po

GTIN (EAN) 4032248205851 podtaczeniu, Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask

lloé¢ 1ST mocujacy koncowy, na dole, standard, Wymiary wlotéw kablowych:

M 32
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