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Seria HQ - wyjgtkowe cechy w zwartej konstrukgji. Para-
metry elektryczne mdéwig same za siebie.

Ptaszczyzna przytagczania przewodow zostata zaprojekto-
wana jako zacisk zaprasowywany. Sprawdzona metoda
zaciskania potgczen jest szeroko stosowana od dziesie-
cioleci. Styki zaprasowywane nie sg ujete w zakresie
dostawy wktadek.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja wktad HDC, ztacze zenskie, 400 V, 10 A, Liczba
biegunéw: 12, Przytacze zagniatane, Rozmiar insta-
lacji: 1

Nr zam. 1993820000

Typ HDCHQ 12 FC

GTIN (EAN) 4050118378924

lloéé 10 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 21 mm Gtebokos¢ (cale) 0.8268 inch
Wysokos$é 42.8 mm Wysokos¢ (cale) 1.685 inch
Szeroko$é 21 mm Szeroko$¢ (cale) 0.8268 inch
Masa netto 129

Temperatury

Temperatura graniczna -40°C..120°C

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Odporno$é¢ chemiczna Substancja Aceton
Odporno$¢ chemiczna Odporny
Substancja Amoniak, wodnisty
Odpornos¢ chemiczna Odporny
Substancja Benzyna
Odporno$¢ chemiczna Odporny
Substancja Olej napedowy
Odpornos¢ chemiczna Odporny
Substancja Kwas octowy, stezony
Odporno$¢ chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Wodorotlenek potasu
Odporno$¢ chemiczna Odporny
Substancja Metanol
Odporno$¢ chemiczna Odporny
Substancja Olej silnikowy
Odporno$¢ chemiczna Odporny
Substancja Ltug rozcienczony
Odporno$é¢ chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Wodorofluoroweglowodory
Odporno$¢ chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Zastosowanie na zewnatrz

Odporno$¢ chemiczna

Warunkowo odporny

Dane ogoélne

Liczba biegunéw 12 cykle wtykania Ag =500

cykle wtykania Au 2500 Rodzaj przytacza Przytacze zagniatane
Rozmiar instalacji 1 Klasa palnosci wg UL 94 V-0

Barwny czarny Materiat izolacyjny PA GF

Typ ztgcze zenskie Stopien zanieczyszczenia 3

Typoszereg HQ Napiecie pomiarowe (DIN EN 61984) 400V
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Udarowe napiecie pomiarowe (DIN EN 6 kV Prad pomiarowy (DIN EN 6 1984) 10 A
61984)
bez halogenu false Produkt o niskiej dymotwoérczosci wg — Tak
DIN EN 45545-2

BG 1 Liczba zestykéw sygnatowych 12
Zestyk sygnatowy, typ HD Stopien ochrony IP65 z odpowiednig

obudowg
wymiary
Szeroko$¢ 21 mm
Dane przytaczeniowe PE
Rodzaj przytacza PE ztgcze $rubowe moment dokrecajacy maks. ztacze PE 0.7 Nm
moment dokrecajgcy min. ztgcze PE 0.5 Nm
wersja
Rodzaj przytacza Przytacze zagniatane Rozmiar instalacji 1
Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.14 mm?2
drutu, maks. przewdd wielodrutowy, min.
Przekréj przytacza przewodu, maks. 2.5 mm? Przekréj przytacza przewodu, min. 0.14 mm?2
BG 1
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05
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zestyki zaciskane HD

-

Ogobine dane zamoéwieniowe

Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym sposéb taczenia przewodu
i styku. Idealne taczenie zaciskane jest gazoszczelne i
odporne na korozje.

Typ HDC-C-HD-BMO0.14-0.37AG Wersja

Nr zam. 1651570000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, ztacze
GTIN (EAN) 4008190400248 zenskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 0.37, toczony, stop

llos¢ 100 ST miedzi

Typ HDC-C-HD-BMO0.14-0.37AU Wersja

Nr zam. 1651670000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, ztacze
GTIN (EAN) 4008190400347 zenskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 0.37, toczony, stop

llosé 100 ST miedzi

Typ HDC-C-HD-BMO.5AG Wersja

Nr zam. 1651580000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, ztacze
GTIN (EAN) 4008190400255 zenskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 0.5, toczony, stop miedzi
llos¢ 100 ST

Typ HDC-C-HD-BMO.5AU Wersja

Nr zam. 1651680000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, ztacze
GTIN (EAN) 4008190400354 zenskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 0.5, toczony, stop miedzi
llos¢ 100 ST

Typ HDC-C-HD-BMO0.75-1.00AG Wersja

Nr zam. 1601760000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, ztacze
GTIN (EAN) 4008190158354 zenskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 1, toczony, stop miedzi
lloé¢ 100 ST

Typ HDC-C-HD-BMO0.75-1.00AU Wersja

Nr zam. 1651690000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, ztacze
GTIN (EAN) 4008190400361 zenskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 1, toczony, stop miedzi
llos¢ 100 ST

Typ HDC-C-HD-BM1.5AG Wersja

Nr zam. 1651600000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, ztacze
GTIN (EAN) 4008190400279 zenskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 1.5, toczony, stop miedzi
llosé 100 ST

Typ HDC-C-HD-BM1.5AU Wersja

Nr zam. 1651700000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, ztacze
GTIN (EAN) 4008190400378 zenskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 1.5, toczony, stop miedzi
llos¢ 100 ST
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