Karta katalogowa

PRO DCDC 480W 24V 20A

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmiiller =3

Hinectiburs

DCOK
PR G
Fault

Low Uy

DC/DC

PRODCOC 480w 24y 204

Konwerter DC/DC kompensuje wahania napie¢, takie jak
te wystepujagce w przypadku nieregulowanych zasilaczy
lub dtugich kabli. Z izolacjg galwaniczng i klasg ochrony Il
dla systemoéw bez uziemienia, konwerter DC/DC to szcze-
golnie przydatny element niezaleznych systemoéw zasila-
nia. Kompaktowy modut moze optymalnie przeksztatcac
poziomy napieé, zapewnia ponadprzecietng wydajnos$é

w zakresie mocy, kompleksowe funkcje bezpieczenstwa i
wysoka sprawnos$é na poziomie nawet 95%.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja DC/DC converter

Nr zam. 2001820000

Typ PRO DCDC 480W 24V 20A
GTIN (EAN) 4050118384000

llos¢

1 szt.
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TUV  Approved
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E258476
Nr certyfikatu (cULusEX) E470829
Wymiary i masa
Gtebokosé 120 mm Gtebokos¢ (cale) 4.7244 inch
Wysoko$é 130 mm Wysoko$¢ (cale) 5.1181 inch
Szeroko$é 75 mm Szeroko$¢ (cale) 2.9527 inch
Masa netto 1300¢
Temperatury
Temperatura magazynowania -40°C..85 °C Temperatura eksploatacyjna -25°C..70°C
Wilgotno$¢ przy temperaturze pracy 5...95 % bez obroszenia Rozruch 2-40°C

Wilgotnosé

5...95 % bez obroszenia

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wyfaczeniem

Wytgczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86¢8-3558¢716666d
Wejscie

Technika przytaczeniowa

ztacze srubowe

Zalecane zabezpieczenie wstepne

40 A, char. bezpiecznika B,
40 A, char. bezpiecznika C

Znamionowe napiecie wejsciowe 24V DC Metoda wykonywania ztgcz ztacze srubowe
Bezpiecznik wejsciowy (wewnetrzny)  Tak Zakres napigcia wejsciowego DC 14...32 V (podczas pracy),
18...32 V (rozruch)

Poczatkowy prad rozruchowy Maks. 30 A Ograniczenie poczatkowego pradu Tak

rozruchowego
Znamionowy pobdr mocy 516.1 VA
Wyjscie
Moc wyjsciowa 480 W

Technika przytaczeniowa
Znamionowe napigcie wyj$ciowe

ztgcze srubowe
24VDCt1%

Tetnienia resztkowe, warto$ci szczytowe < 20 mVPP przy petnym obcigzeniu wtérnym

wigczenia

Mozliwo$¢ taczenia réwnolegtego tak, maks. 3
Ochrona przeciwprzecigzeniowa Tak
Napiecie wyjsciowe, max. 295V
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Napigcie wyjsciowe, min.

225V

Prad wyjsciowy, max.

24 A

Metoda wykonywania ztgcz

ztgcze $rubowe

Napiecie wyjsciowe, uwaga

(ustawiane potencjometrem z przodu)

Znamionowe natezenie pragdu na
wyijsciu przy Uznam.

20A@60°C

Prad wyjsciowy

20A

Obcigzenie pojemnosciowe

nieograniczony

Maksymalny czas mostkowania Maksymalny czas mostkowania bezpiecznikéw, 10 ms

bezpiecznikow min
Napiecie wejsciowe, typ DC
Napigcie wejSciowe 24V
Prad wyjsciowy 20A
Napiecie wyjéciowe 24V

Ochrona przed napieciem zwrotnym Tak

Ciaggty prad wyjscia przy UZnamionowe 20 A @ 60 °C, 24 A@ 45°C, 15 A@ 70°C

DCL - rezerwa obcigzenia szczytowego  Czas trwania Boost bs
Mnoznik pragdu nominalnego 150 %
Czas trwania Boost 200 ms
Mnoznik pradu nominalnego 200 %
Czas trwania Boost 100 ms
Mnoznik pradu nominalnego 300 %
Czas trwania Boost 50 ms
Mnoznik pradu nominalnego 400 %
Czas trwania Boost 20 ms
Mnoznik pradu nominalnego 600 %

czas narastania

<9 ms (Uout: 10%...90%)

Informacje ogodlne

Sprawnosé

typ. > 93%

Wilgotnosé

5...95 % bez obroszenia

Stopien ochrony

IP20

Kategoria przepieciowa

Potozenie montazowe, wskazéwka
montazowa

Poziomo na szynie
montazowej TS3b.

50 mm swobodnej
przestrzeni na gorze i na
dole w celu zapewnienia
obiegu powietrza. Mozna
zamontowacé obok siebie
bez odstepu pomiedzy
modutami., Zapewnié
swobodny przeptyw
powietrza, zostawiajgc
50 mm odstepu na dole i
gorze, montaz jeden przy
drugim bez odstepdéw, Na
szynie montazowej TS 35
swobodna przestrzen 50
mm powyzej i ponizej dla
swobodnego doptywu
powietrza., Poziomo

na szynie DIN TS 35,
odstep gorg i dotem 50
mm w celu zapewnienia
swobodnego przeptywu
powietrza, 10 mm
odstepu od sasiadujgcych
podzespotéw pod petnym
obcigzeniem, 5 mm
odstepu od sasiadujgcych
podzespotéw pasywnych,
bezposredni montaz

Wersja obudowy

metal, odporna na korozje
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w szeregu przy 90%
obcigzenia nominalnego

Ochrona przeciw napigciom zwrotnym 33..34 V DC Ograniczenie pradu 150% lout

z obcigzenia

z mozliwoscig faczenia szeregowego Nie max. dop. wilgotno$¢ powietrza (praca) 5%...95% wilg. wzgl.
Moc tracona, bieg jatowy 3W Stopka zatrzaskowa metal

Ochrona przed zwarciem Tak Moc tracona, obcigzenie znamionowe 40 W

Ochrona przed nadmierng temperaturg Tak

PA52_4 EMV / udar / wibracja

Ograniczenie wyzszych harmonicznych Zgodnie z EN 6 1000-3-2
pradu

Wytrzymato$¢ udarowa IEC 60068-2-27 30 g we wszystkich
kierunkach

Emisja zaktécen zgodnie z wymaganiamiKlasa B

Badanie odpornoséci na zaktécenia EN 61000-4-2 (ESD), EN

EN 55032 wedtug 61000-4-4 (burst), EN
61000-4-5 (surge), EN
61000-4-6 (conducted),
EN61000-4-3 (HF field)

Odpornos$¢ na wibracje IEC 60068-2-6 2,3 g (15 Hz-150 Hz)

Koordynacja izolacji

Kategoria przepigciowa I} Stopien zanieczyszczenia 2

Stopien ochrony [}

Napiecie izolacji wejscie / wyjscie 1.5 kV

Izolacja wyjscie napigciowe / uziemienie 1.5 kV

Izolacja wyjscie napieciowe / uziemienie0.5 kV

Bezpieczenstwo elektryczne (stosowane normy)

Elektryczne wyposazenie maszyn wedtug EN60204

Napiecie bezpieczne SELV, zgodnie z norma IEC

60950-1, PELV zgodnie z

EN 60204-1
Transformatory ochronne do zasilaczy  Zgodnie zEN 61558-2-16
impulsowych
Dane podtaczeniowe (wejscie)
Technika przytaczeniowa ztgcze Srubowe Liczba zaciskow 2 (+,-)
Zabezpieczenie przez pomieszaniem Tak Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 8 AWG
biegunéw kemil , max.
Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 22 AWG Przekrdéj przytacza przewodu, elastyczny , 16 mm?2
kemil , min. max.
Przekréj przytacza przewodu, elastyczny ,0.5 mm? Przekréj przytacza przewodu, sztywny, 16 mm?2
min. max.
Przekréj przytacza przewodu, sztywny, 0.5 mm?2 Moment dokrecajacy, min. 1.2 Nm
min.
Moment dokrecajacy, maks. 1.5 Nm

Dane podtaczeniowe (wyjscie)

Technika przytaczeniowa ztgcze Srubowe

Liczba zaciskow 10 (+ /- / sygnat)

Zabezpieczenie przez pomieszaniem Tak Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 10 AWG
biegunéw kemil , max.

Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 26 AWG Przekréj przytacza przewodu, elastyczny ,6 mm?2
kemil , min. max.

Przekréj przytacza przewodu, elastyczny ,0.18 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, stywny, 6 mm2
min. max.

Przekréj przytacza przewodu, sztywny, 0.18 mm?2 Moment dokrecajacy, min. 0.4 Nm

min.

Moment dokrecajacy, maks. 0.5 Nm
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Dane techniczne

Dane przytacza (sygnat)

Technika przytaczeniowa ztacze Srubowe Liczba zaciskéw 5
Sygnatowy

wyjécie tranzystorowe, sterowane DC OK: maks. 20 mA, styk bezpotencjatowy Tak
plusem odporne na zwarcie, |

> 90%: maks. 20 mA,
odporne na zwarcie,
Niskie UWE: maks. 20 mA,
odporne na zwarcie

obcigzenie styku ( styk zwierny) maks. 30V DC /0,6 A, przekaznik wt/wyt Napiecie wyjsciowe >
max. 50V AC /0.3 A 216V /<204V

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540

ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01

ECLASS 15.0 27-04-07-01
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Nominal output current [%]

25 0 10 20 30 40 50 60 70
Ambient Temperature [°C]

Derating curve

LED (GriYelRd)
gr="DC OK”

Event Ye="1>90%"| LED(Ye) | Transistor status outputs | Status

Input Output |Rd=“FAul T" | “lowu,” | DCOK |i>90%iy|lowuy | relay
Uy<14Y = OFF ON Low Low Low | OFF
1<90%1, Gr ON Hgh | tow | tow | on
U=t 192V 0w Ve ON | Hoh | Hgn | Low | ON
U<204V Rd ON Low Low Low OFF
1<90% Iy Gr OFF High Low High ON
Uy>192V [1>90% Iy Yo OFF High High High ON
U<204V Rd OFF Low Low High | OFF

Gr=griin / green / verte / verde / verde / verde | &

Ye = gelb / yellow / jaune / giallo / amarillo / amarelo /

Rd =rot/ red / rouge / rosso / rojo / vermelho / £1£.

*1) wahrend des Belriebes / during operations / en cours de fonctionnement / durante I'esercizio /
durante el servicio / durante a operagao /& /T3

Signal states

100

75

50

25

Nominal output voltage [%]

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Nominal output current [%]

Ul characteristic curve

DC

;

;

———o DC OK
DC m—m—— 1>90 % I
———o Low U,

~——013
I———o 14

Switching symbol
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Trzymacz

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncéwki kagtowe. Dostepne

sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ WEW 35/1 VO GF SW Wersja

Nr zam. 1478990000 Wspornik koricowy, czarny, TS 35, V-0, Wemid, Szeroko$é: 12 mm,
GTIN (EAN) 4050118286892 130°C

llos¢ 50 ST

Typ WEW 35/2 VO GF SW Wersja

Nr zam. 1479000000 Wspornik koricowy, czarny, TS 35, V-0, Wemid, Szeroko$é: 8 mm,
GTIN (EAN) 4050118286779 130°C

llosé 50 ST

Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Pozidrive

Wkretak z izolacje VDE do pracy przy czesciach bedacych
pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenistwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskros$nie, oksydowana.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIK PZ1 SL Wersja

Nr zam. 1274730000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4050118073225

llosé 18T

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak z izolacje VDE do pracy przy czesciach bedacych
pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenistwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskros$nie, oksydowana.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SDIS SL 1.0X5.5X125 Wersja

Nr zam. 1274680000 Whkretak, Narzedzie montazowe
GTIN (EAN) 4050118073263

llosé 18T
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