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Niezawodnos¢ procesu: TM-I

Tabliczki nasadzane TM-l posiadajg wypustke prowa-
dzgca, ktéra pozwalajgcag na tatwe wsuwanie do przezro-
czystych tulei typu TM. Tabliczka znajdzie sie na miejscu,
wypustka zostaje odtamana w przygotowanym do tego
miejscu. Zmontowane tuleje mozna nastepnie wsungc¢ na
przewody. Korzysci: mozliwos$¢ efektywnego wstepnego
przygotowywania duzych ilo$ci w jednym kroku.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja TM-l, Oznaczniki wktadane, 1.3-35 mm, 156 x 4
mm, niebieski

Nr zam. 2005910000

Typ TM-1 15 MM BL

GTIN (EAN) 4050118390285

llosé 2000 szt.

Status dostawy element wycofywany z produkcji

Dostepne do 2025-08-31T00:00:00+02:00

Data sporzadzenia 05.03.2026 07:44:35 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/2005910000
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokos$é 15 mm Wysokos¢ (cale) 0.5906 inch

Szeroko$é 4 mm Szeroko$¢ (cale) 0.1575 inch

Masa netto 0.15¢g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...150 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

Rodzaj nadruku neutralna Szeroko$¢ 4 mm

Klasa palnosci wg UL 94 HB zakres temperatur roboczych, maks. 150 °C

zakres temperatur roboczych, min. -40 °C Barwny niebieski

Halogenki Nie Materiat podstawowy poliester

Nadrukowane znaki bez Kompatybilna drukarka THM MULTIMARK, THM
MULTIMARK PLUS

Zakres temperatury stosowania -40...150 °C llo$¢ na rolke 2000

Markery przewodow i kabli

Halogenki Nie Przekréj przytacza przewodu, maks. 70 mm?2

Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 35 mm Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 1.3 mm

Zewnetrzna $rednica przewodu 1.3-35 mm Przekréj przytacza przewodu 70 mm?2

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530

ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02

ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Tasmy kolorowe

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dzieki technice termotransferowej, drukarki te zapewniaja
doskonatg jako$¢ nadrukéw. Rézne materiaty i tatwy w
obstudze, dziatajgcy w srodowisku Windows system
zadruku pozwalajg na optymalne wykonywanie
oznakowan.

Typ RIBBON MM 76/360 SW Wersja
Nr zam. 2005080000 Ink ribbon
GTIN (EAN) 4050118389951

llos¢ 18T

THM MULTIMARK

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dzieki technice termotransferowej, drukarki te zapewniaja
doskonatg jako$¢ nadrukéw. Rézne materiaty i tatwy w
obstudze, dziatajgcy w srodowisku Windows system
zadruku pozwalajg na optymalne wykonywanie
oznakowan.

Typ MULTIMARK ROLLER 115 Wersja
Nr zam. 1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

llos¢ 18T

THM MULTIMARK PLUS

Ogdlne dane zamowieniowe

Dzieki technice termotransferowej, drukarki te zapewniaja
doskonatg jako$¢ nadrukéw. R6zne materiaty i tatwy w
obstudze, dziatajgcy w srodowisku Windows system
zadruku pozwalajg na optymalne wykonywanie
oznakowan.

Typ MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Wersja
Nr zam. 2672590000

GTIN (EAN) 4050118708097

llog¢ 18T
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