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Bez mozliwosci odczepienia: WM

Nasze zamykane oznaczniki, bez mozliwosci odczepienia
sg mocowane bez potrzeby stosowania narzedzi. Kabel
jest po prostu przeprowadzany przez otwory na obu kon-
cach, po czym nastepuje zamocowanie kabla w odpo-
wiednim miejscu. Naprezenie charakterystyczne dla tego
materiatu mocuje znacznik pewnie na miejscu. Oznacz-
niki WM sg dostepne w czterech rozmiarach do przewo-
doéw o przekroju od 0,25 mm?2 do 16 mm?2. Kazdy rozmiar
jest dostepny w trzech dtugosciach oraz dwaéch kolorach.
Dzieki temu oferujemy odpowiedni asortyment do stan-
dardowego opisywania przewodow w szafach sterowni-
czych.

Panstwa korzysci dzieki MultiMark

Asortyment kompaktowych, praktycznych produktéw
Szybkie zadrukowywanie oraz montaz Niezawodne iden-
tyfikowanie ztgcz Doskonate wtasciwos$ci materiatowe

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja WM, Znaczniki kabli i przewodéw, 2 - 3.6 mm, 23
x 4.8 mm, biaty

Nr zam. 2006190000

Typ WM 1/12 2.0-3.56 MM WS

GTIN (EAN) 4050118390537

llosé¢ 2000 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 0.5 mm Gtebokos¢ (cale) 0.0197 inch
Wysokos$é 23 mm Wysokos¢ (cale) 0.9055 inch
Szeroko$é 4.8 mm Szeroko$¢ (cale) 0.189 inch
Masa netto 0.1g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...150 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-40 °C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, 150°C

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogoélne

Rodzaj nadruku neutralna Wykonanie bezhalogenowy

Szeroko$é 4.8 mm Klasa palnosci wg UL 94 HB

zakres temperatur roboczych, maks. 150 °C zakres temperatur roboczych, min. -40 °C

Barwny biaty Halogenki Nie

Materiat podstawowy poliester Nadrukowane znaki bez

Wielko$¢ pola opisowego 13 x4.8 mm Kompatybilna drukarka THM MULTIMARK, THM
MULTIMARK PLUS

Zakres temperatury stosowania -40...150 °C

Markery przewodow i kabli

Halogenki Nie Przekrdéj przytacza przewodu, maks. 2.5 mm?2

Przekréj przytacza przewodu, min. 0.75 mm?2 Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 3.5 mm

Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 2 mm Szeroko$¢ pola tekstowego 13 mm

Wysokos$¢ pola tekstowego 4.8 mm Zewnetrzna $rednica przewodu 2-3.5mm

Przekréj przytacza przewodu 0.75-2.5 mm?

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530

ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02

ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Tasmy kolorowe

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dzieki technice termotransferowej, drukarki te zapewniaja
doskonatg jako$¢ nadrukéw. Rézne materiaty i tatwy w
obstudze, dziatajgcy w srodowisku Windows system
zadruku pozwalajg na optymalne wykonywanie
oznakowan.

Typ RIBBON MM 76/360 SW Wersja

Nr zam. 2005080000 Ink ribbon

GTIN (EAN) 4050118389951
llosé 1ST

THM MULTIMARK

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dzieki technice termotransferowej, drukarki te zapewniaja
doskonatg jako$¢ nadrukéw. Rézne materiaty i tatwy w
obstudze, dziatajgcy w srodowisku Windows system
zadruku pozwalajg na optymalne wykonywanie
oznakowan.

Typ MULTIMARK ROLLER 115 Wersja
Nr zam. 1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

llos¢ 18T

THM MULTIMARK PLUS

Ogdlne dane zamowieniowe

Dzieki technice termotransferowej, drukarki te zapewniaja
doskonatg jako$¢ nadrukéw. R6zne materiaty i tatwy w
obstudze, dziatajgcy w srodowisku Windows system
zadruku pozwalajg na optymalne wykonywanie
oznakowan.

Typ MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Wersja
Nr zam. 2672590000

GTIN (EAN) 4050118708097

llog¢ 18T
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