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Bezhalogenowe oznaczniki SlimFix X do przewodéw Ogoélne dane zaméwieniowe
i kabli majg konstrukcje zajmujgcg niewiele miejsca.
Oznaczniki mozna mocowacé nawet po zainstalowaniu Wersja SlimFix X, Znaczniki kabli i przewodoéw, 7 - 40 mm,
przewodéw. SlimFix to uznany i uznany oznacznik do 60 x 13.62 mm, z6ity
Nr zam. 2009900000

zastosowan w inzynierii ruchu. Narzedzie SF pozwala na

fatwe instalowanie nawet matych oznacznikéw. EﬁN (EAN) 22)23?1/2293;\2/&% GEVD
Materiat nie zawierajgcy fluorowcéw Certyfikowane llogé 50 szt.

oznaczniki do zastosowan inzynierii ruchu, itp. W przy-
padku przewododw o przekroju powyzej 16,0 mm2 do
mocowania trzeba stosowac opaski kablowe. Znaczniki
w sprawdzonym formacie MultiCard.Do nadruku na zamé-
wienie: Prosimy o przestanie pliku z oprogramowaniem
etykietujgcym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez
instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowa-
nia.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé T mm Gtebokos¢ (cale) 0.0394 inch
Wysokos$é 60 mm Wysokos¢ (cale) 2.3622 inch
Szeroko$é 13.62 mm Szeroko$¢ (cale) 0.56362 inch
Masa netto 23¢9

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -50...120°C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Slad weglowy produktu Kotyska do bramy 0.015 kg CO2 eq.

Dane ogdlne

Wykonanie Mocowanie opaskami kablowymi

Szeroko$¢ 13.62 mm

Klasa palnosci wg UL 94 V-0

zakres temperatur roboczych, maks. 120°C

zakres temperatur roboczych, min. -50 °C

Barwny 26ty

Halogenki Nie

Materiat podstawowy poliamid 66

Liczba oznacznikéw w opakowaniu forma dostawy MultiCard

Wielko$¢ pola opisowego 60 x 9.5 mm

Kompatybilna drukarka PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Liczba oznacznikéw w kombinacji 1 MultiCard = Conductor and cable markers

Zakres temperatury stosowania -50...120°C

Markery przewodow i kabli

Halogenki Nie Przekrdéj przytacza przewodu, maks. 500 mm?2
Przekréj przytacza przewodu, min. 16 mm?2 Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 40 mm
Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 7 mm Zewnetrzna $rednica przewodu 7 -40 mm
Przekréj przytacza przewodu 16 - 500 mm?2

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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