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Panstwa urzgdzenia peryferyjne wymagajg zasilania o
duzej mocy. Nowe ztgcze wtykowe M 12 pozwala na bez-
problemowe doprowadzenie zasilania 250V / 2 A. Kom-
paktowe ztgcza wtykowe M 12 z kodowaniem A-, K-, L-,

S oraz T sg przeznaczone do przesytania napiecia maks.
630V ACIlub 60V DCipradu 12 A.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Przewdd zasilajacy, Jeden koniec bez ztagcza, M12,
Liczba biegunow : 3 (2 + PE), 10 m, Gniazdo,
katowe, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiat ptasz-
cza: PUR, Halogenki: Nie

Nr zam. 2050011000

Typ SAIL-M12BW-S3-10P
GTIN (EAN) 4050118441314
llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
€ ¢(U)ys UK
LISTED cq
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E310075
Wymiary i masa
Masa netto 500¢g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

e8d8af70-4¢85-4483-bc8c-9bcbb598e2a9

Specyfikacje techniczne kabla

Dtugos¢ kabla 10 m kolor ptaszcza czarny
Funkcja PE Tak Przydatnos$¢ do tancucha ciggowego Tak
Przekréj zyty 1.5 mm?2 Ekranowane Nie
Halogenki Nie izolacja PP
Przyspieszenie 5 m/s? promien zgiecia min., ruchomy 7.5 x $rednica kabla
promien zgiecia, min., utozony na state 4 x $rednica kabla Cykle giecia 10 min
Predkos¢ 5 m/s Materiat ptaszcza PUR
Konfigurowalna dtugos¢ kabla Nie Zewnetrzna oktadzina zgodnie z UL 20234 (80°C/ 1000V)
AWM style
Sieciowane radiacyjnie Nie Odpornos¢ na iskry spawalnicze Nie
Kodowanie kolorami niebieski, brazowy, Zakres temperatur, staty -50...80 °C
zielony / 26tty
Odporne na $ciegi spawalnicze Nie Zakres temperatur, zmienny, min. / -40..80 °C
maks.
Liczba biegunéw 3 (2 + PE) Srednica zewnetrzna 8.5 mm 0.3 mm
Dane ogodlne techniczne
kodowanie S-coded Sciezka pofaczenia M12
Powierzchnia styku poztacany LED Nie
Wykonanie Gniazdo, katowe Podstawowy materiat obudowy PUR
Opor izolacji 108 Q Napiecie znamionowe 600V
Znamionowe natezenie pradu 12A rozmiar klucza 13 mm
Stopien ochrony IP67, po wkreceniu Cykle wpinania = 100
Stopien zanieczyszczenia 3 Zakres temperatury obudowy -40 .. +85°C
Moment dokrecajacy M12: 1.0 Nm
Normy
Norma dot. tagcznikéw wtykowych IEC61076-2-111
Standardy ogélne
Norma dot. fgcznikdw wtykowych IEC61076-2-111 Nr certyfikatu (cULus) E310075
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Opor izolacji 108 Q Napiecie znamionowe 600V
wtyki lewe
Wityk po lewej M12, Kodowanie S, IP67,

styk zenski, zakrzywiony

90°, Tworzywo sztuczne,

nieekranowane
wtyki prawe
Wityk po prawej Wolny koniec przewodu
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC001855 ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855 ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855 ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11 ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11 ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11 ECLASS 14.0 27-06-03-11
ECLASS 15.0 27-06-03-11
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Rysunek wymiarowy

Schemat biegunow

Schemat potaczen
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Idealne narzedzie: Screwty ® z regulacja momentu
obrotowego
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