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Profil RS 70 to wtykowy system modutowy na szyne mon-
tazowa - z mozliwoscia elastycznego rozszerzania do
wymaganej dtugosci. Sktada sie z odcinkéw posrednich

o roznej dtugosci. Opcjonalnie ze stopka zatrzaskowa lub
bez niej, a takze ptytg zamykajgca ze zintegrowang opcja
opisywania. Ptytka PCB jest wktadana z boku, podczas
gdy trwale zintegrowane stopki zatrzaskowe zapewniajg
stabilne mocowanie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Stopka zatrzaskowa, RS 70 pomaranczowy, Ptyta
zamykajaca, prawa, do szyny montazowej DIN,
Szerokos$é: 13.7 mm

Nr zam. 2062690000

Typ RF RS 70 RE/A3/M.BEZ 1665
GTIN (EAN) 4008190241100

lloéé 20 szt.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 29.2 mm Gtebokos¢ (cale) 1.1496 inch
Wysokos$é 70 mm Wysokos¢ (cale) 2.7559 inch
Szeroko$é 13.7 mm Szeroko$¢ (cale) 0.5394 inch
Masa netto 6.11g
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane materiatowe
Klasa palnosci wg UL 94 V-2 Materiat izolacyjny PA 66
Powierzchnia nieobrobiony Materiat podstawowy PA 66
Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTIl) 600 =< CTI
Dane ogoélne
Barwny pomaranczowy Stopien ochrony IPOO
Tabela koloréw (podobny) RAL 2000 mozliwos$¢ zalewania Nie
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002779 ETIM 9.0 EC002779
ETIM 10.0 EC002779 ECLASS 14.0 27-19-06-02
ECLASS 15.0 27-19-06-02
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Rysunki

LOCKING-FOOT RIGHT RF RS 70 RE/AJI0 BEZ
DWSRS

61.7 é @ @ &éﬂ FEL
e RF RS 70 REIASI0.56
P RERS 70 REAIMBEZ g@ gk
e 2.567" b IN25RS g RF RS LIAZIO SG
T.201" ol 1ol
< ¥ RFRSMIAS
1S
+

0.148

IW4SRS

Data sporzadzenia 25.03.2026 10:14:16 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 3



