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Podobny do przedstawionego na ilustracji

Wydajna praca maszyn i obiektdw przemystowych
wymaga bezpiecznego w przypadku awarii oraz tatwego
w obstudze rozdzielania napiecia sterujacego, ktére dodat-
kowo zapewnia oszczedno$¢ czasu i miejsca.

Dzieki systemowi maxGUARD ztgczki do rozdzielania
potencjatéw (ktére dotychczas byty instalowane oddziel-
nie) do wyjs¢ uktadoéw elektronicznych, moduty monitoro-
wania obcigzenia stajg sie integralng czescig rozwigzania
do rozdzielania napiecia sterujacego 24 V DC.
Innowacyjne potaczenie monitorowania obcigzenia i roz-
dzielania potencjatéw zapewnia oszczedno$¢ czasu pod-
czas montazu, zmniejsza ryzyko awarii oraz ilo$¢ miejsca
zajmowanego na szynie zaciskowej nawet o 50%.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Electronic load monitoring, 12 A, 24 V DC
Nr zam. 2080410000

Typ AMG ELM-12

GTIN (EAN) 4050118419405

llos¢ 1 szt.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
Atesty
c s £ Tiwe
TUV  Approved
LISTED Wttt

ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E258476
Wymiary i masa
Gtebokosé 96.5 mm Gtebokos¢ (cale) 3.7992 inch
Wysoko$é 125 mm Wysokos¢ (cale) 4.9212 inch
Szeroko$c¢ 12.2 mm Szeroko$¢ (cale) 0.4803 inch
Masa netto 60g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40°C..85°C Temperatura eksploatacyjna -25°C..70°C
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 7a, 7cl
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP a7fff16c-85aa-4fb0-a206-7be03f41b0b7
Wejscie
Znamionowe napiecie wejsciowe 24V DC Ochrona przeciwprzepieciowa Dioda ttumigca
Bezpiecznik wejsciowy (wewnetrzny)  Tak Zakres napigcia wejsciowego DC 18..30V DC
Pobor pradu (bez obcigzenia) 25 mA Pobor pradu (petne obcigzenie) IOUT +30 mA
maks. dopuszczalne tetnienia resztkowe 100 mVpp
na wejsciu
Wyjscie
Technika przytaczeniowa PUSH IN Ochrona przeciwprzepieciowa Dioda ttumigca
Opoznienie wtaczenia 1s Obciazenie pojemnosciowe 20 000 pF
Regulowany prad znamionowy Tak Prad znamionowy 12A
charakterystyka wyzwalania patrz charakterystyka
Informacje ogodlne
Stopien ochrony IP20
Kategoria przepigciowa I}
MTTF Zgodnie ze standardem SN 29500

Czas pracy (godziny), min. 2490000 h

Temperatura otoczenia 40 °C

Napiecie wejsciowe 24V

Moc wyjéciowa 288 W

Wspdtczynnik wypetnienia impulsu 100 %
Powtoka zachowujgca ksztatt Nie
Przycisk funkcyjny Czas aktywacji <3s, Anuluj, WkL.
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Moc tracona, bieg jatowy 492 mW
Moc tracona, obcigzenie znamionowe 2292 mW
Przekaznik do aktywowania wyjscia Nie

Koordynacja izolacji

Kategoria przepigciowa [}

Dane podtaczeniowe (wyjscie)

Technika przytaczeniowa PUSH IN

Liczba zaciskow 4(++/-)

Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 12 AWG
kemil , max.

Przekrdj przytacza przewodu, AWG/ 26 AWG
kemil , min.

Przekréj przytacza przewodu, elastyczny , 2.5 mm?2
max.

Przekréj przytacza przewodu, elastyczny ,0.14 mm?2
min.

Przekréj przytacza przewodu, stywny, 2.5 mm?2
max.

Przekréj przytacza przewodu, sztywny, 0.14 mm?2
min.

Koncéwka wkretaka 0,6 x3,b
Sygnatowy
wyjécie tranzystorowe, sterowane Ostrzezenie wstepne, LED zielona Praca (bez awarii),
plusem Alarm Wczesne ostrzezenie:
| wyjsciowy > 90% |
znamionowy (miga)
Czerwona dioda LED Monitorowanie
obcigzenia zostato
odtgczone, Wyzwolono
monitorowanie obcigzania
(miga), Btad wewnetrzny
(szybkie miganie)
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002057 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-10-16
ECLASS 15.0 27-37-10-16
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Wersja standardowa do budowy maszyn

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Wydajna praca maszyn i obiektow przemystowych
wymaga bezpiecznego w przypadku awarii oraz tatwego
w obstudze rozdzielania napiecia sterujgcego, ktére
dodatkowo zapewnia oszczedno$¢ czasu i miejsca.
Dzieki systemowi maxGUARD ztgczki do rozdzielania
potencjatow (ktére dotychczas byty instalowane
oddzielnie) do wyjs$¢ uktadéw elektronicznych, moduty
monitorowania obcigzenia stajg sie integralng czescia
rozwigzania do rozdzielania napiecia sterujgcego 24 V
DC.

Innowacyjne potgczenie monitorowania obcigzenia i
rozdzielania potencjatow zapewnia oszczedno$¢ czasu
podczas montazu, zmniejsza ryzyko awarii oraz ilo$¢
miejsca zajmowanego na szynie zaciskowej nawet o
50%.

Typ AMG DIS Wersja

Nr zam. 2123050000 Potential distributor
GTIN (EAN) 4050118425413

llos¢ 10 ST

Typ AMG PP Wersja

Nr zam. 2123000000 Partition plate

GTIN (EAN) 4050118425338

llosé 40 ST

Typ AMG PD Wersja

Nr zam. 2122920000 Potential distributor
GTIN (EAN) 4050118425321

llosé 10 ST

Typ AMG OD Wersja

Nr zam. 2122910000 Potential distributor
GTIN (EAN) 4050118425185

llosé 10 ST

Typ AMG MD Wersja

Nr zam. 2122930000 Potential distributor
GTIN (EAN) 4050118425192

llos¢ 10 ST

Trzymacz

‘@(B’

S
G %‘,

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncéwki kagtowe. Dostepne

sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llosé

WEW 35/2 VO GF SW Wersja

1479000000 Wspornik koricowy, czarny, TS 35, V-0, Wemid, Szeroko$é: 8 mm,
4050118286779 130°C

50 ST

Wersja standardowa do budowy maszyn

Wydajna praca maszyn i obiektow przemystowych
wymaga bezpiecznego w przypadku awarii oraz tatwego
w obstudze rozdzielania napiecia sterujgcego, ktére
dodatkowo zapewnia oszczedno$¢ czasu i miejsca.
Dzieki systemowi maxGUARD ztgczki do rozdzielania
potencjatow (ktére dotychczas byty instalowane
oddzielnie) do wyjs$¢ uktadéw elektronicznych, moduty
monitorowania obcigzenia stajg sie integralng czescia
rozwiagzania do rozdzielania napiecia sterujgcego 24 V
DC.

Innowacyjne potgczenie monitorowania obcigzenia i
rozdzielania potencjatow zapewnia oszczedno$¢ czasu
podczas montazu, zmniejsza ryzyko awarii oraz ilo$¢
miejsca zajmowanego na szynie zaciskowej nawet o

50%.
Ogoblne dane zamoéwieniowe
Typ AMG EP 2010 Wersja
Nr zam. 2495380000 Fastening element
GTIN (EAN) 4050118505306
llos¢ 30 ST
neutralna

Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztaczek z serii W.
[I1T] Dzieki kompatybilnosci systemowej, szyldy WS mozna
T[] tez mocowacé na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
! powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie

| [T dtugich ciagéw znakéw, lecz réwniez na rozbicie opisu na

[TT] kilka linijek.
‘ ‘ Oznaczniki WS idealnie nadaja sie do etykiet z dtugimi,

t \ J indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony

IRRRRRRRERN|

format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkg
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga by¢ umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zaméwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llosé

WS 10/6 M MC NE WS Wersja

1818400000 WS, Znakowanie zaciskow, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
4032248310876 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

600 ST
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Mostki poprzeczne

m
i

Iy

Ogodlne dane zamoéwieniowe

LA

St

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztagczek modutowych.

Typ ZQV 4N/2 Wersja

Nr zam. 1527930000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332766 biegunéw: 2, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 9.9
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/2 BL Wersja

Nr zam. 1528040000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118332773 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 9.9
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 4N/2 RD Wersja

Nr zam. 2460450000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476149 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 9.9
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/3 Wersja

Nr zam. 1527940000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332865 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 16
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/3 BL Wersja

Nr zam. 1528080000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118333008 biegunéw: 3, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos¢: 16
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/3 RD Wersja

Nr zam. 2460810000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476231 biegunéw: 3, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 16
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/4 Wersja

Nr zam. 1527970000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332889 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 22.1
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 4N/4 BL Wersja

Nr zam. 1528120000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118332872 biegunéw: 4, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$é: 22.1
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/4 RD Wersja

Nr zam. 2460800000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476224 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 22.1
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 4N/5 Wersja

Nr zam. 1527980000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332759 biegundéw: 5, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 28.2

llos¢

60 ST

mm
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Typ ZQV 4N/5 BL Wersja

Nr zam. 1528140000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118333015 biegundéw: 5, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 28.2
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 4N/5 RD Wersja

Nr zam. 2460790000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476217 biegunéw: 5, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 28.2
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/6 Wersja

Nr zam. 1527990000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332919 biegunéw: 6, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 34.3
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 4N/6 BL Wersja

Nr zam. 1528170000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118332926 biegunéw: 6, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 34.3
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 4N/6 RD Wersja

Nr zam. 2460780000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476200 biegundéw: 6, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 34.3
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 4N/7 Wersja

Nr zam. 1528020000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332780 biegunéw: 7, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 40.4
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 4N/7 BL Wersja

Nr zam. 1528180000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118333114 biegundéw: 7, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 40.4
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 4N/7 RD Wersja

Nr zam. 2460770000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476194 biegundéw: 7, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 40.4
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 4N/8 Wersja

Nr zam. 1528030000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332841 biegundéw: 8, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$c¢: 46.5
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 4N/8 BL Wersja

Nr zam. 1528190000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118332858 biegundéw: 8, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 46.5
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 4N/8 RD Wersja

Nr zam. 2460760000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476187 biegunéw: 8, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 46.5
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 4N/9 Wersja

Nr zam. 1528070000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332797 biegundéw: 9, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 52.6
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 4N/9 BL Wersja

Nr zam. 1528220000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118333107 biegundéw: 9, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 52.6

llos¢ 20 ST

mm
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Typ ZQV 4N/9 RD Wersja

Nr zam. 2460750000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476170 biegundéw: 9, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$c¢: 52.6
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 4N/10 Wersja

Nr zam. 1528090000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332896 biegundw: 10, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 20 ST 58.7 mm

Typ ZQV 4N/10 BL Wersja

Nr zam. 1528230000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118333138 biegunéw: 10, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 20 ST 58.7 mm

Typ ZQV 4N/10 RD Wersja

Nr zam. 2460740000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476163 biegunéw: 10, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llosé 20 ST 58.7 mm

Typ ZQV 4N/50 Wersja

Nr zam. 1528130000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332902 biegundéw: 50, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢:
llosé 5 ST 303.7 mm

Typ ZQV 4N/50 BL Wersja

Nr zam. 1528240000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118333121 biegunéw: 50, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢:
llosé 5 ST 303.7 mm

Typ ZQV 4N/50 RD Wersja

Nr zam. 2460730000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476156 biegundw: 50, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:

lloé¢

5 ST

303.7 mm

Wkretaki z koncowka ptaska

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Wkretak z izolacje VDE do pracy przy cze$ciach bedacych
pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenistwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskros$nie, oksydowana.

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

SDIS SL 0.6X3.5X100
1274660000
4050118072631

18T

Wersja

Wkretak, Narzedzie montazowe
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