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W odróżnieniu od złączek ze zintegrowaną dźwignią rozłą-
czającą nasze wtyki rozłączające mogą być całkowicie roz-
łączone lub zdjęte ze złączki oraz wyłączone z danej apli-
kacji i stanowią uniwersalne alternatywne rozwiązanie dla
standardowych rozłączników.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Stopa mocująca do szyny mocującej, czerwony,

poliamid 66, without, Szerokość: 7.4 mm
Nr zam. 2082460000
Typ TST 10 SAKC10
GTIN (EAN) 4008190223380
Ilość 400 szt.
 

 

Creation date 16.01.2026 05:32:46 MEZ
 
Catalogue status / Drawings 1

https://eshop.weidmueller.com/p/2082460000


Data sheet
TST 10 SAKC10 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.comTechnical data

 

Dopuszczenia
 
ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Głębokość 7.4 mm Głębokość (cale) 0.2913 inch
Wysokość 51 mm Wysokość (cale) 2.0079 inch
Szerokość 7.4 mm Szerokość (cale) 0.2913 inch
Masa netto 3.58 g
 

Temperatury
 
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa,
maks.

100 °C
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach,
w których ma to zastosowanie / jest
znane)

6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 45173c19-8a33-4947-bc2b-512a20c76dcd
 

Informacje ogólne
 
zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C
 

dane tworzywa
 
Materiał podstawowy poliamid 66 Barwny czerwony
Klasa palności wg UL 94 V-2
 

parametry systemu
 
Wykonanie do szyn nośnych
 

wymiary
 
gwint (wewnętrzny) without
 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC002625 ETIM 9.0 EC002625
ETIM 10.0 EC002625 ECLASS 14.0 27-18-28-07
ECLASS 15.0 27-18-28-07
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