Karta katalogowa

PAC-HD44M-HD44M-V0-3M

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Wstepnie zmontowane kable PAC zapewniajg potacze-
nie elektryczne oraz logiczne miedzy sterownikiem pro-
gramowalnym a interfejsami sterownika programowal-
nego. Kable te sktadajg sie z nastepujacych elementéw:
Ztgcze producenta sterownika programowalnegoWielo-
zytowy kabel LIYY lub LY YCY (ekranowany) o przekroju
0.14 mm?2 lub 0,25 mmz2.Ztacze kabla ptaskiego, SUB-D
lub RSV, do podtaczania do interfejsu.W celu zagwaran-
towania funkcjonalnos$ci zgodnej z przeznaczeniem, cia-
gtos¢ oraz izolacja kabli sg sprawdzane automatycznie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Nr zam. 2094730030

Typ PAC-HD44M-HD44M-V0-3M
GTIN (EAN) 4099986596429

llos¢ 1 szt.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Masa netto 685 g
Temperatury
Temperatura magazynowania -10...60 °C Temperatura eksploatacyjna -10..50 °C
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytgczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4bbf2c0d-0764-41c8-bb24-9351¢28c190d
Dane elektryczne
Prad catkowity, max. 3A Test wysokiego napiecia 1KV/1s
Dopuszczalne natezenie pradu na kazdg 1 A Napiecie znamionowe <60 Vdc =25 Vac
$ciezke, max.
rezystancja <150 mQ/m napiecie robocze <s60VDC=25VAC
Pojemnos¢ zyta / zyty 300 pF/m Pojemno$¢ zyta / ekran 300 pF/m
dane ogolne
Dtugos¢ kabla 3m Dostosowane do Sygnaty analogowe
Materiat podstawowy PVC Kabel Kabel LiYCY
przytacze interfejs SUB-D HD male 44P liczba biegunéw, min. 44 bieguny
Srednica zewnetrzna 11,6+ 1 mm interfejs SPS SUB-D HD male 44P
przekrdj przewodu 0.14 mm?2
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237
ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 14.0 27-24-22-20
ECLASS 15.0 27-24-22-20
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