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Otwarta miniaturowa obudowa w formacie zaciskow sze-
regowych z 5 przytagczami ze sprezyng naciggowa. Trans-
parentna wychylna ptyta gtowicowa stuzy do umiesz-
czenia napisu i umozliwia dostep dla potencjometru i
wskaznikéw statusu. 3 gérne przytagcza mozna poprzecz-
nie potgczy¢ mostkami wtykowymi. Mozliwa jest rowniez
dostawa ptyty pokrywowej zamykajgcej obudowe.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ramka rozszerzajgca, Obudowy OMNIMATE - TER-
MINALBOX szarobezowy, Ramka rozszerzajaca,
Szeroko$¢: 8.5 mm

Nr zam. 2224240000

Typ RA MCZ1.5 DKBG 1674
GTIN (EAN) 4032248126262

lloéé 25 szt.

Data sporzadzenia 30.03.2026 06:01:55 MEZ
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Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 55.9 mm Gtebokos¢ (cale) 2.2008 inch
Wysokos$é 91 mm Wysokos¢ (cale) 3.56827 inch
Szeroko$é 8.5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.3346 inch
Masa netto 8.61¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..5b5°C Wilgotno$¢ podczas magazynowania 80 % wilgotnosci
wzglednej (bez
kondensacji)
Temperatura eksploatacyjna -50°C...120°C Temperatura uktadania -25°C...120°C
Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Wiasciwosci obudowy
Klapka z mozliwos$cig montazu Tak Mozliwo$¢ zastosowania znacznika Tak
prad trwaty potgczenia poprzecznego 10 A Potaczenie poprzeczne Tak
llo$¢ poziomoéw przytaczeniowych 2
Wiasciwosci zespotu
llo$¢ poziomodw przytagczeniowych 2 Liczba ptytek drukowanych, maks. 1
prad trwaty potgczenia poprzecznego 10 A prad trwaty potaczenia poprzecznego/ 32 A
ptytki drukowanej
Potaczenie poprzeczne Tak Rodzaj przytacza ztacze sprezynowe
Dane materiatowe
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat izolacyjny PA 66
grupa materiatéw izolacyjnych | Powierzchnia nieobrobiony
Materiat podstawowy tworzywo sztuczne Porownywalny wskaznik $ledzenia (CTI) 600 =< CTI

Dane ogolne

Barwny szarobezowy Stopien ochrony IP20 po zamontowaniu
Tabela koloréw (podobny) mozliwos$¢ zalewania Tak

Projekt - wymagania IN

tolerancja konturu ptytki drukowanej 10,1 grubos¢ ptytki drukowanej T mm

tolerancja grubosci ptytki drukowanej 0,1 mm

Opcje indywidualizac;ji

Mozliwos$¢ wykonania wycie¢ Nie Mozliwo$¢ zastosowania etykiet Nie

specjalnych
Warianty kolorystyczne

Wigcej na zyczenie

specjalnych
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Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-06-04
ECLASS 15.0 27-19-06-04
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Mounting with
8857560000 MCZ 5
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