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Zdjecie produktu

Otwarta miniaturowa obudowa w formacie zaciskow sze-
regowych z 5 przytagczami ze sprezyng naciggowa. Trans-
parentna wychylna ptyta gtowicowa stuzy do umiesz-
czenia napisu i umozliwia dostep dla potencjometru i
wskaznikéw statusu. 3 gérne przytagcza mozna poprzecz-
nie potgczy¢ mostkami wtykowymi. Mozliwa jest rowniez
dostawa ptyty pokrywowej zamykajgcej obudowe.

Ogolne dane zaméwieniowe

Wersja Obudowa szyny montazowej, Obudowy
OMNIMATE - TERMINALBOX szarobezowy, dolna
czes$¢ obudowy, Zaciski, Styk FE, Szeroko$¢: 6 mm

Nr zam. 2312290000

Typ GH MCZUE1.5/UE 1674

GTIN (EAN) 4032248726738

lloéé 100 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 91 mm Gtebokos¢ (cale) 3.56827 inch
Wysokos$é 63 mm Wysokos¢ (cale) 2.4803 inch
Szeroko$é 6 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2362 inch
Masa netto 12.76 g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Wiasciwosci obudowy

Klapka z mozliwos$cig montazu Tak Mozliwo$¢ zastosowania znacznika Tak
Wyciecie w obszarze stopki zatrzaskowej Styk PE, Styk w zestawie! Potaczenie poprzeczne Tak

jako przygotowanie do

llo$¢ poziomodw przytaczeniowych 2

Wiasciwosci zespotu

llo$¢ poziomodw przytagczeniowych 2 Liczba ptytek drukowanych, maks. 1

Potaczenie poprzeczne Tak Rodzaj przytagcza ztacze sprezynowe
Dane materiatowe

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat izolacyjny PA 66

grupa materiatéw izolacyjnych | Powierzchnia nieobrobiony
Materiat podstawowy tworzywo sztuczne Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTI) 600 < CTI

Dane ogdlne

Barwny szarobezowy Stopien ochrony IP20 po zamontowaniu
Szyna montazowa TS 32, TS 35 Tabela koloréw (podobny)

mozliwos$¢ zalewania Tak

Projekt - wymagania IN

tolerancja konturu ptytki drukowanej +0,1 mm grubos$¢ ptytki drukowanej T mm
tolerancja grubosci ptytki drukowanej 0,1 mm

Opcje indywidualizac;ji

Mozliwo$¢ wykonania wycieé Nie Mozliwo$¢ zastosowania etykiet Tak
specjalnych specjalnych

Warianty kolorystyczne Wiecej na zyczenie

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-06-01
ECLASS 15.0 27-19-06-01
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Mostki poprzeczne

T vy

]

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztagczek modutowych.

Typ ZQV 4N/10 SW Wersja

Nr zam. 1794060000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A

GTIN (EAN) 4032248234059

llos¢ 20 ST

Typ ZQV 4N/20 SW Wersja

Nr zam. 1909120000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A

GTIN (EAN) 4032248535804

llosé 20 ST

Typ ZQV 4N/3 SW Wersja

Nr zam. 1794000000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A

GTIN (EAN) 4032248233793

llos¢ 60 ST

Typ ZQV 4N/4 SW Wersja

Nr zam. 1794030000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A

GTIN (EAN) 4032248233915

llos¢ 60 ST

Typ ZQV 4N/41 SW Wersja

Nr zam. 1794090000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A

GTIN (EAN) 4032248234165

lloé¢ 10 ST

Typ ZQV 4N/10 Wersja

Nr zam. 1528090000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332896 biegunéw: 10, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 20 ST 58.7 mm

Typ ZQV 4N/2 Wersja

Nr zam. 1527930000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332766 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 9.9
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 4N/3 Wersja

Nr zam. 1527940000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332865 biegunéw: 3, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 16
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/30 Wersja

Nr zam. 2561580000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118570113 biegundéw: 30, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llosé 5 ST 181.7 mm

Typ ZQV 4N/32 Wersja

Nr zam. 2561670000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118570175 biegundw: 32, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 5 ST 193.9 mm
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Typ ZQV 4N/4 Wersja

Nr zam. 1527970000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332889 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 22.1
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 4N/5 Wersja

Nr zam. 1527980000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332759 biegundéw: 5, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$c¢: 28.2
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/50 Wersja

Nr zam. 1528130000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332902 biegunéw: 50, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 5 ST 303.7 mm

Typ ZQV 4N/6 Wersja

Nr zam. 1527990000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332919 biegunéw: 6, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 34.3
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 4N/7 Wersja

Nr zam. 1528020000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332780 biegundéw: 7, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 40.4
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 4N/8 Wersja

Nr zam. 1528030000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332841 biegunéw: 8, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 46.5
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 4N/9 Wersja

Nr zam. 1528070000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332797 biegundw: 9, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 52.6
llosé 20 ST mm
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