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Zdjęcie produktu

    

Odwracana osłona obudowy CH20M zapewnia prak-
tyczne funkcje, które wspierają Państwa aplikację. Może
być uszczelniona, co zapewnia dodatkowe bezpieczeń-
stwo i ochronę zawartości. Istnieje również opcja druku
na osłonie za pomocą tampodruku w celu wyraźnego
przedstawienia ważnych informacji lub znaku logo.
Ponadto oznaczniki mogą być wykorzystywane do zasto-
sowania specyficznych instrukcji lub opisywania bezpo-
średnio na osłonie.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Obudowa modułowa, Obudowy OMNIMATE -

seria CH20M czarny, transparentny, Osłona odwra-
cana, Szerokość: 6.1 mm

Nr zam. 2418620000
Typ CH20M6 C BK 1819
GTIN (EAN) 4032248899142
Ilość 50 szt.
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Dopuszczenia
 
ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Głębokość 6.8 mm Głębokość (cale) 0.2677 inch
Wysokość 69.8 mm Wysokość (cale) 2.748 inch
Szerokość 6.1 mm Szerokość (cale) 0.2402 inch
Masa netto 0.65 g
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
 

Dane materiałowe
 
Klasa palności wg UL 94 V-2 Materiał izolacyjny PC
grupa materiałów izolacyjnych IIIa Powierzchnia nieobrobiony
Materiał podstawowy tworzywo sztuczne Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) 175 ≤ CTI <400
 

Dane ogólne
 
Barwny czarny, transparentny Stopień ochrony IP20 po zamontowaniu
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011, - możliwość zalewania Nie
 

Właściwości komponentu
 
Mechanizm zwalniający blokadę z możliwością

plombowania
Możliwość zastosowania znacznika Tak

 

Opcje indywidualizacji
 
Możliwość wykonania wycięć
specjalnych

Nie Możliwość zastosowania etykiet
specjalnych

Tak

Proces zamówienia na życzenie klienta Patrz wytyczne w sekcji do
pobrania

Warianty kolorystyczne Więcej na życzenie
 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-06-03
ECLASS 15.0 27-19-06-03
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Zdjęcie produktu

 

Rysunek wymiarowy
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neutralna

MultiFit to system znaczników firmy Weidmüller
stosowany do zacisków innych producentów. Podobnie
jak Weidmüller Dekafix, oznaczniki z rodziny MultiFit są
dostępne z gotowym, standardowym nadrukiem.
Przed pierwszym zastosowaniem oznaczników MultiFit
zaleca się przetestowanie wzorcowych oznaczników na
stosowanych złączach.
Jeden oznacznik, odpowiedni do zacisków różnych
producentów. Gotowe do użycia oznaczniki ze
standardowymi nadrukami Puste oznaczniki przeznaczone
do zadruku za pomocą drukarek  PrintJet CONNECT
lub systemów typu PlotterDostawa indywidualnie
opisanych oznaczników, zgodnie z danymi CAE lub
specyfikacjami dostarczonymi przez klientaJeden
system oznaczania do wszystkich zastosowańDo
nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku
z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ MF 5/7.5 MC NE WS Wersja
Nr zam. 1877680000
GTIN (EAN) 4032248468270
Ilość 320 ST

MultiFit, Znakowanie zacisków, 5 x 7.5 mm, Raster w mm (P): 7.50
Adels RKW, Phoenix, biały

druk specjalny

MultiFit to system znaczników firmy Weidmüller
stosowany do zacisków innych producentów. Podobnie
jak Weidmüller Dekafix, oznaczniki z rodziny MultiFit są
dostępne z gotowym, standardowym nadrukiem.
Przed pierwszym zastosowaniem oznaczników MultiFit
zaleca się przetestowanie wzorcowych oznaczników na
stosowanych złączach.
Jeden oznacznik, odpowiedni do zacisków różnych
producentów. Gotowe do użycia oznaczniki ze
standardowymi nadrukami Puste oznaczniki przeznaczone
do zadruku za pomocą drukarek  PrintJet CONNECT
lub systemów typu PlotterDostawa indywidualnie
opisanych oznaczników, zgodnie z danymi CAE lub
specyfikacjami dostarczonymi przez klientaJeden
system oznaczania do wszystkich zastosowańDo
nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku
z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ MF 5/7.5 MC SDR Wersja
Nr zam. 1877660000
GTIN (EAN) 4032248468256
Ilość 64 ST

MultiFit, Znakowanie zacisków, 5 x 7.5 mm, Raster w mm (P): 7.50
Adels RKW, Phoenix, według życzenia klienta
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