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Wtykowy przektadnik pragdowy

Wtykowe przektadniki prgdowe sg uzywane tam, gdzie
wymagane sg pomiary i przetwarzanie wysokich pradéw
do 5000 A. Nasze wtykowe przektadniki pragdowe dostar-
czajg prad wtérny na poziomie 1 A lub 5 A. Firma Weid-
miiller oferuje rowniez kompaktowe przektadniki prgdowe
o niskiej mocy do konwersji prgdéow do 600 A na napie-
cia do 333 mV.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Prad pierwotny: 150 A, Prad wtérny maks.: 5 A,
Obciazenie wtérne: 5 VA, klasa doktadnosci: 1,
zamknigty przektadnik pradowy

Nr zam. 2420960000

Typ CMA-31-150-5A-5VA-1
GTIN (EAN) 4050118429091
lloéé 1 szt.

Producent MBS AG

MPLIANT
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Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/2420960000

Karta katalogowa

CMA-31-150-5A-5VA-1

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 52 mm Gtebokos¢ (cale) 2.0472 inch
Wysokos$é 80.9 mm Wysokos¢ (cale) 3.185 inch
Szeroko$é 60 mm Szeroko$¢ (cale) 2.3622 inch
Masa netto 2759
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..70°C Temperatura eksploatacyjna -5°C..560°C
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Whtasciwosci elektryczne
klasa doktadnosci 1 Prad wtérny 0.5 A
Obcigzenie wtérne 5 VA Prad pierwotny 150 A
Wymiary przewodoéw pod napieciem
rodzaj przewodu Tylko przewodniki z Przewodnik okragty 25.70 mm
izolacja
Szyna 20x 20 mm, 25 x 12 mm, Miejsce instalacji Do zastosowania
30 x 10 mm wewnatrz pomieszczen
Wiasciwosci techniczne
Stopien ochrony IP20 Klasa izolacji E
Cieplny prad znamionowy ciagty Icieplny 1,2 x Iznam. Czestotliwo$¢ znamionowa 50 Hz
Koordynacja izolacji
standard IEC 61869-1: 2007, IEC klasa doktadnosci 1
61869-2: 2012
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048
ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02
ECLASS 15.0 27-21-09-02
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Akcesoria

Przepustowy przektadnik pradowy - ValuelLine

Wtykowy przektadnik pragdowy

Witykowe przektadniki pragdowe sg uzywane tam, gdzie
wymagane sg pomiary i przetwarzanie wysokich pradéw
do 5000 A. Nasze wtykowe przektadniki pradowe
dostarczajg prad wtérny na poziomie 1 A lub 5 A. Firma
Weidmuiiller oferuje réwniez kompaktowe przektadniki
pradowe o niskiej mocy do konwersji prgdéw do 600 A
na napiecia do 333 mV.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ CMA-31-41-SNAP-ON Wersja
Nr zam. 2723380000

GTIN (EAN) 4050118810622

llogé 18T
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