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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

Firma Weidmidiller jest jednym z najwiekszych na $wiecie
dostawcow ztgczy. Wazng czesci tej rodziny produktéw
stanowig ztgcza okragte, ktére w ofercie Weidmiiller nosza
nazwe SAl. Podczas projektowania produktéw SAl inzy-
nierowie firmy Weidmdiiller zawsze koncentrujg sie racjo-
nalnych koncepcjach ekonomicznego montazu oraz, we
wspotpracy z gtéwnymi uzytkownikami, opracowuja prze-
myslane produkty, ktére ustanawiaja ogélno$wiatowe
standardy w funkcjonalnosci i jakosci. Najlepszy przyktad
stanowig nowe rozdzielacze zasilania M 12 z kodowaniem
S oraz T. Moduty te charakteryzujg sie bardzo wysokimi
warto$ciami pradéw oraz napie¢. Dzieki temu moga byé¢
stosowane np. wraz z silnikami tréjfazowymi.

Ogolne dane zaméwieniowe

Wersja Wtyk montazowy, M8, Gwint montazowy: M 10,
Liczba biegunéw: 5, Dtugo$¢ przewodu plecio-
nego / kabla:

Nr zam. 2423250000

Typ SAIE-M8B-5-F9THR

GTIN (EAN) 4050118430387

llos¢

25 szt.

Data sporzgdzenia 08.01.2026 01:31:39 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny
Wymiary i masa

Masa netto 9.36¢g

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

REACH SVHC

6¢

Lead 7439-92-1

SCIP

0Oea6d931-f9€9-40a6-89d9-8d67103189d3

Dane techniczne ztacza wtykowego do ptytek drukowanych

Liczba biegunéw

5

kodowanie Kodowanie B

rodzaj montazu Mocowanie z przodu
Obudowy Ztacze zenskie M8
Wysoko$¢ instalaciji 9 mm

Powierzchnia obudowy niklowany

Przytacze ekranu Nie

Gwint montazowy M10

Napiecie znamionowe 30V

Napiecie znamionowe

60 V (3-biegunowy) / 30 V (4-,5- oraz 8-biegunowy)

Znamionowe natezenie pradu

4A

Prad znamionowy 4 A

zakres temperatur -30..80°C

Stopien ochrony IP67

Powierzchnia styku Au (ztoto)

Podstawowy materiat obudowy CuZn, niklowany

Sciezka potaczenia M8

Moment dokrecajacy M8: 0,5 Nm

Gwint montazowy M10

Zakres momentu dokrecania przy 0.8 Nm

montazu

Moment dokrecania przy montazu maks. 0.8 Nm
montaz na ptytce drukowanej Potaczenie lutowane THT/THR
Opdr izolacji 100 MQ

Stopien zanieczyszczenia 3 (2 w uszczelnionym obszarze)
Cykle wpinania =100

Materiat stykdw Stop Cu

materiat uszczelniajacy FPM

Materiat nakretki blokujgcej

CuZn niklowany

Materiat obudowy montowanej
kotnierzowo

CuZn niklowany

Materiat odlewu PUR

Dane ogolne

Liczba biegunéw 5 Podstawowy materiat obudowy CuZn, niklowany
Sciezka potaczenia M8 Materiat stykdw Stop Cu
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Powierzchnia styku Au (ztoto) rodzaj montazu Mocowanie z przodu
Stopien ochrony IP67 Cykle wpinania =100
Dane materiatowe
Materiat stykow Stop Cu Powierzchnia styku Au (ztoto)
Parametry systemu
montaz na ptytce drukowanej Potaczenie lutowane THT/ Liczba biegunéw 5

THR
liczba rzedéw z biegunami 1 Opor izolacji 100 MQ
Stopien ochrony IP67 Cykle wpinania =100
Wazna informacja
Uwagi
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC003568 ETIM 9.0 EC003568
ETIM 10.0 EC003568 ECLASS 14.0 27-44-01-10
ECLASS 15.0 27-44-01-10
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Rysunki
Rysunek wymiarowy Uktad ptytek obwodu drukowanego
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