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Rzeczywisty wyglad moze réznié sie
od przedstawionego na ilustracji.

Whtasciwy moment obrotowy jest nieodzowny, jesli
wymaga sie doktadnej i efektywnej pracy oraz wysokiej
doktadnosci powtarzalnosci.

Do odpowiednie zadanie dla nowych wkretakéw dynamo-
metrycznych Weidmiuiller z ergonomicznymi rekojesciami i
nowatorskim systemem wymiennych koncéwek.Kompak-
towa i bardzo lekka budowa Ustawianie momentu obro-
towego z narzedziach specjalnych (zawarte w dostawie),
nieumysine przestawienie jest wykluczone Ergonomiczne
rozmiary rekojesci, dostrojone do zakresu momentu obro-
towego Wszystkie narzedzia przechodzg indywidualne
testy i sg oznaczane numerem identyfikacyjnym, stupro-
centowa kontrola jakosci potwierdzona dowodem Sygnat
klik po osiggnieciu momentu obrotowego, wyraznie sty-
szalny i odczuwalnych, zadnych niepotrzebnych ruchow
Koncéwki wymienne z wysokiej jakos$ci stali narzedzio-
wej odpornej na zuzycie Wszystkie narzedzia spetniajg
wymogi doktadnosci norm: EN ISO 6798, BS EN 26789,
ASME B107.14M Dokfadnos$¢ wyzwalania +/- 6% zapro-
gramowanej wartosci skali

1000V

IEC 60900

Ogolne dane zamdéwieniowe

Wersja Screwdriver insert
Nr zam. 2433170000
Typ WB SI SL 0.5X3.0
GTIN (EAN) 4050118443622
lloé¢ 1 szt.
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Wymiary i masa

Gtebokosé 7 mm Gtebokos¢ (cale) 0.2756 inch
Wysoko$¢ 75 mm Wysoko$¢ (cale) 2.9527 inch
Szeroko$¢ 7 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2756 inch
Masa netto 7.04 g
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane techniczne
Opis artykutu koncéwka wymienna z

izolacjg VDE do wkretéw z

rowkiem, rozmiar 0,5x3
Narzedzia do skrecania
Szeroko$¢ koncéwki (B) 3 mm Grubos$¢ koncowki (A) 0.5 mm
Ksztatt rowek Nastawa momentu dokrecajgcego, max. 0.6 Nm
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC003864 ETIM 9.0 EC003864
ETIM 10.0 EC003864 ECLASS 14.0 21-04-42-04
ECLASS 15.0 21-04-42-04
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