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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

Produktabbildung
Coraz wieksza czuto$¢ elementéw elektronicznych oraz
coraz wieksza ilos¢ zaktécen elektromagnetycznych o réz-
nej czestotliwosci wymaga stosowania dtawnic kablo-
wych zapewniajgcych odpowiedni poziom izolacji i ekra-
nowania systemu. Ten typ dtawnic kablowych EMC
chroni ztgcza przed zaktéceniami elektromagnetycznymi
w polu 360°. Uszczelnienie zapewnia silne trzymanie
kabla i jego odprezanie, a cata dtawnica kablowa spetnia
wymagania mechaniczne zawarte w normie EN 62444.
Opatentowana konstrukcja zapewnia bardzo tatwy i
szybki montaz.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja VG EMC GEN 4 (dtawnica kablowa EMC z klatka
zaciskowag), Dtawnica kablowa, proste, M 12, 6,
OD min. 3 - 0D max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67,
IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiadz, niklowany

Nr zam. 2435070000

Typ VG M12 EMV-4 MS 3-6.5
GTIN (EAN) 4050118446494

llos¢ 50 szt.

Data sporzadzenia 11.12.2025 04:41:34 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2435070000
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokos$é 28 mm Wysokos¢ (cale) 1.1024 inch

Dtugosc¢ 34 mm Dtugosc (cale) 1.3386 inch

Masa netto 13.32¢g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...100 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-052 1ddb52 139

Informacje ogodlne

$rednica kabla zewnetrzna, maks. 6.5 mm Srednica kabla zewnetrzna, min. 3 mm

Pierscien uszczelniajacy o przekroju NBR rodzaj ochrony z GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 -5

okragtym bar (30 min.), IP69K

moment dokrecajacy 3 Nm zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C

zakres temperatur roboczych, min. -40 °C skok gwintu 1.5 mm

Halogenki Tak $rednica ekranu, maks. 5.00 mm

$rednica ekranu, min. 2.00 mm rozmiar klucza 1 14 mm

rozmiar klucza 2 14 mm rozmiar klucza 14 mm

Stopien ochrony IP66, IP68 - 5 bar (30 Dtawnica kablowa metryczna, M 12
min.), IP69K

Materiat podstawowy mosigdz, niklowany wktadka uszczelniajgca CR

uszczelka NBR gwint (zewnetrzny) M 12

dtugosé¢ gwintu 6 mm moment obrotowy nakretki kotpakowej, 5.50 Nm
maks.

Stopien ochrony (UL) Type 4X moment obrotowy krééca, maks. 5.50 Nm

moment obrotowy kré¢ca, min. 4.50 Nm moment obrotowy nakretki kotpakowej, 4.50 Nm
min.

wktadka zaciskowa Poliamid

Numery certyfikatow przepustu kablowego

Nr certyfikatu przepustu kablowego E-14047 Nr certyfikatu przepustu kablowego (UL) E199260
(GERMLLOYD)

Nr certyfikatu przepustu kablowego E199260 DEF |Warunki zatwierdzenia DNV, UL, cULus
(cULus)
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Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-01
ECLASS 15.0 27-14-08-01

Data sporzadzenia 11.12.2025 04:41:34 MEZ
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nakretki mosiezne do EMC

L i

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie

uziemiajgce.
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ SKMU EMV M12 Wersja
Nr zam. 1777610000 SKMU MS EMV (nakretka kontrujaca z mosigdzu - EMC), Nakretka
GTIN (EAN) 4032248157884 kontrujaca, M 12, 3.6 mm, mosigdz, niklowany
llos¢ 100 ST

Data sporzadzenia 11.12.2025 04:41:34 MEZ
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