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Podstawowy element modutowej obudowy CH20M ofe- Ogéblne dane zaméwieniowe

ruje szereg zalet, ktére sprawiajg, ze jest to doskonaty

wybor dla Panstwa projektéw. Dzieki specjalnym wycie- Wersja Obudowa modutowa, Obudowy OMNIMATE -
ciom na magistrale i styki FE jest szczegdlnie elastyczny i seria CH20M czarny, Podstawa obudowy, Wgte-

bienie we wnece obszaru stopy na styk FE, Szero-

tatwy w adaptacji. ko$é: 6.1 mm

Kolejnym punktem zapewniajgcym warto$¢ dodang jest Nr zam. 2435460000
opcja druku laserowego na obudowie, ktéra zapewnia Typ CH20M6 BP 4P-4P FE BK 1 1261494
wysoka precyzje i mozliwosci w zakresie indywidualnego ﬁT'N (EAN) 28501 18447347

0SC szt.

designu. Dostepna jest réwniez szeroka gama kolory-
styczna, dzieki czemu mozna zaprojektowaé obudowe cat-
kowicie zgodnie z zyczeniem klienta.

Obudowa CH20M jest réwniez dopasowana do standar-
dowych szyn montazowych, co utatwia instalacje i inte-
gracje z istniejgcymi systemami.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 114.3 mm Gtebokos¢ (cale) 4.5 inch
Wysokos$é 110.7 mm Wysokos¢ (cale) 4.3583 inch
Szeroko$é 6.1 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2402 inch
Masa netto 2234 ¢

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Wiasciwosci zespotu

Liczba ptytek drukowanych, maks. 1 llo$¢ poziomow przytaczeniowych, maks 8

Liczba biegunéw, maks. 8 Wysokos$¢ komponentdéw na ptytce 3.5 mm
drukowanej, maks.

Rodzaj montazu ptytki drukowanej jednostronne

Dane materiatowe

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat izolacyjny PBT

grupa materiatéw izolacyjnych llla Powierzchnia nieobrobiony

Materiat podstawowy tworzywo sztuczne

Porownywalny wskaznik $ledzenia (CTI) 400 =< CTI <600

Dane ogoélne

Barwny czarny Stopien ochrony IP20 po zamontowaniu
Szyna montazowa TS 35 Tabela koloréw (podobny) RAL 9011
mozliwos$¢ zalewania Nie

Whtasciwosci komponentu

Wyciecie w obszarze stopki zatrzaskowej Styk FE, Styk w zestawie!
jako przygotowanie do

llo$¢ poziomdw przytaczeniowych, maks 8

Projekt - wymagania IN

tolerancja konturu ptytki drukowanej 10,1 mm grubos¢ ptytki drukowanej 0.8 mm

tolerancja grubosci ptytki drukowanej 0,1 mm

Opcje indywidualizac;ji

Mozliwo$¢ wykonania wycie¢ Tak Mozliwo$¢ zastosowania etykiet Tak

specjalnych specjalnych

Proces zaméwienia na zyczenie klienta Patrz wytyczne w sekcji do Warianty kolorystyczne Wiecej na zyczenie
pobrania

Klasyfikacje

ETIM 8.0 ECO01031 ETIM 9.0 EC001031

ETIM 10.0 ECO01031 ECLASS 14.0 27-19-06-01

ECLASS 15.0 27-19-06-01
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Zdjecie produktu

Zdjecie produktu

114.3

6.1
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CH20M6 C - ostona odwracana

Odwracana ostona obudowy CH20M zapewnia

W praktyczne funkcje, ktére wspierajg Panistwa aplikacje.

N Moze by¢ uszczelniona, co zapewnia dodatkowe
bezpieczenstwo i ochrone zawartos$ci. Istnieje rowniez
opcja druku na ostonie za pomocg tampodruku w celu
wyraznego przedstawienia waznych informacji lub znaku
logo.
Ponadto oznaczniki moga by¢ wykorzystywane do
zastosowania specyficznych instrukcji lub opisywania
bezposrednio na ostonie.

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ CH20M6 CBK 1819 Wersja

Nr zam. 2418620000 Obudowa modutowa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M czarny,
GTIN (EAN) 4032248899142 transparentny, Ostona odwracana, Szeroko$¢: 6.1 mm

llos¢ 50 ST

Typ CH20M®6 C TP 8089 Wersja

Nr zam. 1073410000 Obudowa modutowa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M

GTIN (EAN) 4032248831203 transparentny, Ostona odwracana, Szeroko$¢: 6.1 mm

lloé¢ 50 ST
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CH20M6 BC - scianka boczna obudowy

Swiat elektroniki w dysku

Z szeroko$cia zaledwie 6,1 mm eksperci od rozwoju
elektroniki tworza cate $wiaty kompaktowych

aplikacji. Modutowa koncepcja obudowy, specjalnie
zaprojektowana do ptytek drukowanych, stanowi idealne
rozwigzanie dla matych komponentéw elektronicznych i
ztaczy do PCB.

Maksymalna swoboda designu dzieki duzej powierzchni
netto 6800 mm? na ptytce drukowanej zapewnia
optymalny montaz ztgczek szeregowych do PCB
przystosowanych do lutowania rozptywowego THR, z
wykorzystaniem geometrii gwarantujacych oszczednos$é
miejsca. Bezbtedny montaz i metoda lutowania sg
wspierane przez zoptymalizowane geometrie ramek

i geometrie podpér. Ponadto konfigurowalne opcje
designu, takie jak oznaczenia, selekcja kolorystyczna i
rézne ostony obrotowe z mozliwos$cig zadrukowania,
zapewniajg elastycznosé. Dzieki elementom przytaczy
kompatybilnym z lutowaniem rozptywowym i
opakowaniu dostosowanemu do przetwarzania
maszynowego, zapewniona jest maksymalna sprawnos$é
w przetwarzaniu - dla oszczednos$ci czasu i precyzyjnej

instalacji.
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ CH20M®6 BC 4P-4P AGY 1 1...  Wersja
Nr zam. 2771210000 Element bazowy, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M szary agat,
GTIN (EAN) 4064675031949 Panel boczny obudowy, Szeroko$é: 5.3 mm
lloéé 50 ST
Typ CH20M6 BC 4P-4PBK 1 12... Wersja
Nr zam. 2771160000 Element bazowy, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M czarny, Panel
GTIN (EAN) 4064675031895 boczny obudowy, Szeroko$¢: 5.3 mm
lloéé 50 ST
Typ CH20M6 BC 4P-4P GY 1 12... Wersja
Nr zam. 2771180000 Element bazowy, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M piaskowy
GTIN (EAN) 4064675031918 szary, Panel boczny obudowy, Szeroko$¢: 5.3 mm
llosé 50 ST
Typ CH20M6 BC 4P-4PRD 1 12... Wersja
Nr zam. 2771190000 Element bazowy, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M czerwony,
GTIN (EAN) 4064675031925 Panel boczny obudowy, Szeroko$é: 5.3 mm
llos¢ 50 ST
Typ CH20M®6 BC 4P-4P TGY 1 1...  Wersja
Nr zam. 2771200000 Element bazowy, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M popielaty,
GTIN (EAN) 4064675031932 Panel boczny obudowy, Szeroko$¢: 5.3 mm
llog¢ 50 ST
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LHZ-SMT L - ztacze po lewej stronie

Ogobine dane zamoéwieniowe

Oczywiscie system CH20M cechuje sie réwniez
doskonatoscig w zakresie interfejsu peryferyjnego.

Jesli wezmiemy pod uwage opcje design, przetwarzanie,
uzytecznos$é, niezawodno$é i bezpieczenstwo, korpusy
stykéw i ztgcza sg rownie wazne w realnym $wiecie, jak
caty system.

W kazdej branzy stosowana jest technologia
przytagczeniowa najwyzszej klasy.

100% bezpieczna ochrona przed przypadkowym
dotykiem100% wydajne rozwigzania, w petni
kompatybilne z lutowaniem rozptywowym 100%
oszczednosci czasu i kosztow Podczas instalacji: szybki
w montazu, uniwersalny teb $ruby typu ,Multi-Tool”
zapewnia bezpieczny styk, przyjazng dla uzytkownika
obstuge i mniejszg ztozonos$¢. Inne cechy, takie jak
technologia Wire ready zapewniajg mniejsze koszty
okablowania i wigksze zadowolenie klientéw.

Typ LHZ-SMT L 1.5SN BK BX Wersja
Nr zam. 1137870000 Zacisk ptytki drukowanej, element przytgczeniowy z lewej strony,
GTIN (EAN) 4032248919741 budowa bloku, zamknigte z boku, Przytacze lutownicze THR, 0.00
llos¢ 306 ST mm, Liczba biegunéw: 1, Dtugo$¢ kotka lutowniczego (I): 1.5 mm,
cynowana, czarny, skrzynia
Typ LHZ-SMT L 1.5SN BK RL Wersja
Nr zam. 2418580000 Zacisk ptytki drukowanej, element przytaczeniowy z lewej strony,
GTIN (EAN) 4032248984350 budowa bloku, zamknigte z boku, Przytacze lutownicze THR, 0.00
llos$¢ 432 ST mm, Liczba biegundéw: 1, Dtugo$¢ kotka lutowniczego (I): 1.5 mm,

cynowana, czarny, Tape

LHZ-SMT R - ztacze po prawej stronie

Oczywiscie system CH20M cechuje sie rowniez
doskonatoscia w zakresie interfejsu peryferyjnego.

Jesli weZzmiemy pod uwage opcje design, przetwarzanie,
uzyteczno$¢, niezawodnos$é i bezpieczenstwo, korpusy
stykéw i ztgcza sg rownie wazne w realnym $wiecie, jak
caty system.

W kazdej branzy stosowana jest technologia
przytaczeniowa najwyzszej klasy.

100% bezpieczna ochrona przed przypadkowym
dotykiem100% wydajne rozwigzania, w petni
kompatybilne z lutowaniem rozptywowym 100%
oszczednos$ci czasu i kosztow Podczas instalacji: szybki
w montazu, uniwersalny teb $ruby typu ,Multi-Tool”
zapewnia bezpieczny styk, przyjazna dla uzytkownika
obstuge i mniejszg ztozonos¢. Inne cechy, takie jak
technologia Wire ready zapewniajg mniejsze koszty
okablowania i wieksze zadowolenie klientow.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ LHZ-SMT R 1.56SN BK BX Wersja

Nr zam. 1137880000 Zacisk ptytki drukowanej, element przytaczeniowy z prawej strony,
GTIN (EAN) 4032248919734 budowa bloku, zamknigte z boku, Przytacze lutownicze THR, 0.00
llosé 306 ST mm, Liczba biegunéw: 1, Dtugo$¢ kotka lutowniczego (I): 1.6 mm,

cynowana, czarny, skrzynia

Typ LHZ-SMT R 1.5SN BK RL Wersja

Nr zam. 2418590000 Zacisk ptytki drukowanej, element przytaczeniowy z prawej strony,
GTIN (EAN) 4032248984343 budowa bloku, zamknigte z boku, Przytacze lutownicze THR, 0.00
llos¢ 432 ST mm, Liczba biegunéw: 1, Dtugo$¢ kotka lutowniczego (I): 1.5 mm,

cynowana, czarny, Tape
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