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Reaguje z odlegtosci 4 mmdo testéw eksploatacyjnych
zaworow elektromagnetycznych, przekaznikéw, cewek i
stycznikbwmozliwosé badania wszystkich rodzajow pdl
magnetycznychsygnaty wizualne i dzwiekowew tym funk-
cja $wiecenia

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Narzedzia do testowania, Bezdotykowy tester pola
magnetycznego

Nr zam. 2436680000

Typ VT M

GTIN (EAN) 4050118450019
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Dopuszczenia
Atesty
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Dtugosc¢ 155 mm Dtugosc (cale) 6.1024 inch
Masa netto 5579
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 7cl
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
SCIP b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36
Dane techniczne
Opis artykutu Bezkontaktowy tester pola
magnetycznego
Przyrzady pomiarowe i kontrolne
wskaznik Wizualne i dzwigkowe Stopien ochrony IP65
Typ baterii Akumulator 1,56 Vtyp AAA  sprawdzono i zaaprobowano wedtug DIN EN 61010-1, DIN EN
61326
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000494 ETIM 9.0 EC000494
ETIM 10.0 EC000494 ECLASS 14.0 27-20-03-08
ECLASS 15.0 27-20-03-08
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