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Zdjecie produktu

COMPLIANT

Ztacze meskie odporne na wysokie temperatury, proste,
otwarte. Pakowanie w pudetku lub w tasmie. Na tasémie

i z kotkami lutowniczymi 1,5 mm, zoptymalizowane do
montazu automatycznego. Kotek lutowniczy 3,2 mm przy-
stosowany do lutowania rozptywowego oraz na fali. Zta-
cza meskie majg miejsce na umieszczanie etykiet i moga
by¢ kodowane. HC = High Current (przystosowane do
pradoéw o duzych natezeniach).

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, otwarty
z boku, Potaczenie lutowane THT/THR, 5.00 mm,
Liczba biegunéw: 3, 180°, Dtugos¢ kotka lutowni-
czego (I): 3.2 mm, cynowana, czarny, Tape

Nr zam. 2441080000
Typ SL-SMT 5.00HC/03/180 3.2SN BK RL
GTIN (EAN) 4050118455427
llos¢ 250 szt.
parametry produktu IEC: 400V /275 A
UL:300V/ 185 A
opakowanie Tape
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (UR) E60693

Wymiary i masa

Gtebokosé 8.5 mm Gtebokos¢ (cale) 0.3346 inch
Wysoko$é 15.2 mm Wysokos¢ (cale) 0.5984 inch
Najmniejsza wysoko$¢ montazu 12 mm Szeroko$¢ 15 mm
Szeroko$¢ (cale) 0.5906 inch Masa netto 147¢g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Slad weglowy produktu

Kotyska do bramy

0,019 kg CO2 eq.

Specyfikacje systemu

Rodzina produktow

OMNIMATE Signal - seria

Rodzaj przytacza

Przytacze dla obwodu

BL/SL 5.00 drukowanego
montaz na ptytce drukowanej Potaczenie lutowane THT/ Raster w mm (P) 5.00 mm
THR
Raster w calach (P) 0.197" kat odejscia 180°
Liczba biegunéw 3 liczba kotkéw lutowanych na biegun 1
Dtugos¢ kotka lutowniczego (1) 3.2 mm Tolerancja dtugosci kotka lutowniczego +0.1 /-0.2 mm
Wymiary kotka lutowniczego d = 1,2 mm, o$miokatny Wymiary kotka lutowniczego = d 0/-0,03 mm
tolerancja
Tolerancja $rednicy otworu oczka +0,1T mm L1 in mm 10.00 mm
lutowniczego (D)
L1 w calach 0.394" Liczba rzedow 1
liczba rzeddéw z biegunami 2 zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN zabezpieczony przed
VDE 57 106 dotknigciem palcami w
stanie niewetknigtym/
dtonig w stanie
wetknigtym
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN IP 20 w stanie Stopien ochrony IP20
VDE 0470 wetknietym/ IP 10 w
stanie niewetknietym
Rezystancja skro$na <5 mQ element kodowany Tak
Sita wtykania/biegun, maks. 7N Sita ciggniecia / biegun, maks. 55N
Dane materiatowe
Materiat izolacyjny LCP GF Barwny czarny
Tabela koloréow (podobny) RAL 9011 grupa materiatéw izolacyjnych llla
Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTIl) 2175 Moisture Level (MSL) 1
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat stykdw Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana Struktura warstwowa przytacza 1..3umNi/ 2..4 ym Sn

lutowanego

matt

Struktura warstwowa wtyku

1..3um Ni/ 2..4 ym Sn
matt

Temperatura magazynowania, min.

-40°C
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Temperatura magazynowania, max. 70°C Temperatura pracy, min. -50°C
Temperatura pracy, max. 100 °C Zakres temperatur montaz, min. -30°C
Zakres temperatur montaz, max. 100 °C

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z norma IEC 60664-1, IEC 61984

Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 27.5 A

(Tu=20°C)
Prad znamionowy, maks. liczba 19A Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 24 A
biegunéw (Tu=20°C) (Tu=40°C)

Prad znamionowy, maks. liczba 16.6 A napiecie znamionowe przy kat. 400V
biegunéw (Tu=40°C) przepie¢/stopniu zanieczyszczenia Il/2
napiecie znamionowe przy kat. 320V napiecie znamionowe przy kat. 250V

przepie¢/stopniu zanieczyszczenia lll/2

przepiecé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

znamionowe napigcie udarowe przy kat. 4 kV
przepieé¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2

znamionowe napigcie udarowe przy kat. 4 kV
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 4 kV
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

Dane znamionowe wg CSA

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300 V

B / CSA) D / CSA)
Pragd znamionowy (grupa uzytkowa B/ 15 A Pragd znamionowy (grupa uzytkowa D/ 15 A
CSA) CSA)

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (UR) UR Nr certyfikatu (UR) E60693
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V
B / UL 1059) D /UL 1059)
Pragd znamionowy (grupa uzytkowa B/ 18.5 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D/ 10 A
UL 1059) UL 1059)
Odniesienie do wartosci znamionowych W specyfikacji podano

wartos$ci minimalne,

szczegoty - patrz

certyfikat.
Opakowanie
Opakowanie zabezpieczajgce przed rozpraszajgcy tadunki opakowanie Tape
roztadowaniem elektrostatycznym elektrostatyczne
Dtugos$é VPE 332.00 mm Szerokos$¢ VPE 332.00 mm
Wysoko$¢ VPE 38.00 mm Gtebokos$¢ tasmy (T2) 17.25 mm
Szeroko$c¢ tasmy (W) 32 mm Gtebokos¢ kieszeni tasmy (KO) 16.75 mm
Wysoko$¢ kieszeni tasmy (AO) 8.00 mm Szeroko$¢ kieszeni tasmy (BO) 16.00 mm
Separacja kieszeni tasmy (P 1) 16.00 mm Separacja otworu tasmy (E) 1.75 mm
Separacja kieszeni tasmy (F) 14.20 mm Srednica rolki tasmy @ (A) 330 mm

Odpornos$¢ powierzchni Rs=109-1012Q

Szeroko$¢ pola dla systemu Pick & Place 9.6 mm

(WPPP)
Dtugos¢ pola dla systemu Pick & Place 12.36 mm Srednica powierzchni pobierania (o 8.5 mm
Pad (LPPP) Dmaks.)
Wysuniecie 1 pola Pick & Place (LO1 2.3 mm Wysuniegcie 2 pola Pick & Place (P02 2 mm
(PPP)) (PPP))

Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC

Zgodnos¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami

miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-6 10. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktéw.
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Dane techniczne
Uwagi * In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking

capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

¢ Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Rysunek wymiarowany

Rysunek wymiarowany
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Rysunek wymiarowany

Przyktad zastosowania
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DIRECTION OF UNREELING

Zaleta produktu

Compliant with existing standards

1

Safe power transmissionProven properties
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Zaleta produktu

Compliant with existing standards
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